
306 HYDRAULIC CLAMPING SYSTEMS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Subject to technical alterations.

High Pressure Hose

2 woven steel-wire inserts

external rubber

Order 

 no.
[bar] [mm] [mm] [mm]

L

[mm]

M

[mm]

174177 6985-300 1000 100 15 6 300 M12x1,5 17 100

68510 6985-500 1000 100 15 6 500 M12x1,5 17 300

68528 6985-800 1000 100 15 6 800 M12x1,5 17 405

68536 6985-1250 1000 100 15 6 1250 M12x1,5 17 570

68544 6985-2000 1000 100 15 6 2000 M12x1,5 17 855

High Pressure Hose

No. 6985

Design:

Note:

Design:

Application:

Note:

Order 

 no.
[bar] [mm] [mm] [mm]

L

[mm]

M

[mm]

68551 6985K-300 960 35 9,4 4 300 M16x1,5 19 100

68569 6985K-500 960 35 9,4 4 500 M16x1,5 19 300

68577 6985K-800 960 35 9,4 4 800 M16x1,5 19 400

68585 6985K-1250 960 35 9,4 4 1250 M16x1,5 19 570

68593 6985K-2000 960 35 9,4 4 2000 M16x1,5 19 850

68601 6985K-3000 960 35 9,4 4 3000 M16x1,5 19 1200

High Pressure Hose with steel-wire 
interlace

No. 6985K

High Pressure Hose

No. 6985R
Order 

 no.
[bar] [mm] [mm] [mm] [mm]

L

[mm]

63198 750 30 9,8 4,8 8 300 65

63206 750 30 9,8 4,8 8 500 90

63214 750 30 9,8 4,8 8 800 120

63222 750 30 9,8 4,8 8 1250 180

63230 750 30 9,8 4,8 8 2000 265

63248 750 30 9,8 4,8 8 3000 380

Design:

Application:

Note:

CAD

CAD

CAD


