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CRIAMOS SOLUÇÕES DE FIXAÇÃO.

momentos emocionantes e empolgantes. Hoje, como fabricante líder 

europeu, oferecemos mais de 5 000 produtos diferentes das áreas 

dos dispositivos de fixação, de aparafusamento e fechaduras. Com 

esta ampla gama de produtos asseguramos a satisfação de todas as 

necessidades e exigências dos nossos clientes. Porém, oferecer uma 

qualidade ideal significa um desafio a todas os níveis: Consulta técnica, 

organização moderna por equipes, soluções individuais também 

através de desenvolvimentos específicos, f lexibil idade face a diferentes 

condições, ... E nós próprios consideramos tudo isto tão empolgante que 

é com a maior satisfação que encaramos a perspectiva de juntamente 

com os nossos colaboradores e com os nossos clientes, também 

no futuro, moldarmos o mercado. Você pode ter a certeza disso. 

 HISTÓRIA DA EMPRESA

1890  Fundação da empresa por Andreas Maier, como uma 

fábrica de fechaduras.

1920  Chaves de aperto alargam a nossa gama de fabrico.

1928  Linha de montagem das fechaduras de Fellbach.

1951  Com a introdução de elementos de fixação, a AMF se 

diversifica através da tecnologia de fixação de peças de 

trabalho e ferramentas.

1965  Os grampos fixadores rápidos ampliam a gama de 

produtos da AMF. Os catálogos da AMF são impressos 

em dez idiomas.

1975  A tecnologia de fixação hidráulica traz uma especialização 

adicional.

1982  Sistemas de fixação e de dispositivos complementam a 

competência da AMF no campo da fixação.

1996  Organização por equipes da AMF em todas as áreas 

da empresa. Gestão da qualidade com certificação 

2001  Garantia de Assistência AMF para todos os produtos.

2004 Introdução de sistemas de fixação Zero Point.

2007  A tecnologia de fixação magnética ampliam a gama de 

produtos da AMF.

2009  Desenvolvimento e introdução do Sistema de Fixação a 

Vácuo AMF.

2012  As ferramentas de marcação e de limpeza são 

incorporadas na gama de produtos AMF.

5  Desenvolvimento específico 
Você não encontrou um produto que satisfaça suas 
necessidades? Fale conosco: Encontraremos para você 
uma solução adequada – desde alterações de produtos 
existentes até ao desenvolvimento completo de produtos 
novos.

4  Garantia 
Nós nos empenhamos em oferecer o mais alto padrão de 
qualidade. Qualquer eventual reclamação é tratada sem 
burocracia e dentro de um espírito de cooperação com 
nossos clientes – sempre que possível, além mesmo dos 
limites da garantia.

3  Padrão de qualidade garantido 
AMF é sinônimo de fabricação própria com o mais alto 
padrão de qualidade. Seguimos esta tradição desde 

moderno sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma 

2  Prazo de entrega curto 
O armazém de produtos acabados da AMF, com mais de 

de qualquer artigo em stock encomendado.

1  Aconselhamento especializado 
real 
Muitos itens, muitas soluções. Na gama de produtos AMF, 
encontra-se a solução certa, de forma rápida e segura 
através da visita de nossos vendedores técnicos ou com 

comercial, com um simples telefonema.

E  Made in Germany 
A nossa variedade de produtos é, naturalmente, 
desenvolvida e fabricada pela nossa equipe de 
colaboradores na Alemanha.

ADMINISTRAÇÃO

>  Johannes Maier  
Volker Göbel

A GARANTIA DE SERVIÇO AMF

> Com segurança rumo ao topo
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As nossas novidades e destaques ... 

GRAMPO GIRATÓRIO, 
MODELO ROSCADO,  
MODELO DE PRECISÃO

TENSOR DE ALAVANCA

TENSOR CENTRAL MINI

FIXADOR VERTICAL

TENSOR CENTRAL MAXI

FIXADOR VERTICAL, 
MODELO ROSCADO

CONECTOR

ELEMENTO DE SUPORTE, 
FLANGE NO TOPO

ELEMENTO DE SUPORTE, 
MODELO ROSCADO

TENSOR DE ALAVANCA
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... em síntese

MECANISMO DE 
ACOPLAMENTO DE 
MONTAGEM

BOCAL ROSCADO DE 
ACOPLAMENTO DE 

MONTAGEM

UNIDADE DA BOMBA COM 
POSIÇÃO ZERO

ACOPLAMENTO DE 
MEDIDA

TENSOR DE ALAVANCA

GRAMPO GIRATÓRIO

GRAMPO GIRATÓRIO

ADAPTADOR PARA CONEXÃO 
DE MANÔMETRO



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Dicas importantes

RECOMENDAÇÕES E PARÂMETROS DE INSTALAÇÕES 
E APARELHOS HIDRÁULICOS.
GERAL: 

RECOMENDAÇÃO 
SOBRE O ÓLEO:  

 

ELEMENTOS TENSORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SUA SEGURANÇA: 

UNIÕES DE MANGUEIRAS:  

 

 

TUBULAÇÕES: 

 

 

   

 

 

PRESSÃO DE APERTO
NO SISTEMA HIDRÁULICO:

ROSCA DE LIGAÇÃO:

COLOCAÇÃO EM
FUNCIONAMENTO E 
MANUTENÇÃO:
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Dicas importantes

PARÂMETROS E FÓRMULAS HIDRÁULICAS COM 
UNIDADES E SIMBOLOGIA:

CONTEXTOS TÉCNICOS:

 

 
 

 

 

 

FORÇAS DE APERTO DOS PARAFUSOS:

 
 
 

 
 
 
 
 

[mm]  
[mm ]

 
[kN]

 
[kN] 2 5 8 12 20 32 50 70 125

M  6 1,00 20,1 11,6 4,3

M  8 1,25 36,6 21,2 8,0

M 10 1,50 58,0 33,7 12,5

M 12 1,75 84,3 48,9 18,3

M 14 2,00 115,0 66,7 25,0

M 16 2,00 157,0 91,0 34,0

M 18 2,50 192,0 115,0 43,0

M 20 2,50 245,0 147,0 55,0

M 24 3,00 253,0 212,0 79,5

M 27 3,00 459,0 275,0 103,0

M 30 3,50 561,0 337,0 126,0

F N força Newton

bar bar
1 bar =10 N/cm²

 = 10  N/m²

Pa 1 Pa = 1 N/m²

A cm² área - 1 m² = 10  cm²

V cm³ - 1 dm³ = 1000 cm³

t -

Q - 1          = 16,67              cm³  

TAMANHOS NOMINAIS DE CILINDRO:

 
[mm]

 
]

2,0 8,0 0,5 0,50 1,25 1,75 2,0 2,5
2,4 9,0 0,7 0,68 1,70 2,40 - -
4,4 12,5 1,3 1,25 3,10 4,40 - -
5,0 12,0 1,1 1,10 2,80 3,80 4,4 5,5
5,9 14,7 1,7 1,70 4,20 5,90 - -
6,6 15,5 1,9 1,90 4,70 6,60 - -
8,0 16,0 2,0 2,00 5,00 7,00 8,0 10,0

10,1 19,0 2,9 2,88 7,20 10,1 - -
12,0 20,0 3,1 3,00 7,50 10,9 12,0 15,0
14,0 22,0 4,0 4,00 10,0 14,0 - -
17,5 25,0 5,0 5,00 12,7 17,5 - -
17,8 25,0 5,1 5,08 12,7 17,8 - -
20,0 25,0 4,9 5,00 12,5 17,2 20,0 24,5
32,0 32,0 8,0 8,00 20,0 28,0 32,0 40,0
39,9 38,0 11,4 11,4 28,5 39,9 - -
50,0 40,0 12,5 12,5 31,0 43,8 50,0 62,5
63,0 45,0 15,9 15,9 39,1 55,6 63,6 79,5
70,0 48,0 18,0 18,0 45,0 63,0 72,0 90,0
78,0 50,0 19,6 19,6 49,0 68,6 78,4 98,0
94,0 55,0 23,7 23,7 59,2 83,0 94,8 118,5

125,0 63,0 31,1 31,1 78,0 108,8 124,0 155,5

Núm.
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Dicas importantes

INDICAÇÃO IMPORTANTE PARA A REPRESENTAÇÃO DOS NOSSOS 
DESENHOS DIMENSIONADOS

FATORES DE CONVERSÃO:

D

SR

R

VISUALIZAÇÃO SEGUNDO A NORMA DIN

VISUALIZAÇÃO SEGUNDO A NORMA ANSI (USA)

D

SR

R

Pressão: MPa bar PSI

1 MPa 

1 bar

1 PSI

MPa PSI

Medidas de comprimento:  mm. pol.

1 pol.   

1 mm.

Temperatura: K °C °F

K °C °F
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³ 

³ ³ 

³ ³

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

GERADOR DE PRESSÃO, 
A SOLUÇÃO IDEAL 

PARA CADA CASO DE 
APLICAÇÃO

EXEMPLOS DE PRODUTO:

Nº 6902 Nº 6904-25 Nº 6906

>

>

>

>

>  

>

VISÃO GERAL DE PRODUTO:
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Bomba de fuso

Bomba de fuso

Nº 6901
Nº

enc.

Nº do 

[bar] [cm³] [cm³] [Nm]

67819 6901-10 350 2,1 26 50 1524

67835 6901-20 350 2,1 26 50 689

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Pressão de tensão pendente 
em relação ao torque de aperto:

13,5 
27,0 
34,0 
40,5 
47,5

 
[Nm]

  70 
140 
205 
275 
350

 
[bar]

Nº 6901-10

Nº 6901-20

Nº 6901-10

Nº 6901-20

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Bomba manual

Bomba manual

Nº 6902
Nº

enc.

Nº do 
  

Q 

[cm³] [N]

A B

61937 6902-7 20 1 300 350 320 275 6,0

61945 6902-8 20 2 1000 320 620 575 8,1

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Esquema de ligações hidráulico:
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Intensificador hidro de pressão

Nº 6903
Nº

enc.

Nº do 

[bar] [bar]

452060 6903-20-15 1,5 200 300 8 1,0 1000

320184 6903-20-20 2,0 200 400 12 2,0 1000

275198 6903-20-32 3,2 200 640 15 2,5 1000

320192 6903-20-40 4,0 200 800 14 2,0 1000

291526 6903-20-50 5,0 160 800 14 1,6 1000

320200 6903-20-66 6,6 120 800 13 1,3 1000

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Exemplos de aplicação:

Esquema de ligações hidráulico:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Exemplos de aplicação:

Esquema de ligações hidráulico:

Esquema de furação forma A 
tamanho nominal 6:

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº 6903
Nº

enc.

Nº do NG

[bar] [bar]

328682 6903-30-15 6 1,5 200 300 8 1,0 2360

328708 6903-30-20 6 2,0 200 400 12 2,0 2360

328807 6903-30-28 6 2,8 178 500 15 2,2 2360

328727 6903-30-32 6 3,2 150 500 15 2,5 2360

328740 6903-30-40 6 4,0 125 500 14 2,0 2360

328765 6903-30-50 6 5,0 100 500 14 1,6 2360

328781 6903-30-66 6 6,6 75 500 13 1,3 2360

Intensificador hidro de pressão

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Bomba hidro-pneumatica

Nº
enc.

Nº do 

[bar] [bar]

69435 6904-20 2,8 10,0 2,1 1,5 1400 6,3

Bomba hidro-pneumatica

Nº 6904-20

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Esquema de ligações hidráulico:
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Bomba hidro-pneumatica

Bomba hidro-pneumatica

Nº 6904-25
Nº

enc.

Nº do 

[bar] [bar]

69450 6904-25 2,8 10,0 2,1 1,5 1400 6,3

Esquema de ligações hidráulico:

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Válvula de distribuição 3/2

Nº 6904-50
Nº

enc.

Nº do NG Q

271031 6904-50 6 12 444

Concepção:

Aplicação:

Válvula de distribuição 3/4

Nº 6904-52

Concepção:

Aplicação:

Nº
enc.

Nº do NG Q

259242 6904-52 6 12 740

Nº
enc.

Nº do NG Q

267427 6904-54 6 12 459

Válvula de distribuição 3/6

Nº 6904-54

Concepção:

Aplicação:

Concepção:

Aplicação:

Válvula direcional 4/3

Nº 6904-59
Nº

enc.

Nº do NG Q

326363 6904-59 6 30 380

Nº
enc.

Nº do NG Q

322065 6911A-07-01 6 20 2356

Válvula de distribuição 4/2

Nº 6911A-07-01

Filtro e regulador 
de pressão de ar

Nº 6904-90
Nº

enc.

Nº do 

258236 6904-90 G 1/4 740

Aplicação:

Observação:

Aplicação:

Acessórios bomba hidropneumática

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD
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SEGURO PARA O FUTURO E AMIGO DO AMBIENTE

SEGURO PARA O FUTURO DEVIDO A CLASSES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIS ELEVADAS EM 

CASO DE MOTORES ELÉTRICOS

Os nossos motores elétricos já correspondem às diretrizes e 

dessa forma às classes de eficiência energética exigidas de 2017. 

As vantagens à primeira vista:

FUNCIONAMENTO AMIGO DO  

AMBIENTE COM BIO-ÓLEO

As vantagens do bio-óleo:

Entre em contato conosco!
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Esquemas de ligações hidráulicos:

 

 

 

Unidade da bomba

Nº 6906

Unidade da bomba

Concepção:

Aplicação:

Tipo de operação: 

Características:

Observação:

Opções: 

Sob consulta:

Nº
enc.

Nº do Q Comando 

327726 6906-61660 1 2,5 4/3 - - - 53

327742 6906-61661 1 2,5 4/3 6906B-2-1 - 61

327635 1 2,5 4/3 2 61

327650 6906-62660 2 2,5 4/3 - - - 56

327676 6906-62661 2 2,5 4/3 6906B-3-2 - 64

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Esquemas de ligações hidráulicos com DBV e EDS:

Unidade da bomba
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Esquemas de ligações hidráulicos:

 

 

 

Unidade da bomba

Nº 6906
Nº

enc.

Nº do Q Comando 

322214 6906-61610 1 2,5 4/3 - - - 53

325951 6906-61611 1 2,5 4/3 6906B-2-1 - 61

325969 1 2,5 4/3 2 61

322230 6906-62610 2 2,5 4/3 - - - 56

325977 6906-62611 2 2,5 4/3 6906B-3-2 - 64

Concepção:

Aplicação:

Tipo de operação: 

Características:

Observação:

Opções: 

Sob consulta:

Unidade da bomba

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Esquemas de ligações hidráulicos com DBV e EDS:

Unidade da bomba
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Unidade da bomba Nº 6906, 1 e 2 circuitos de fixação

Esquema elétrico: controle remoto de 2 circuitos de fixação

Unidade da bomba

 
 

Bomba

DSG 

16A, 400V, 5P

verde verde

Bomba

  

 
1-marrom 
2-branco 

 

 

Contato 

no motor M1

 

Parâmetros da eletricidade:

24 V 
24 V 

Motor da bomba
3 A
16 A 
2 A , 8 A 

2

Parâmetros da hidráulica:
160 bar / 400 bar
10 
4 

 2,5 

1  2

do motor

S11
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Esquemas de ligações hidráulicos:

 

 

 

Concepção:

Aplicação:

Modo de funcionamento: 

Características:

Observação:

Sob consulta:
 

Nº
enc.

Nº do Q Comando 

[bar]

328930 6906N-61666 1 2,5 4/3 6906B-2-1 160 61

328955 6906N-61616 1 2,5 4/3 6906B-2-1 400 61

Unidade da bomba

Nº 6906N

Unidade da bomba
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Esquema de ligações hidráulico:

Unidade da bomba Nº 6906N

Tempo de ciclo 3 min.:

C
o

n
su

m
o

 [
kW

h
]

Duração da pesquisa [dias]

Tempo de ciclo 10 min.:

Te
m

p
. n

a 
vá

lv
u

la
 [

°C
]

C
o

n
su

m
o

 [
kW

h
]

Te
m

p
. n

a 
vá

lv
u

la
 [

°C
]

Duração da pesquisa [dias]

0 1,0 2,0 3,0 0

10

20

30

40

50

60

0,5

1,0

1,5

2,0

 

2,5

3,0

3,5

4,0

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
0

10

20

30

40

50

60

1,5

1,0

0,5

2,0

2,5

3,0

 

3,5

4,0

4,5

5,0

Unidade da bomba

Parâmetros da eletricidade:

24 V 
24 V 

Motor da bomba
3 A
16 A 
2 A , 8 A 

2

Parâmetros da hidráulica:
400 bar
10 
4 

 2,5 

1
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Vantagens em comparação com a operação de 

desactivação:

>

>

>

>

>

>

>

6906D - 
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Esquemas de ligações hidráulicos:

 

 

 

Nº
enc.

Nº do Q Comando 

324590 6906-61620 1 2,5 4/3 - - - 53

326033 6906-61621 1 2,5 4/3 6906B-2-1 - 61

326041 1 2,5 4/3 2 61

324616 6906-62620 2 2,5 4/3 - - - 56

326058 6906-62621 2 2,5 4/3 6906B-3-2 - 64

Unidade da bomba

Nº 6906

Concepção:

Aplicação:

Tipo de operação: 

Características:

Observação:

Opções: 

Sob consulta:

Unidade da bomba

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Esquemas de ligações hidráulicos com DSG:

Unidade da bomba
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Unidade da bomba

 
 

Bomba

DSG 

16A, 400V, 5P

verde verde

Bomba

  

 
1-marrom 
2-branco 

 

 

Contato 

no motor M1

 

do motor

S11

Esquema elétrico: controle remoto de 2 circuitos de fixação

Unidade da bomba Nº 6906, 1 e 2 circuitos de fixação

Parâmetros da eletricidade:

24 V 
24 V 

Motor da bomba
3 A
16 A 
2 A , 8 A 

2

Parâmetros da hidráulica:
160 bar / 400 bar
10 
4 

 2,5 

1  2
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UNIDADES
HIDRÁULICAS Nº 6906

NO SISTEMA MODULAR

POSSÍVEIS VERSÕES PARA AQUISIÇÕES DE 

BOMBAS:

Volume do  

reservatório: 

Volume de  

óleo possível  

de bombear:

Vazão:

Circuitos  

de fixação:  

 

Outras opções: >  

 

 >  

 

 >  

UNIDADE BÁSICO ... COM VÁLVULAS ... COM VÁLVULAS E CONTROLE



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Combinações de válvulas ...



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Nº 6911A-07-01Nº 6910A-07-02 Nº 6911A-07-02

... no sistema modular

VÁLVULAS ESPECIAIS DISPONÍVEIS A PEDIDO



34 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Plugue de acoplamento

Nº 6906BS-1
Nº

enc.

Nº do 

60772 6906BS-1 24 V = 24 122

Concepção:

Aplicação:

Caixa de montagem

Nº 6906BS-3
Nº

enc.

Nº do 

66118 6906BS-3 24 V = 24 145

Concepção:

Aplicação:

Plugue de acoplamento

Nº 6906BS-2
Nº

enc.

Nº do 

61895 6906BS-2 24 V = 24 122

Concepção:

Aplicação:

Caixa de montagem

Nº 6906BS-4
Nº

enc.

Nº do 

66126 6906BS-4 24 V = 24 145

Concepção:

Aplicação:

Acessórios para unidades hidráulicas

com tomada
Nº 6906BS-1 

Comando do 

AMF nº 6906

Nº 6906BS-2 
com tomada
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº
enc.

Nº do 
cabo
[m]

323394 6906B-3-2 24 V = 24 5 1660

Painel de controle de 1 circuito 
(interruptor rotativo)

Nº 6906B-2-1

Painel de controle de 2 circuitos 
(interruptor rotativo)

Nº 6906B-3-2

Painel de controle de duplo comando

Nº 6906BZH-2

Concepção:

Aplicação:

 

Montagem: 

Operação: 

Geral: 

Observação:

Concepção:

Aplicação:

Nº
enc.

Nº do 
cabo
[m]

324723 6906B-2-1 24 V = 24 5 1660

Nº 6906B-3-2Nº 6906B-2-1

Nº
enc.

Nº do 

[m]

324426 24 V = 5 4840

Acessórios para unidades hidráulicas



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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[kN]

 

[kN]

 

[mm]

 

CILINDRO DE
PISTÕES OCOS PARA

APLICAÇÃO MÚLTIPLA
NA TECNOLOGIA DE

PRODUÇÃO

EXEMPLOS DE PRODUTO:

Nº 6920 Nº 6920D Nº 6935D

>  

>  

VISÃO GERAL DE PRODUTO:

>

>

>

>  

>

>

>

>  

>  

>  

>  
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de pistões ocos

Nº 6920

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Cilindro de pistões ocos

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³] [cm²] [N]

64998 6920-20 5,0 20 8 4 4,9 200 930

63016 6920-32 8,0 32 10 8 8,0 350 1730

65011 6920-50 12,5 50 12 15 12,8 540 1650

63057 6920-80 20,0 80 15 30 20,0 750 3850

65003 6920-125 32,0 125 20 64 32,8 1120 6250

Nº
enc.

Nº do 

[mm]

A ØD ØF K L ØM ØN

64998 6920-20 32 80 52 40 56,0 82 12,5 20 G1/8

63016 6920-32 40 90 60 44 60,5 94 14,5 24 G1/8

65011 6920-50 48 101 70 50 71,5 103 18,5 26 G1/8

63057 6920-80 60 115 80 60 87,0 119 22,5 32 G1/4

65003 6920-125 75 149 100 75 108,0 151 27,5 38 G1/4

Tabela de medidas:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de pistões ocos

Cilindro de pistões ocos com rosca interna

Nº 6920G

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 

[mm]

A ØD ØF K L ØM ØN ØP S

65318 6920G-20 32 80 52 40 56,0 90,0 12,5 20 G1/8 27 17

63032 6920G-32 40 90 60 44 60,5 101,5 14,5 24 G1/8 30 19

65334 6920G-50 48 101 70 50 71,5 113,0 16,5 26 G1/8 35 22

63073 6920G-80 60 115 80 60 87,0 132,5 18,5 32 G1/4 38 27

65359 6920G-125 75 149 100 75 108,0 163,0 20,5 38 G1/4 49 32

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³] [cm²] [N]

65318 6920G-20 5,0 20 8 4 4,9 200 1000

63032 6920G-32 8,0 32 10 8 8,0 350 1750

65334 6920G-50 12,5 50 12 15 12,8 540 1700

63073 6920G-80 20,0 80 15 30 20,0 750 3900

65359 6920G-125 32,0 125 20 64 32,8 1120 6400

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de pistões ocos

Cilindro de pistões ocos

Nº 6920D

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Nº
enc.

Nº do A
 

ØF G K L L1 ØM ØN ØP ØS

62794 6920D-15-001 59 35 11 60 36 8,2 16 12 G1/8 25

62836 6920D-24-001 64 40 12 65 41 10,2 20 16 G1/4 32

62844 6920D-38-001 72 45 14 73 45 12,2 25 20 G1/4 40

62851 6920D-59-001 78 50 14 79 50 16,2 32 25 G1/4 50

62869 6920D-92-001 95 60 18 96 60 20,2 40 32 G1/4 63

62877 6920D-150-001 109 75 22 110 65 27,2 50 40 G1/4 80

Tabela de medidas:

Nº
enc.

67538 6920D-15-001 1

67546 6920D-24-001 3

67595 6920D-38-001 4

67603 6920D-59-001 9

67611 6920D-92-001 19

67629 6920D-150-001 43

Observação:

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³] [cm³]

62794 6920D-15-001 3,77 18,85 2,89 14,45 10 3,77 2,89 3,77 2,89 850

62836 6920D-24-001 6,03 30,15 4,90 24,50 10 6,03 4,90 6,03 4,90 1100

62844 6920D-38-001 9,42 47,10 7,65 38,25 16 15,10 12,20 9,42 7,65 1650

62851 6920D-59-001 14,72 73,60 11,59 57,95 16 23,50 18,50 14,72 11,59 2000

62869 6920D-92-001 23,12 115,60 18,60 93,00 20 46,20 37,20 23,12 18,60 3050

62877 6920D-150-001 37,68 188,40 30,63 153,15 25 94,20 76,50 37,68 30,63 5350

Encaixe roscado HELI-COIL

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Porca hidráulica

Nº 6921

Porca hidráulica

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 

[mm]

A B ØC ØD F G K L M S

63768 55 58 10 16,5 75 26 50 M8 13 65 M16 G1/4

63149 70 85 10 25,0 100 56 70 M10 16 97 M24 G1/4

Tabela de medidas:

Diagrama para tamanho 70x6:

Exemplo de aplicação:

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³] [cm²] [N]

63768 17,8 71 6 11 18,5 700 1675

63149 24,4 101 10 26 25,9 1500 4800

Nº 6921

Nº 6972F

Nº 6977

CAD

Número 
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de pistões ocos com rosca interna

Nº 6935

Cilindro de pistões ocos

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³] [cm²]

67850 6935-20 5,8 20,6 6,5 3,8 5,9 572

67876 6935-30 8,4 29,7 9,5 8,1 8,5 940

67892 6935-53 15,2 53,2 12,5 19,3 15,2 1837

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A C D F G ØK L M N P ØQ ØS

67850 6935-20 51,0 7,0 43,5 41,5 32 M10 28,5 10,5 12 20,5 15 55 16,0 39,5

67876 6935-30 63,5 7,0 56,5 49,5 36 M12 24,5 13,5 18 25,5 15 62 19,0 47,5

67892 6935-53 76,0 9,5 66,0 64,5 50 M16 25,0 16,5 23 30,0 18 76 25,5 63,5

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A C D F G ØK L M N P ØQ ØS

67918 6935D-20 51,0 7,0 43,5 41,5 32 M10 28,5 10,5 12 20,5 15 55 16,0 39,5

67934 6935D-30 63,5 7,0 56,5 49,5 36 M12 24,5 13,5 18 25,5 15 62 19,0 47,5

67959 6935D-53 76,0 9,5 66,0 64,5 50 M16 25,0 16,5 23 30,0 18 76 25,5 63,5

Cilindro de pistões ocos com rosca interna

Nº 6935D

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³] [cm²]

67918 6935D-20 5,8 20,6 5,8 20,6 6,5 3,8 5,9 572

67934 6935D-30 8,4 29,7 8,4 29,7 9,5 8,1 8,5 940

67959 6935D-53 15,2 53,2 15,2 53,2 12,5 19,3 15,2 1837

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Cilindro de pistões ocos

CAD
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Elementos de fixação hidráulicos



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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[kN]

 

[mm]

CILINDRO DE
MONTAG EM PARA

APLICAÇÃO UNIVERSAL

EXEMPLOS DE PRODUTO:

Nº 6924 Nº 6925 Nº 6925D

>  

>  

>  

>  

>  

>  

VISÃO GERAL DE PRODUTO:

>

>

>

>

>

>

>
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de montagem

Cilindro de montagem

Nº 6924

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do A ØD F G L S

63024 6924-05 50,0 4 8 20 56,0 6 G1/8

63099 6924-08 46,5 4 10 20 52,5 8 G1/8

63115 6924-12 59,0 5 12 28 65,5 9 G1/4

63131 6924-20 63,5 4 12 25 70,5 10 G1/4

63164 6924-32 72,0 4 16 30 81,0 13 G1/4

63156 6924-50 80,0 5 20 35 89,0 17 G1/4

63180 6924-70 93,0 6 25 44 105,0 22 G1/4

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 400 bar

[mm] [cm³] [mm] [cm²] [N]

63024 6924-05 1,1 4,5 6 0,66 12 1,1 45 300

63099 6924-08 2,0 8,0 6 1,20 16 2,0 60 270

63115 6924-12 3,0 12,0 8 2,50 20 3,1 95 480

63131 6924-20 5,0 20,0 8 4,00 25 4,9 205 500

63164 6924-32 8,0 32,0 10 8,00 32 8,0 340 850

63156 6924-50 12,5 50,0 12 15,00 40 12,5 400 1450

63180 6924-70 17,5 70,0 15 27,00 48 18,0 650 2050

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de montagem

Cilindro de montagem

Nº 6925

Concepção:

Aplicação:

Características:

Nº 6925-10Nº 6925-04

Nº 6925-10Nº 6925-04

Nº
enc.

Nº do A B D ØF G

67975 6925-04-1 1,5 51,0 6,5 - 6,5 - 16

67991 6925-04-2 1,5 65,5 6,5 - 6,5 - 16

68015 6925-04-3 1,5 83,0 6,5 - 6,5 - 16

68031 6925-10-1 6,5 55,5 12,5 24,5 12,5 -

67801 6925-10-2 6,5 68,5 12,5 24,5 12,5 -

67827 6925-10-3 5,0 86,0 12,5 24,5 12,5 -

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 350 bar

[mm] [cm³] [cm²]

67975 6925-04-1 1,25 4,4 9,5 1,2 1,3 73

67991 6925-04-2 1,25 4,4 19,0 2,5 1,3 91

68015 6925-04-3 1,25 4,4 32,0 4,1 1,3 118

68031 6925-10-1 2,88 10,1 6,5 1,8 2,9 200

67801 6925-10-2 2,88 10,1 19,0 5,5 2,9 210

67827 6925-10-3 2,88 10,1 32,0 9,2 2,9 254

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de montagem

Nº
enc.

Nº do 
com 100 bar com 350 bar

[mm] [cm³] [cm²]

67843 6925-18-1 5,08 17,8 12,5 6,4 5,1 304

67868 6925-18-2 5,08 17,8 25,5 13,0 5,1 354

67884 6925-18-3 5,08 17,8 51,0 26,0 5,1 463

67900 6925-40-1 11,40 39,9 12,5 14,2 11,4 644

67926 6925-40-2 11,40 39,9 25,5 29,0 11,4 744

Cilindro de montagem

Nº 6925

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B D F G K ØL

67843 6925-18-1 20,1 68,0 12,5 39,5 8 17 6,5 30,5

67868 6925-18-2 20,1 80,5 12,5 52,5 8 17 6,5 30,5

67884 6925-18-3 20,1 109,0 12,5 81,0 8 17 6,5 30,5

67900 6925-40-1 28,2 70,0 12,5 39,5 10 25 9,0 45,0

67926 6925-40-2 28,2 83,0 12,5 52,5 10 25 9,0 45,0

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de montagem

Nº 6925D

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 
com 100 bar com 350 bar com 100 bar  com 350 bar

[mm] [cm³] [cm³] [cm²] [cm²]

67942 6925D-18-1 5,08 17,8 1,6 5,9 25,5 13,0 4,4 5,1 1,7 762

67967 6925D-18-2 5,08 17,8 1,6 5,9 51,0 26,0 8,8 5,1 1,7 1061

67983 6925D-40-1 11,40 39,9 5,0 17,5 25,5 29,0 12,7 11,4 5,0 1379

68007 6925D-40-2 11,40 39,9 5,0 17,5 51,0 58,1 25,5 11,4 5,0 1869

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B D F G K ØL M N

67942 6925D-18-1 20,1 80,5 12,5 52,5 8 17 6,5 45,0 14,0 14

67967 6925D-18-2 20,1 109,0 12,5 81,0 8 17 6,5 45,0 14,0 14

67983 6925D-40-1 28,2 82,0 12,5 52,5 10 25 9,0 60,5 20,5 11

68007 6925D-40-2 28,2 111,0 12,5 81,0 10 25 9,0 60,5 20,5 11

Cilindro de montagem

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Porca ranhurada

DIN 70852

Concepção:

Aplicação:

Nº
enc.

Nº do ØA B ØD F G

63974 70852-M20 27 6 32 5,5 2,3 4 19

63784 70852-M28 36 7 42 6,5 2,8 4 35

63792 70852-M30 38 7 44 6,5 2,8 4 36

63800 70852-M32 41 8 48 7,0 3,3 4 52

63818 70852-M35 43 8 50 7,0 3,3 4 51

63826 70852-M38 47 8 54 7,0 3,3 4 60

63834 70852-M40 49 8 56 7,0 3,3 4 62

63842 70852-M48 57 8 65 8,0 3,8 6 75

63859 70852-M50 60 8 68 8,0 3,8 6 84

63867 70852-M52 62 8 70 8,0 3,8 6 87

63875 70852-M55 67 8 75 8,0 3,8 6 100

63883 70852-M58 * 71 9 80 11,0 4,3 6 140

63891 70852-M60 71 9 80 11,0 4,3 6 130

63909 70852-M65 76 9 85 11,0 4,3 6 130

63917 70852-M70 81 9 90 11,0 4,3 6 140

63925 70852-M80 * 91 10 100 11,0 4,3 6 180

267062 70852-M85 * 99 10 108 11,0 4,3 6 239

63933 70852-M100 * 116 10 125 11,0 4,3 6 299

Acessórios para montagem de cilindro

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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EXEMPLOS DE PRODUTO:

Nº 6930 Nº 6932 Nº 6934

>  

>  

>  

>  

>  

>  

VISÃO GERAL DE PRODUTO:

 

[kN]

 

[mm]

 

>

>

>

>

>

>

CILINDRO ROSCADO 
PARA ECONOMIZAR 

ESPAÇO E MONTAGEM 
SIMPLES EM 

DISPOSITIVOS
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro roscado

Cilindro roscado para conexão a tubo, 
com ponta do pistão abaulada

Nº 6929-03

Concepção:

 

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do A B F G ~L

60111 48 1 5 6 57 6 13

Tabela de medidas:

Exemplos de aplicação Nº 6929-03:

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 500 bar

[cm³] [mm] [mm] [cm²] [N]

60111 0,5 2,5 0,5 10 8 0,5 24 80

6994-10 6994-07

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro roscado

Cilindro roscado com vedação na base, 
com ponta do pistão abaulada

Nº 6929

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Exemplos de aplicação: Medidas de montagem:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C F G L

60095 27,0 1,0 4 5 4 29,0 12 23 6 11 - 15 - 120105

60103 40,0 1,0 4 5 4 42,0 12 36 6 11 - 15 - 120105

60046 6929-05 35,0 2,0 7 12 6 38,5 16 29 25 19 8 25 12 182162

60053 6929-08 43,0 2,0 8 16 9 46,5 20 34 35 24 9 30 16 182170

60061 6929-12 53,0 2,0 8 20 10 56,5 24 43 50 30 9 38 20 182188

60079 6929-20 55,5 2,5 11 25 12 60,0 28 44 70 36 11 45 25 182196

60087 6929-32 82,5 2,5 12 32 15 87,5 42 68 100 46 13 57 30 182204

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 500 bar

[mm] [cm³] [mm] [cm²] [Nm] [N]

60095 0,5 2,5 5 0,25 8 0,5 10 24 15

60103 0,5 2,5 10 0,50 8 0,5 10 24 25

60046 6929-05 1,1 5,5 10 1,10 12 1,1 40 45 80

60053 6929-08 2,0 10,0 12 2,40 16 2,0 50 70 140

60061 6929-12 3,0 15,5 15 4,70 20 3,1 60 105 220

60079 6929-20 4,9 24,5 16 7,80 25 4,9 80 145 390

60087 6929-32 8,0 40,0 20 16,00 32 8,0 225 270 930

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro roscado

Cilindro roscado com vedação na base, 
pistão com rosca interna

Nº 6930

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C F G L

60129 6930-05 35,0 9,0 7 12 6 45,5 16 29 19 10 8 25 12 182162

60137 6930-08 43,0 8,5 8 16 9 53,0 20 34 24 13 9 30 16 182170

60145 6930-12 53,0 11,5 8 20 10 66,0 24 43 30 17 9 38 20 182188

60152 6930-20 55,5 11,5 11 25 12 69,0 28 44 36 19 11 45 25 182196

60160 6930-32 82,5 13,5 12 32 15 98,5 42 68 46 24 13 57 30 182204

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 500 bar

[mm] [cm³] [mm] [cm²] [Nm] [N]

60129 6930-05 1,1 5,5 10 1,1 12 1,1 40 45 80

60137 6930-08 2,0 10,0 12 2,4 16 2,0 50 70 140

60145 6930-12 3,0 15,5 15 4,7 20 3,1 60 105 230

60152 6930-20 4,9 24,5 16 7,8 25 4,9 80 145 410

60160 6930-32 8,0 40,0 20 16,0 32 8,0 225 270 970

Exemplos de aplicação: Medidas de montagem:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro roscado

Cilindro roscado

Nº 6930D

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C ØD F G J  
 

L ±1 P ±0,2 ØX ØY f7

320507 6930D-05 39 5,5 3,6 12 8 19,2 44 18,0 52 25,5 39 20 18 31 30 8,5 2,5 18 7 321141

320515 6930D-08 48 6,0 4,0 16 10 23,0 53 19,0 65 30,0 48 25 22 33 32 8,5 2,5 22 8 321240

320523 6930D-12 53 7,0 4,0 20 12 29,2 62 20,0 67 31,5 53 30 28 38 37 10,5 4,2 28 10 320952

320531 6930D-20 65 7,0 4,4 25 16 35,8 72 25,0 82 39,0 65 35 35 45 44 13,5 5,2 35 13 321018

320549 6930D-32 72 10,0 4,4 32 20 44,8 79 28,0 94 44,0 72 42 44 55 54 15,5 6,2 44 17 320091

320556 6930D-50 86 12,0 5,2 40 25 56,2 94 30,5 112 47,0 86 50 55 66 65 19,0 6,2 55 22 321174

Exemplo de aplicação: Medidas de montagem:

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 400 bar  de 100 bar  de 400 bar ±1

[mm] [cm³] [cm³] [cm²] [cm²]

Md

[Nm]

320507 6930D-05 1,1 4,5 0,6 2,5 12 1,4 0,8 1,1 0,6 44 107

320515 6930D-08 2,0 8,0 1,2 4,9 16 3,2 2,0 2,0 1,2 77 186

320523 6930D-12 3,1 12,5 2,0 8,0 20 6,3 4,0 3,1 2,0 154 270

320531 6930D-20 4,9 19,6 2,9 11,6 25 12,3 7,3 4,9 2,9 301 519

320549 6930D-32 8,0 32,1 4,9 19,6 32 25,7 15,7 8,0 4,9 594 920

320556 6930D-50 12,5 50,2 7,6 30,6 40 50,2 30,6 12,5 7,7 1115 1639

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro roscado

Cilindro roscado com ponta do pistão 
abaulada

Nº 6932

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 

[mm]

A B C G L ØY

60178 6932-02 8 14 1 12 5 27 12 10 19 24 23

60186 6932-05 12 14 1 12 8 27 12 28 24 30 29

60194 6932-08 16 21 2 14 10 37 14 30 27 34 33

60202 6932-12 20 27 2 18 12 47 18 36 36 44 43

60210 6932-20 25 33 2 21 16 56 21 50 41 50 49

Tabela de medidas:

Medidas de montagem:

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 500 bar

[mm] [cm³] [cm²] [Nm] [N]

60178 6932-02 0,5 2,5 4 0,20 0,5 80 25 50

60186 6932-05 1,1 5,5 4 0,45 1,1 90 35 80

60194 6932-08 2,0 10,0 6 1,20 2,0 110 65 130

60202 6932-12 3,0 15,0 8 2,50 3,1 120 100 300

60210 6932-20 5,0 24,5 12 5,90 4,9 130 155 470

Nº 6933 Nº 6932

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro roscado

Medidas de montagem:

Cilindro roscado, pistão com rosca 
interna

Nº 6933

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do A B C G  
 

L O ØY

60004 6933-05 25 6 15 8 46 3 12 24 6 30 29

60012 6933-08 34 6 18 10 58 3 15 27 8 34 33

60020 6933-12 34 6 21 12 61 3 18 36 9 44 43

60038 6933-20 35 8 23 16 66 3 20 41 13 50 49

61176 6933-32 35 9 25 16 69 3 22 50 13 61 60

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 500 bar

[mm] [cm³] [mm] [cm²] [Nm] [N]

60004 6933-05 1,1 5,5 8 0,9 12 1,1 90 35 120

60012 6933-08 2,0 10,0 10 2,0 16 2,0 110 70 200

60020 6933-12 3,0 15,0 10 3,1 20 3,1 120 115 370

60038 6933-20 5,0 24,5 12 5,9 25 4,9 130 160 510

61176 6933-32 8,0 40,0 12 9,6 32 8,0 150 240 750

Nº 6933 Nº 6932

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro roscado

Cilindro roscado com vedação na base

Nº 6934

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 
 

ØA B D F G  
-

dade 

K ØL
 

 

68312 6934-02 4,5 28,0 5 17,5 0,5 13 - 6,5 13,5 554568 554567

68338 6934-04 6,5 37,0 5 25,0 1,5 16 - 6,5 16,5 554570 554569

68353 6934-10-1 12,5 34,5 8 15,5 1,5 22 - 19,0 23,0 554572 554571

68379 6934-10-2 12,5 61,5 8 15,5 1,5 22 - 23,0 554572 554571

68395 6934-17 16,0 37,5 8 19,0 2,5 27 - 31,0 - 554573

Tabela de medidas:

Medidas de montagem:

Medidas de montagem:

Nº
enc.

Nº do G ØBB ±0,15 ØCC ±0,13 ØDD

68312 6934-02 14,5 13,8 8,0 4

68338 6934-04 18,5 16,8 9,5 4

68353 6934-10-1 26,5 23,4 16,0 7

68379 6934-10-2 26,5 23,4 16,0 7

68395 6934-17 33,5 31,2 22,0 7

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 350 bar

[mm] [cm³] [cm²]

Md 

[Nm]

Md

[Nm]

68312 6934-02 0,68 2,4 5,0 0,3 0,7 40 20 27

68338 6934-04 1,25 4,4 6,5 0,8 1,3 54 30 54

68353 6934-10-1 2,88 10,1 9,5 2,7 2,9 68 35 95

68379 6934-10-2 2,88 10,1 19,0 5,5 2,9 68 35 191

68395 6934-17 5,00 17,5 8,0 4,0 5,1 50 50 159

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de bloco

Cilindro de bloco

Nº 6926

Concepção:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C L M Q S Z

63354 6926-8-001 60 56 35 10 6 11 40 G1/4 8 22 6,5 17

63362 6926-8-002 60 91 35 10 6 11 40 G1/4 8 22 6,5 17

63370 6926-12-001 60 61 35 14 7 11 40 G1/4 10 22 6,5 17

63388 6926-12-002 60 95 35 14 7 11 40 G1/4 10 22 6,5 17

63396 6926-20-001 65 64 45 16 7 11 50 G1/4 13 30 8,5 18

63404 6926-20-002 65 94 45 16 7 11 50 G1/4 13 30 8,5 18

63412 6926-32-001 75 75 55 20 10 11 55 G1/4 17 35 10,5 22

63420 6926-32-002 75 100 55 20 10 11 55 G1/4 17 35 10,5 22

63438 6926-50-001 85 79 63 25 10 11 63 G1/4 22 40 10,5 24

63446 6926-50-002 85 104 63 25 10 11 63 G1/4 22 40 10,5 24

63453 6926-78-001 100 90 75 32 10 13 76 G1/4 27 45 13,0 27

63461 6926-78-002 100 115 75 32 10 13 76 G1/4 27 45 13,0 27

63479 6926-125-001 125 102 95 40 14 17 95 G1/4 36 65 17,0 26

63487 6926-125-002 125 122 95 40 14 17 95 G1/4 36 65 17,0 26

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 500 bar

[mm] [cm³] [mm] [cm²] [N]

63354 6926-8-001 2,0 10,0 8 1,6 16 2,0 50 840

63362 6926-8-002 2,0 10,0 20 4,0 16 2,0 50 1370

63370 6926-12-001 3,1 15,5 8 2,4 20 3,1 70 920

63388 6926-12-002 3,1 15,5 20 6,2 20 3,1 70 1420

63396 6926-20-001 5,0 25,0 8 4,0 25 5,0 140 1250

63404 6926-20-002 5,0 25,0 20 10,0 25 5,0 140 1870

63412 6926-32-001 8,0 40,0 10 8,0 32 8,0 195 2060

63420 6926-32-002 8,0 40,0 20 16,0 32 8,0 195 2740

63438 6926-50-001 12,5 62,5 10 12,5 40 12,5 270 2830

63446 6926-50-002 12,5 62,5 20 25,0 40 12,5 270 3730

63453 6926-78-001 19,6 98,0 12 23,5 50 19,6 410 4430

63461 6926-78-002 19,6 98,0 20 39,2 50 19,6 410 5670

63479 6926-125-001 31,3 155,5 12 37,3 63 31,1 430 9500

63487 6926-125-002 31,3 155,5 25 77,75 63 31,1 430 9540

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de bloco

Cilindro de bloco

Nº 6926

Concepção:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C F L M Q S X Y Z

63511 6926-8-003 60 56 35 10 30 6 11 40 G1/4 8 6,5 2 8 17

63529 6926-8-004 60 91 35 10 30 6 11 40 G1/4 8 6,5 2 8 17

63537 6926-12-003 60 61 35 14 30 7 11 40 G1/4 10 6,5 2 8 17

63545 6926-12-004 60 95 35 14 30 7 11 40 G1/4 10 6,5 2 8 17

63552 6926-20-003 65 64 45 16 33 7 11 50 G1/4 13 8,5 2 10 18

63560 6926-20-004 65 94 45 16 33 7 11 50 G1/4 13 8,5 2 10 18

63578 6926-32-003 75 75 55 20 38 10 11 55 G1/4 17 10,5 3 12 22

63586 6926-32-004 75 100 55 20 38 10 11 55 G1/4 17 10,5 3 12 22

63594 6926-50-003 85 79 63 25 40 10 11 63 G1/4 22 10,5 3 12 24

63602 6926-50-004 85 104 63 25 40 10 11 63 G1/4 22 10,5 3 12 24

63610 6926-78-003 100 90 75 32 44 10 13 76 G1/4 27 13,0 5 16 27

63628 6926-78-004 100 115 75 32 44 10 13 76 G1/4 27 13,0 5 16 27

63636 6926-125-003 125 102 95 40 50 14 17 95 G1/4 36 17,0 5 20 26

63644 6926-125-004 125 122 95 40 50 14 17 95 G1/4 36 17,0 5 20 26

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 500 bar

[mm] [cm³] [mm] [cm²] [N]

63511 6926-8-003 2,0 10,0 8 1,6 16 2,0 50 900

63529 6926-8-004 2,0 10,0 20 4,0 16 2,0 50 1450

63537 6926-12-003 3,1 15,5 8 2,4 20 3,1 70 980

63545 6926-12-004 3,1 15,5 20 6,2 20 3,1 70 1520

63552 6926-20-003 5,0 25,0 8 4,0 25 5,0 140 1370

63560 6926-20-004 5,0 25,0 20 10,0 25 5,0 140 2030

63578 6926-32-003 8,0 40,0 10 8,0 32 8,0 195 2270

63586 6926-32-004 8,0 40,0 20 16,0 32 8,0 195 3010

63594 6926-50-003 12,5 62,5 10 12,5 40 12,5 270 3040

63602 6926-50-004 12,5 62,5 20 25,0 40 12,5 270 4010

63610 6926-78-003 19,6 98,0 12 23,5 50 19,6 410 4760

63628 6926-78-004 19,6 98,0 20 39,2 50 19,6 410 6080

63636 6926-125-003 31,1 155,5 12 37,3 63 31,1 430 8720

63644 6926-125-004 31,1 155,5 25 77,75 63 31,1 430 10520

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de bloco

Cilindro de bloco

Nº 6926D

Concepção:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 500 bar  de 100 bar  de 500 bar

[mm] [cm³] [cm³] [mm]

62034 6926D-8-001 2,0 10,0 1,2 6,0 16 3,2 1,9 16 820

62042 6926D-8-002 2,0 10,0 1,2 6,0 50 10,0 6,0 16 1330

295410 6926D-8-200 2,0 10,0 1,2 6,0 100 20,0 12,0 16 2200

62117 6926D-12-001 3,1 15,5 1,6 8,0 16 5,0 2,6 20 880

62133 6926D-12-002 3,1 15,5 1,6 8,0 50 15,5 8,0 20 1380

295436 6926D-12-200 3,1 15,5 1,6 8,0 100 31,0 20,0 20 2300

62174 6926D-20-001 5,0 25,0 2,9 14,5 20 9,8 5,8 25 1220

62182 6926D-20-002 5,0 25,0 2,9 14,5 50 25,0 14,5 25 1800

295451 6926D-20-200 5,0 25,0 2,9 14,5 100 50,0 29,0 25 3100

62257 6926D-32-001 8,0 40,0 4,9 24,5 25 20,0 12,2 32 1990

62323 6926D-32-002 8,0 40,0 4,9 24,5 50 40,0 24,5 32 2630

295477 6926D-32-200 8,0 40,0 4,9 24,5 100 80,0 49,0 32 4500

62398 6926D-50-001 12,5 62,5 7,6 38,0 25 31,4 19,1 40 2760

62406 6926D-50-002 12,5 62,5 7,6 38,0 50 62,5 38,0 40 3590

283184 6926D-50-200 12,5 62,5 7,6 38,0 100 125,0 76,0 40 5800

62554 6926D-78-001 19,6 98,0 11,6 58,0 25 49,0 29,0 50 4380

62562 6926D-78-002 19,6 98,0 11,6 58,0 50 98,0 58,0 50 5520

294637 6926D-78-200 19,6 98,0 11,6 58,0 100 196,0 116,0 50 8500

62596 6926D-125-001 31,1 155,5 18,6 93,0 30 93,5 55,8 63 7900

62604 6926D-125-002 31,1 155,5 18,6 93,0 50 155,5 93,0 63 9280

295535 6926D-125-200 31,1 155,0 18,6 93,0 100 311,0 186,0 63 14500

295550 6926D-200-001 50,3 251,5 30,6 153,0 32 160,0 98,0 80 15000

295360 6926D-200-002 50,3 251,5 30,6 153,0 80 402,0 245,0 80 21000

295592 6926D-200-200 50,3 251,5 30,6 153,0 100 503,0 305,0 80 24000

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de bloco

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C L M Q S Z

62034 6926D-8-001 60 56 35 10 6 11 40 G1/4 8 22 6,5 16,5

62042 6926D-8-002 60 91 35 10 6 11 40 G1/4 8 22 6,5 16,5

295410 6926D-8-200 60 144 35 10 6 11 40 G1/4 8 22 6,5 16,5

62117 6926D-12-001 60 61 35 14 7 11 40 G1/4 10 22 6,5 17,0

62133 6926D-12-002 60 95 35 14 7 11 40 G1/4 10 22 6,5 17,0

295436 6926D-12-200 60 148 35 14 7 11 40 G1/4 10 22 6,5 17,0

62174 6926D-20-001 65 64 45 16 7 11 50 G1/4 13 30 8,5 18,0

62182 6926D-20-002 65 94 45 16 7 11 50 G1/4 13 30 8,5 18,0

295451 6926D-20-200 65 144 45 16 7 11 50 G1/4 13 30 8,5 18,0

62257 6926D-32-001 75 75 55 20 10 11 55 G1/4 17 35 10,5 22,0

62323 6926D-32-002 75 100 55 20 10 11 55 G1/4 17 35 10,5 22,0

295477 6926D-32-200 75 150 55 20 10 11 55 G1/4 17 35 10,5 22,0

62398 6926D-50-001 85 79 63 25 10 11 63 G1/4 22 40 10,5 24,0

62406 6926D-50-002 85 104 63 25 10 11 63 G1/4 22 40 10,5 24,0

283184 6926D-50-200 85 154 63 25 10 11 63 G1/4 22 40 10,5 24,0

62554 6926D-78-001 100 90 75 32 10 13 76 G1/4 27 45 13,0 27,0

62562 6926D-78-002 100 115 75 32 10 13 76 G1/4 27 45 13,0 27,0

294637 6926D-78-200 100 165 75 32 10 13 76 G1/4 27 45 13,0 27,0

62596 6926D-125-001 125 102 95 40 14 17 95 G1/4 36 65 17,0 26,0

62604 6926D-125-002 125 122 95 40 14 17 95 G1/4 36 65 17,0 26,0

295535 6926D-125-200 125 172 95 40 14 17 95 G1/2 36 65 17,0 26,0

295550 6926D-200-001 160 117 120 50 14 21 120 G1/2 46 80 21,0 34,0

295360 6926D-200-002 160 165 120 50 14 21 120 G1/2 46 80 21,0 34,0

295592 6926D-200-200 160 185 120 50 14 21 120 G1/2 46 80 21,0 34,0
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de bloco

Nº 6926D

Cilindro de bloco

Concepção:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 500 bar  de 100 bar  de 500 bar

[mm] [cm³] [cm³] [mm]

62067 6926D-8-003 2,0 10,0 1,2 6,0 16 3,2 1,9 16 880

62091 6926D-8-004 2,0 10,0 1,2 6,0 50 10,0 6,0 16 1420

295618 6926D-8-400 2,0 10,0 1,2 6,0 100 20,0 12,0 16 2200

62158 6926D-12-003 3,1 15,5 1,6 8,0 16 5,0 3,2 20 950

62166 6926D-12-004 3,1 15,5 1,6 8,0 50 15,5 10,0 20 1470

295626 6926D-12-400 3,1 15,5 1,6 8,0 100 31,0 20,0 20 2300

62190 6926D-20-003 5,0 25,0 2,9 14,5 20 9,8 5,8 25 1340

62208 6926D-20-004 5,0 25,0 2,9 14,5 50 25,0 14,5 25 1980

295634 6926D-20-400 5,0 25,0 2,9 14,5 100 50,0 29,0 25 3100

62372 6926D-32-003 8,0 40,0 4,9 24,5 25 20,0 12,2 32 2200

62380 6926D-32-004 8,0 40,0 4,9 24,5 50 40,0 24,5 32 2910

295642 6926D-32-400 8,0 40,0 4,9 24,5 100 80,0 49,0 32 4500

62455 6926D-50-003 12,5 62,5 7,6 38,0 25 31,4 19,1 40 2970

62463 6926D-50-004 12,5 62,5 7,6 38,0 50 62,5 38,0 40 3860

295246 6926D-50-400 12,5 62,5 7,6 38,0 100 125,0 76,0 40 5800

62570 6926D-78-003 19,6 98,0 11,6 58,0 25 49,0 29,0 50 4700

62588 6926D-78-004 19,6 98,0 11,6 58,0 50 98,0 58,0 50 5940

295667 6926D-78-400 19,6 98,0 11,6 58,0 100 196,0 116,0 50 8500

62653 6926D-125-003 31,1 155,5 18,6 93,0 30 93,5 55,8 63 8440

62786 6926D-125-004 31,1 155,5 18,6 93,0 50 155,5 93,0 63 10010

295675 6926D-125-400 31,1 155,0 18,6 93,0 100 311,0 186,0 63 14500

295683 6926D-200-003 50,3 251,5 30,6 153,0 32 160,0 98,0 80 15000

295691 6926D-200-004 50,3 251,5 30,6 153,0 80 402,0 245,0 80 21000

295709 6926D-200-400 50,3 251,5 30,6 153,0 100 503,0 305,0 80 24000

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de bloco

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C F L M Q S X Y Z

62067 6926D-8-003 60 56 35 10 30 6 11 40 G1/4 8 6,5 2 8 16,5

62091 6926D-8-004 60 91 35 10 30 6 11 40 G1/4 8 6,5 2 8 16,5

295618 6926D-8-400 60 144 35 10 30 6 11 40 G1/4 8 6,5 2 8 16,5

62158 6926D-12-003 60 61 35 14 30 7 11 40 G1/4 10 6,5 2 8 17,0

62166 6926D-12-004 60 95 35 14 30 7 11 40 G1/4 10 6,5 2 8 17,0

295626 6926D-12-400 60 148 35 14 30 7 11 40 G1/4 10 6,5 2 8 17,0

62190 6926D-20-003 65 64 45 16 33 7 11 50 G1/4 13 8,5 2 10 18,0

62208 6926D-20-004 65 94 45 16 33 7 11 50 G1/4 13 8,5 2 10 18,0

295634 6926D-20-400 65 144 45 16 33 7 11 50 G1/4 13 8,5 2 10 18,0

62372 6926D-32-003 75 75 55 20 38 10 11 55 G1/4 17 10,5 3 12 22,0

62380 6926D-32-004 75 100 55 20 38 10 11 55 G1/4 17 10,5 3 12 22,0

295642 6926D-32-400 75 150 55 20 38 10 11 55 G1/4 17 10,5 3 12 22,0

62455 6926D-50-003 85 79 63 25 40 10 11 63 G1/4 22 10,5 3 12 24,0

62463 6926D-50-004 85 104 63 25 40 10 11 63 G1/4 22 10,5 3 12 24,0

295246 6926D-50-400 85 154 63 25 40 10 11 63 G1/4 22 10,5 3 12 24,0

62570 6926D-78-003 100 90 75 32 44 10 13 76 G1/4 27 13,0 5 16 27,0

62588 6926D-78-004 100 115 75 32 44 10 13 76 G1/4 27 13,0 5 16 27,0

295667 6926D-78-400 100 165 75 32 44 10 13 76 G1/4 27 13,0 5 16 27,0

62653 6926D-125-003 125 102 95 40 50 14 17 95 G1/4 36 17,0 5 20 26,0

62786 6926D-125-004 125 122 95 40 50 14 17 95 G1/4 36 17,0 5 20 26,0

295675 6926D-125-400 125 172 95 40 50 14 17 95 G1/2 36 17,0 5 20 26,0

295683 6926D-200-003 160 117 120 50 60 14 21 120 G1/2 46 21,0 7 24 34,0

295691 6926D-200-004 160 165 120 50 60 14 21 120 G1/2 46 21,0 7 24 34,0

295709 6926D-200-400 160 185 120 50 60 14 21 120 G1/2 46 21,0 7 24 34,0
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de bloco

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 500 bar  de 100 bar  de 500 bar

[mm] [cm³] [cm³] [mm]

476895 6926D-8-10 2,0 10,0 1,2 6,0 16 3,2 1,9 16 880

328435 6926D-8-11 2,0 10,0 1,2 6,0 50 10,0 6,0 16 1420

328146 6926D-8-15 2,0 10,0 1,2 6,0 100 20,0 12,0 16 2200

328310 6926D-12-10 3,1 15,5 1,6 8,0 16 5,0 3,2 20 950

487900 6926D-12-11 3,1 15,5 1,6 8,0 50 15,5 10,0 20 1470

328161 6926D-12-15 3,1 15,5 1,6 8,0 100 31,0 20,0 20 2300

330332 6926D-20-10 5,0 25,0 2,9 14,5 20 9,8 5,8 25 1340

319491 6926D-20-11 5,0 25,0 2,9 14,5 50 25,0 14,5 25 1980

328336 6926D-20-15 5,0 25,0 2,9 14,5 100 50,0 29,0 25 3100

278903 6926D-32-10 8,0 40,0 4,9 24,5 25 20,0 12,2 32 2200

443143 6926D-32-11 8,0 40,0 4,9 24,5 50 40,0 24,5 32 2910

485458 6926D-32-15 8,0 40,0 4,9 24,5 100 80,0 49,0 32 4500

441964 6926D-50-10 12,5 62,5 7,6 38,0 25 31,4 19,1 40 2970

455279 6926D-50-11 12,5 62,5 7,6 38,0 50 62,5 38,0 40 3860

349654 6926D-50-15 12,5 62,5 7,6 38,0 100 125,0 76,0 40 5800

328351 6926D-78-10 19,6 98,0 11,6 58,0 25 49,0 29,0 50 4700

328187 6926D-78-11 19,6 98,0 11,6 58,0 50 98,0 58,0 50 5940

328203 6926D-78-15 19,6 98,0 11,6 58,0 100 196,0 116,0 50 8500

328229 6926D-125-10 31,1 155,5 18,6 93,0 30 93,5 55,8 63 8440

328245 6926D-125-11 31,1 155,5 18,6 93,0 63 196,0 117,0 63 11041

328260 6926D-125-15 31,1 155,5 18,6 93,0 100 311,0 186,0 63 14500

Cilindro de bloco com ligação  
de anel em O lateralmente

Nº 6926D

Concepção:

Características:

Observação:

Sob consulta:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de bloco

A

B

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C F K L M ØP Q S X Y Z

476895 6926D-8-10 60 56 35 10 30 - 6 7,0 3,5 30 8 6,5 2 8 20,5 537969

328435 6926D-8-11 60 91 35 10 30 24,5 6 7,0 3,5 30 8 6,5 2 8 20,5 537969

328146 6926D-8-15 60 144 35 10 30 24,5 6 7,0 3,5 30 8 6,5 2 8 20,5 537969

328310 6926D-12-10 60 61 35 14 30 - 7 7,5 3,5 40 10 6,5 2 8 20,5 537969

487900 6926D-12-11 60 95 35 14 30 26,0 7 7,5 3,5 40 10 6,5 2 8 20,5 537969

328161 6926D-12-15 60 148 35 14 30 26,0 7 7,5 3,5 40 10 6,5 2 8 20,5 537969

330332 6926D-20-10 65 64 45 16 33 - 7 7,5 4,0 50 13 8,5 2 10 21,0 537969

319491 6926D-20-11 65 94 45 16 33 26,0 7 7,5 4,0 50 13 8,5 2 10 21,0 537969

328336 6926D-20-15 65 144 45 16 33 26,0 7 7,5 4,0 50 13 8,5 2 10 21,0 537969

278903 6926D-32-10 75 75 55 20 38 - 10 10,0 5,0 55 17 10,5 3 12 25,0 537969

443143 6926D-32-11 75 100 55 20 38 27,0 10 10,0 5,0 55 17 10,5 3 12 25,0 537969

485458 6926D-32-15 75 150 55 20 38 27,0 10 10,0 5,0 55 17 10,5 3 12 25,0 537969

441964 6926D-50-10 85 79 63 25 40 - 10 10,0 6,0 63 22 10,5 3 12 27,0 537969

455279 6926D-50-11 85 104 63 25 40 27,0 10 10,0 6,0 63 22 10,5 3 12 27,0 537969

349654 6926D-50-15 85 154 63 25 40 27,0 10 10,0 6,0 63 22 10,5 3 12 27,0 537969

328351 6926D-78-10 100 90 75 32 44 - 10 13,0 6,0 76 27 13,0 5 16 29,5 161554

328187 6926D-78-11 100 115 75 32 44 30,0 10 13,0 6,0 76 27 13,0 5 16 29,5 161554

328203 6926D-78-15 100 165 75 32 44 30,0 10 13,0 6,0 76 27 13,0 5 16 29,5 161554

328229 6926D-125-10 125 102 95 40 50 - 14 16,0 8,0 95 36 17,0 5 20 32,0 492264

328245 6926D-125-11 125 135 95 40 50 41,0 14 16,0 8,0 95 36 17,0 5 20 32,0 492264

328260 6926D-125-15 125 172 95 40 50 41,0 14 16,0 8,0 95 36 17,0 5 20 32,0 492264
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de bloco

Concepção:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Cilindro de bloco com ligação  
de anel em O do lado da base

Nº 6926D

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 500 bar  de 100 bar  de 500 bar

[mm] [cm³] [cm³] [mm]

454793 6926D-8-20 2,0 10,0 1,2 6,0 16 3,2 1,9 16 820

328286 6926D-8-21 2,0 10,0 1,2 6,0 50 10,0 6,0 16 1330

328302 6926D-8-25 2,0 10,0 1,2 6,0 100 20,0 12,0 16 2200

298521 6926D-12-20 3,1 15,5 1,6 8,0 16 5,0 3,2 20 880

328377 6926D-12-21 3,1 15,5 1,6 8,0 50 15,5 10,0 20 1380

328328 6926D-12-25 3,1 15,5 1,6 8,0 100 31,0 20,0 20 2300

330522 6926D-20-20 5,0 25,0 2,9 14,5 20 9,8 5,8 25 1220

298513 6926D-20-21 5,0 25,0 2,9 14,5 50 25,0 14,5 25 1800

328344 6926D-20-25 5,0 25,0 2,9 14,5 100 50,0 29,0 25 3100

442319 6926D-32-20 8,0 40,0 4,9 24,5 25 20,0 12,2 32 1990

298497 6926D-32-21 8,0 40,0 4,9 24,5 50 40,0 24,5 32 2630

328369 6926D-32-25 8,0 40,0 4,9 24,5 100 80,0 49,0 32 4500

319517 6926D-50-20 12,5 62,5 7,6 38,0 25 31,4 19,1 40 2760

298307 6926D-50-21 12,5 62,5 7,6 38,0 50 62,5 38,0 40 3590

328385 6926D-50-25 12,5 62,5 7,6 38,0 100 125,0 76,0 40 5800

294884 6926D-78-20 19,6 98,0 11,6 58,0 25 49,0 29,0 50 4380

328401 6926D-78-21 19,6 98,0 11,6 58,0 50 98,0 58,0 50 5520

328427 6926D-78-25 19,6 98,0 11,6 58,0 100 196,0 116,0 50 8500

328443 6926D-125-20 31,1 155,5 18,6 93,0 30 93,5 55,8 63 7900

328468 6926D-125-21 31,1 155,5 18,6 93,0 63 196,0 117,0 63 9280

328138 6926D-125-25 31,1 155,5 18,6 93,0 100 311,0 186,0 63 14500

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de bloco

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C L ØP Q S

454793 6926D-8-20 60 56 35 10 6 3,5 40 8 22 6,5 537969

328286 6926D-8-21 60 91 35 10 6 3,5 40 8 22 6,5 537969

328302 6926D-8-25 60 144 35 10 6 3,5 40 8 22 6,5 537969

298521 6926D-12-20 60 61 35 14 7 3,5 40 10 22 6,5 537969

328377 6926D-12-21 60 95 35 14 7 3,5 40 10 22 6,5 537969

328328 6926D-12-25 60 148 35 14 7 3,5 40 10 22 6,5 537969

330522 6926D-20-20 65 64 45 16 7 4,0 50 13 30 8,5 537969

298513 6926D-20-21 65 94 45 16 7 4,0 50 13 30 8,5 537969

328344 6926D-20-25 65 144 45 16 7 4,0 50 13 30 8,5 537969

442319 6926D-32-20 75 75 55 20 10 5,0 55 17 35 10,5 537969

298497 6926D-32-21 75 100 55 20 10 5,0 55 17 35 10,5 537969

328369 6926D-32-25 75 150 55 20 10 5,0 55 17 35 10,5 537969

319517 6926D-50-20 85 79 63 25 10 6,0 63 22 40 10,5 537969

298307 6926D-50-21 85 104 63 25 10 6,0 63 22 40 10,5 537969

328385 6926D-50-25 85 154 63 25 10 6,0 63 22 40 10,5 537969

294884 6926D-78-20 100 90 75 32 10 6,0 76 27 45 13,0 161554

328401 6926D-78-21 100 115 75 32 10 6,0 76 27 45 13,0 161554

328427 6926D-78-25 100 165 75 32 10 6,0 76 27 45 13,0 161554

328443 6926D-125-20 125 102 95 40 14 8,0 95 36 65 17,0 492264

328468 6926D-125-21 125 135 95 40 14 8,0 95 36 65 17,0 492264

328138 6926D-125-25 125 172 95 40 14 8,0 95 36 65 17,0 492264

A

B



70 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de bloco

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 500 bar  de 100 bar  de 500 bar

[mm] [cm³] [cm³] [mm]

349696 6926D-8-30 2,0 10,0 1,2 6,0 16 3,2 1,9 16 820

477554 6926D-8-31 2,0 10,0 1,2 6,0 50 10,0 6,0 16 1330

328153 6926D-8-35 2,0 10,0 1,2 6,0 100 20,0 12,0 16 2200

461434 6926D-12-30 3,1 15,5 1,6 8,0 16 5,0 3,2 20 880

328393 6926D-12-31 3,1 15,5 1,6 8,0 50 15,5 10,0 20 1380

328179 6926D-12-35 3,1 15,5 1,6 8,0 100 31,0 20,0 20 2300

299487 6926D-20-30 5,0 25,0 2,9 14,5 20 9,8 5,8 25 1220

347575 6926D-20-31 5,0 25,0 2,9 14,5 50 25,0 14,5 25 1800

328195 6926D-20-35 5,0 25,0 2,9 14,5 100 50,0 29,0 25 3100

299339 6926D-32-30 8,0 40,0 4,9 24,5 25 20,0 12,2 32 1990

452821 6926D-32-31 8,0 40,0 4,9 24,5 50 40,0 24,5 32 2630

454975 6926D-32-35 8,0 40,0 4,9 24,5 100 80,0 49,0 32 4500

456160 6926D-50-30 12,5 62,5 7,6 38,0 25 31,4 19,1 40 2760

328419 6926D-50-31 12,5 62,5 7,6 38,0 50 62,5 38,0 40 3590

328211 6926D-50-35 12,5 62,5 7,6 38,0 100 125,0 76,0 40 5800

489567 6926D-78-30 19,6 98,0 11,6 58,0 25 49,0 29,0 50 4380

334847 6926D-78-31 19,6 98,0 11,6 58,0 50 98,0 58,0 50 5520

328237 6926D-78-35 19,6 98,0 11,6 58,0 100 196,0 116,0 50 8500

328252 6926D-125-30 31,1 155,5 18,6 93,0 30 93,5 55,8 63 7900

328278 6926D-125-31 31,1 155,5 18,6 93,0 63 196,0 117,0 63 9280

328294 6926D-125-35 31,1 155,5 18,6 93,0 100 311,0 186,0 63 14500

Cilindro de bloco com ligação  
de anel em O do lado da barra

Nº 6926D

Concepção:

Características:

Observação:

Sob consulta:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de bloco

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C L ØP Q S

349696 6926D-8-30 60 56 35 10 6 3,5 40 8 22 6,5 537969

477554 6926D-8-31 60 91 35 10 6 3,5 40 8 22 6,5 537969

328153 6926D-8-35 60 144 35 10 6 3,5 40 8 22 6,5 537969

461434 6926D-12-30 60 61 35 14 7 3,5 40 10 22 6,5 537969

328393 6926D-12-31 60 95 35 14 7 3,5 40 10 22 6,5 537969

328179 6926D-12-35 60 148 35 14 7 3,5 40 10 22 6,5 537969

299487 6926D-20-30 65 64 45 16 7 4,0 50 13 30 8,5 537969

347575 6926D-20-31 65 94 45 16 7 4,0 50 13 30 8,5 537969

328195 6926D-20-35 65 144 45 16 7 4,0 50 13 30 8,5 537969

299339 6926D-32-30 75 75 55 20 10 5,0 55 17 35 10,5 537969

452821 6926D-32-31 75 100 55 20 10 5,0 55 17 35 10,5 537969

454975 6926D-32-35 75 150 55 20 10 5,0 55 17 35 10,5 537969

456160 6926D-50-30 85 79 63 25 10 6,0 63 22 40 10,5 537969

328419 6926D-50-31 85 104 63 25 10 6,0 63 22 40 10,5 537969

328211 6926D-50-35 85 154 63 25 10 6,0 63 22 40 10,5 537969

489567 6926D-78-30 100 90 75 32 10 6,0 76 27 45 13,0 161554

334847 6926D-78-31 100 115 75 32 10 6,0 76 27 45 13,0 161554

328237 6926D-78-35 100 165 75 32 10 6,0 76 27 45 13,0 161554

328252 6926D-125-30 125 102 95 40 14 8,0 95 36 65 17,0 492264

328278 6926D-125-31 125 135 95 40 14 8,0 95 36 65 17,0 492264

328294 6926D-125-35 125 172 95 40 14 8,0 95 36 65 17,0 492264

A

B
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de bloco

Cilindro de bloco

Nº 6936

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A C D F G J K L M ØQ V ØY Z AA AB AC

68023 6936-10-1 60,0 46,5 7,5 7 - 23,5 12,2 33,5 5,5 51,0 33,5 7 11 16,0 28,5 27,0 9,5 28,0 9,5 -

68049 6936-10-2 79,0 66,0 7,5 7 - 23,5 12,2 33,5 5,5 51,0 33,5 7 11 16,0 28,5 27,0 9,5 47,0 9,5 -

68056 6936-18-1 71,0 57,0 8,0 9 - 26,5 20,1 38,0 6,5 51,0 38,0 7 17 32,0 44,5 35,0 12,5 28,5 8,0 14,5

68072 6936-18-2 84,0 69,5 8,0 9 - 26,5 20,1 38,0 6,5 51,0 38,0 7 17 32,0 44,5 35,0 12,5 41,0 8,0 14,5

68098 6936-18-3 112,5 98,5 8,0 9 41 26,5 20,1 38,0 6,5 51,0 38,0 7 17 32,0 44,5 35,0 12,5 70,0 8,0 14,5

68114 6936-40-1 73,0 57,0 10,0 9 - 26,5 28,2 51,0 9,0 63,5 48,0 9 25 35,5 51,0 44,5 12,5 28,5 8,0 17,5

68130 6936-40-2 86,0 69,5 10,0 9 - 26,5 28,2 51,0 9,0 63,5 48,0 9 25 35,5 51,0 44,5 12,5 41,0 8,0 17,5

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 350 bar

[mm] [cm³] [cm²]

68023 6936-10-1 2,88 10,1 6,5 1,9 2,9 463

68049 6936-10-2 2,88 10,1 19,0 5,7 2,9 653

68056 6936-18-1 5,08 17,8 12,5 6,5 5,1 880

68072 6936-18-2 5,08 17,8 25,5 13,0 5,1 1061

68098 6936-18-3 5,08 17,8 51,0 26,0 5,1 1442

68114 6936-40-1 11,40 39,9 12,5 14,5 11,4 1270

68130 6936-40-2 11,40 39,9 25,5 29,0 11,4 1506

de 6936-10-X

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de bloco

Nº 6936D

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A C D F G J K L M ØQ V ØY Z AA AB AC

68155 6936D-10-1 60,0 46,5 7,5 7 - 23,5 12,2 33,5 5,5 51,0 33,5 7 11 16,0 28,5 27,0 9,5 28,0 9,5 -

68171 6936D-10-2 79,0 66,0 7,5 7 - 23,5 12,2 33,5 5,5 51,0 33,5 7 11 16,0 28,5 27,0 9,5 47,0 9,5 -

68197 6936D-18-1 71,0 57,0 8,0 9 - 26,5 20,1 38,0 6,5 51,0 38,0 7 17 32,0 44,5 35,0 12,5 28,5 8,0 14,5

68213 6936D-18-2 84,0 69,5 8,0 9 - 26,5 20,1 38,0 6,5 51,0 38,0 7 17 32,0 44,5 35,0 12,5 41,0 8,0 14,5

68239 6936D-18-3 112,5 98,5 8,0 9 41 26,5 20,1 38,0 6,5 51,0 38,0 7 17 32,0 44,5 35,0 12,5 70,0 8,0 14,5

68254 6936D-40-1 73,0 57,0 10,0 9 - 26,5 28,2 51,0 9,0 63,5 48,0 9 25 35,5 51,0 44,5 12,5 28,5 8,0 17,5

68270 6936D-40-2 86,0 69,5 10,0 9 - 26,5 28,2 51,0 9,0 63,5 48,0 9 25 35,5 51,0 44,5 12,5 41,0 8,0 17,5

68296 6936D-40-3 114,5 98,5 10,0 9 41 26,5 28,2 51,0 9,0 63,5 48,0 9 25 35,5 51,0 44,5 12,5 70,0 8,0 17,5

Cilindro de bloco

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 350 bar  de 100 bar  de 350 bar

[mm] [cm³] [cm²] [cm²]

68155 6936D-10-1 2,9 10,1 1,6 5,6 6,5 1,9 2,9 1,6 467

68171 6936D-10-2 2,9 10,1 1,6 5,6 19,0 5,7 2,9 1,6 644

68197 6936D-18-1 5,1 17,8 1,7 6,0 12,5 6,5 5,1 1,7 463

68213 6936D-18-2 5,1 17,8 1,7 6,0 25,5 13,0 5,1 1,7 1030

68239 6936D-18-3 5,1 17,8 1,7 6,0 51,0 26,0 5,1 1,7 1397

68254 6936D-40-1 11,4 39,9 5,0 17,5 12,5 14,5 11,4 5,0 1225

68270 6936D-40-2 11,4 39,9 5,0 17,5 25,5 29,0 11,4 5,0 1447

68296 6936D-40-3 11,4 39,9 5,0 17,5 51,0 58,0 11,4 5,0 1851

de 6936D-10-X

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Cilindro de bloco

CONCEPÇÃO:

CONCEPÇÃO:
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Gancho hidráulico

Nº 6926Z

Nº
enc.

Nº do A A1 B B1 C C1 M Z

325373 6926Z-12 60 34 116,5 18 35 37 14 161,5-181,5 43,5 10 20

325399 6926Z-16 75 44 154,0 25 55 37 20 205,0-235,0 54,0 17 25

326959 6926ZL-16 75 44 164,0 25 55 37 20 215,0-255,0 54,0 17 25

Tabela de medidas:

Concepção:

Aplicação:

Vantagens:

Conjunto de corrente de fixação

Esquema de ligações hidráulico:

Nº
enc.

Nº do G

[mm]

325373 6926Z-12 14, 16, 18 M12 20 G1/4 13 1430

325399 6926Z-16 18, 20, 22, 24 M16 30 G1/4 39 3650

326959 6926ZL-16 18, 20, 22, 24 M16 40 G1/4 39 3950

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Conjunto de correias de aperto

CAD

Aplicação:

Vantagens:

Observação:

 

Conjunto de correias de aperto

Nº 6540
Nº

enc.
[Nm]

87601 14, 16, 18 M12 45 15 2628

87627 18, 20, 22, 24 M16 90 40 7640

Tabela de medidas:

Nº
enc.

A B C C1 F1 F2

87601 34 34 18 8 50 21 90 115 26 54 46,5 111 129 18 36

87627 37 44 25 10 64 29 119 155 37 70 61,5 139 170 31 46
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Conjunto de correias de aperto

CAD

CAD

Gancho mecânico

Nº 6540H

Contra-gancho 

Nº 6540G

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Tam. A B C C1 F2

374934 12 34 34 18 8 54 47 111 129,0 18

374959 16 37 44 25 10 70 62 139 170,0 31

376517 20 58 64 41 10 98 86 217 271,5 55

376533 24 58 64 41 10 98 86 223 284,0 61

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Tam. A B C F1

374710 12 34 34 18 50 21 90 115,0

374728 16 37 44 25 64 29 119 155,0

376657 20 58 64 41 91 48 176 219,5

376632 24 58 64 41 91 48 184 227,5

Nº
enc.

Tam. G

374710 12 14, 16, 18 M12 26,0 15 553

374728 16 18, 20, 22, 24 M16 37,0 40 1235

376657 20 22-28 M20 43,5 75 4088

376632 24 28-36 M24 43,5 120 4145

Nº
enc.

Tam. G

[Nm]

374934 12 14, 16, 18 M12 45 15 36 853

374959 16 18, 20, 22, 24 M16 90 40 46 1902

376517 20 22-28 M20 190 75 65 6037

376533 24 28-36 M24 300 120 65 6040
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Conjunto de correias de aperto

Nº
enc.

Tam.

[St]

374835 12 10 0,5

374843 16 10 1,0

376822 20 10 2,2

376848 24 10 6,5

Nº
enc.

Tam. B2 B3 L N P

374736 12 9,65 13 125 15 15,875 15 114

374744 12 9,65 13 250 15 15,875 15 228

374751 12 9,65 13 500 15 15,875 15 455

374769 12 9,65 13 1000 15 15,875 15 910

374777 16 17,02 25 125 21 25,400 40 335

374785 16 17,02 25 250 21 25,400 40 670

374793 16 17,02 25 500 21 25,400 40 1340

374801 16 17,02 25 1000 21 25,400 40 2680

376673 20 19,56 29 1000 26 31,750 75 3720

376699 20 19,56 29 1500 26 31,750 75 5580

376715 20 19,56 29 2000 26 31,750 75 7440

376723 24 25,40 38 1000 33 38,100 120 7050

376749 24 25,40 38 1500 33 38,100 120 10575

376764 24 25,40 38 2000 33 38,100 120 14100

Nº
enc.

Tam.

376111 12 15 280

376129 16 40 350

376491 20 75 1313

376558 24 120 1313

Aplicação:

Vantagens:

Observação:

Aplicação:

Vantagens:

Sob consulta:

Correia de rolos

Nº 6540K

Conjunto de segurança  
para correia de aperto

Nº 6540KS

Pino de mola

Nº 6540F
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Conjunto de correias de aperto

CAD

CAD

6540K
Peça de 

6540VS

Nº
enc.

Tam. B3 N P

374819 12 13 15 15,875 15 15

374827 16 25 21 25,400 40 67

376780 20 29 26 31,750 75 113

376806 24 38 33 38,100 120 274

Nº
enc.

Tam. L L1 L2 B1

376459 12 52 97 111 - 147 14 24 15 240

376616 16 66 126 151 - 203 20 30 40 720

551514 20 100 180 206 - 270 31 50 75 2222

551515 24 105 180 214 - 284 31 50 120 3517

Nº
enc.

Tam.

[St]

374850 12 6 3

374868 16 6 5

376574 20 6 10

376590 24 6 16

Aplicação:

Vantagens:

Aplicação:

Vantagens:

Aplicação:

Vantagens:

Elo de fechamento com pino de mola

Nº 6540V

Fecho tensor

Nº 6540VS

Elemento de proteção

Nº 6540S
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº enc.
 

Ø D1 [mm] L5

375568

190 - 280 2

250 - 360 42

270 - 440 82

300 - 520 122

350 - 600 162

430 - 680 202

510 - 760 242

620 - 840 282

760 - 920 322

920 - 1000 362

375584

250 - 370 2

320 - 470 52

320 - 570 102

320 - 670 152

430 - 770 202

530 - 870 252

630 - 970 302

760 - 1070 352

960 - 1170 402

1160 - 1270 452

35121

1200 - 1550 315

1550 - 2100 585

2100 - 2500 855

35162

1200 - 1550 315

1550 - 2100 858

2100 - 2500 855

Conjunto de correias de aperto

CAD

Bloco angular 120°

Nº 6540P
Nº

enc.

Tam. B B2 F1 F2 G L L1 L2 L3 L4 ØS ØS1

375568 12 80 47 20 27 67 M6 80 35 5,5 118 19 59 42 0 13,5 20 3230

375584 16 100 47 20 33 33 M6 100 44 5,5 148 24 74 44 0 17,5 26 3960

35121 20 270 78 20 91 161 M6 250 102 5,5 360 45 100 44 160 22,0 33 32455

35162 24 270 78 20 91 161 M6 250 102 5,5 360 45 100 44 160 26,0 40 31760

Vantagens:

Observação:

Sob consulta:

12 - 16

20 - 24
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Conjunto de correias de aperto

CAD

Nº 6541
Nº

enc.

A L M

84251 14 25 M12 60

84269 16 30 M12 80

84277 18 30 M12 105

84285 18 30 M16 115

84293 20 35 M16 170

84343 22 40 M16 240

84350 24 45 M16 335

376483 14 35 * M12 88

376509 16 40 * M12 114

376525 18 40 * M12 141

376541 18 45 * M16 189

376566 20 50 * M16 248

376582 22 50 * M16 305

376608 24 55 * M16 407

Observação:

Nº
enc.

L S T T1

52506 25 78 45 1/2 6 16 170

52514 36 101 60 1/2 7 16 255

52522 46 108 60 1/2 8 16 340

Chave de boca com encaixe 
para torquímetro

Nº 902Md

Vantagens:

Observação:

Sob consulta:



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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CILINDRO DE TRAÇÃO E
PRESSÃO, PARA TAREFAS 
DE FIXAÇÃO INDIVIDUAIS

EXEMPLOS DE PRODUTO:

Nº 6927B Nº 6951KZP Nº 6951FZP

>  

>

>  

>

>  

>

VISÃO GERAL DE PRODUTO:

 

[mm]

 

[kN]

 

>

>

>

>

>

>  
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de tração

Cilindro de tração, tipo bloco

Nº 6927B

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A C D F G J K L M ØQ V ØY Z AA AB AC

68064 6927B-06-1 109,0 69,5 33,5 9 - 26,5 20,1 38 6,5 51,0 38 7 17 31,5 44,5 35,0 12,5 41 8 14,5

68080 6927B-06-2 163,5 98,5 59,0 9 41 26,5 20,1 38 6,5 51,0 38 7 17 31,5 44,5 35,0 12,5 70 8 14,5

68106 6927B-18-1 111,0 69,5 35,5 9 - 26,5 28,2 51 9,0 63,5 48 9 25 35,5 51,0 44,5 12,5 41 8 17,5

68122 6927B-18-2 165,0 98,5 61,0 9 41 26,5 28,2 51 9,0 63,5 48 9 25 35,5 51,0 44,5 12,5 70 8 17,5

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³] [cm²]

68064 6927B-06-1 5,9 25,5 4,4 1,7 1075

68080 6927B-06-2 5,9 51,0 8,8 1,7 1433

68106 6927B-18-1 17,5 25,5 12,7 5,0 1483

68122 6927B-18-2 17,5 51,0 25,4 5,0 1905

CAD
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de tração

com pistão guiado

Nº 6951KZ

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA C D F G J ØK L P ØQ S T V ØY AC ØAD BB ØCC

66498 6951KZ-02-10 25,2 101,5 45,0 25 12,0 11,13 M6 6 7 45 40,0 18,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 25,5 183608

66530 6951KZ-05-10 36,3 134,0 66,5 25 11,0 15,88 M10 7 12 57 50,0 17,8 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 36,5 183608

66571 6951KZ-11-10 44,2 172,0 81,0 30 14,5 22,23 M12 9 13 55 59,4 22,1 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 44,5 183608

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³]

66498 6951KZ-02-10 2,2 14,5 0,92 0,165 372

66530 6951KZ-05-10 6,6 20,0 3,82 0,40 903

66571 6951KZ-11-10 13,9 29,5 11,90 1,64 1520

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Diagrama de perfuração do dispositivo:

A

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de tração e pressão

Cilindro de tração e pressão,  

Nº 6951KZ

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA C D F G J ØK L P ØQ S T V ØY AC ØAD BB ØCC

66514 6951KZ-02-20 25,2 101,5 45,0 25 12,0 11,13 M6 6 7 45 40,0 18,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 25,5 183608

66555 6951KZ-05-20 36,3 134,0 66,5 25 11,0 15,88 M10 7 12 57 50,0 17,8 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 36,5 183608

66597 6951KZ-11-20 44,2 172,0 81,0 30 14,5 22,23 M12 9 13 55 59,4 22,1 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 44,5 183608

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³] [cm³]

66514 6951KZ-02-20 5,6 2,2 14,5 2,3 0,92 0,165 372

66555 6951KZ-05-20 13,5 6,6 20,0 7,8 3,82 0,40 903

66597 6951KZ-11-20 27,7 13,9 29,5 23,0 11,90 1,64 1520

Diagrama de perfuração do dispositivo:

A

B

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de tração e pressão,  

Nº 6951KZP

Concepção:

Aplicação:

Características:

Vantagens:

Observação:

 

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³] [cm³]

327106 6951KZP-22-20 54 26 28 43,3 21,2 2,5 2590

327098 6951KZP-33-20 80 40 30 68,4 34,3 2,5 4355

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B C D ØF G N P Q S T ØV Y Z AA BB CC DD ØFF

327106 6951KZP-22-20 62,8 185,5 104,5 25 G1/4 31,74 13 13 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 63,4 183608

327098 6951KZP-33-20 77,0 196,5 114,0 25 G1/4 38,09 13 13 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 77,6 183608

Cilindro de tração e pressão

Diagrama de perfuração do dispositivo:

A

B

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de tração

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³]

66480 6951FZ-02-10 2,2 14,5 0,92 0,165 463

66522 6951FZ-05-10 6,6 20,0 3,82 0,400 1150

66563 6951FZ-11-10 13,9 29,5 11,90 1,640 2050

com pistão guiado

Nº 6951FZ

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA C D F G J ØK L P ØQ S T V ØY AC ØAD BB

66480 6951FZ-02-10 26,8 103 71,0 26,5 13,5 11,13 M6 6 10 45 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 183608

66522 6951FZ-05-10 38,0 135 92,5 25,0 15,0 15,88 M10 7 16 57 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 183608

66563 6951FZ-11-10 45,4 173 112,5 28,5 16,5 22,23 M12 9 19 55 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 183608

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

AC

Diagrama de perfuração do dispositivo:

A

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA C D F G J ØK L P ØQ S T V ØY AC ØAD BB

66506 6951FZ-02-20 26,8 103 71,0 26,5 13,5 11,13 M6 6 10 45 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 183608

66548 6951FZ-05-20 38,0 135 92,5 25,0 15,0 15,88 M10 7 16 57 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 183608

66589 6951FZ-11-20 45,4 173 112,5 28,5 16,5 22,23 M12 9 19 55 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 183608

Cilindro de tração e pressão,  

Nº 6951FZ

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³] [cm³]

66506 6951FZ-02-20 5,6 2,2 14,5 2,3 0,92 0,165 463

66548 6951FZ-05-20 13,5 6,6 20,0 7,8 3,82 0,400 1150

66589 6951FZ-11-20 27,7 13,9 29,5 23,0 11,90 1,640 2050

AC

Cilindro de tração e pressão

Diagrama de perfuração do dispositivo:

A

B

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de tração e pressão

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³] [cm³]

327114 6951FZP-22-20 54 26 28 43,0 21,2 2,5 3070

327122 6951FZP-33-20 80 40 30 68,6 34,3 2,5 4854

Cilindro de tração e pressão,   

Nº 6951FZP

Concepção:

Aplicação:

Características:

Vantagens:

Observação:

 

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B C D ØF G N P Q S T ØV Y Z AA BB CC DD

327114 6951FZP-22-20 62,8 194 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 183608

327122 6951FZP-33-20 79,0 205 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 183608

Diagrama de perfuração do dispositivo:

A

B

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de tração

com pistão guiado

Nº 6951GZ

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A C D F G J L P ØT V ØAD

66605 6951GZ-02-10 102,0 51,0 19,0 6,5 11,13 M6 10 32,0 20,5 38,0 G1/8 14,0 3,2

66670 6951GZ-05-10 134,0 63,5 28,0 9,5 15,88 M10 16 38,0 26,0 47,5 G1/8 19,5 4,8

66712 6951GZ-11-10 172,0 83,0 28,0 9,0 22,23 M12 19 47,5 31,5 60,0 G1/4 25,5 4,8

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

A

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³]

66605 6951GZ-02-10 2,2 14,5 0,92 0,165 308

66670 6951GZ-05-10 6,6 20,0 3,82 0,400 771

66712 6951GZ-11-10 13,9 29,5 11,90 1,640 1424

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de tração e pressão,  

Nº 6951GZ

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A C D F G J L P ØT V ØAD

66613 6951GZ-02-20 102,0 51,0 19,0 6,5 11,13 M6 10 32,0 20,5 38,0 G1/8 14,0 3,2

66696 6951GZ-05-20 134,0 63,5 28,0 9,5 15,88 M10 16 38,0 26,0 47,5 G1/8 19,5 4,8

66795 6951GZ-05-200 167,0 86,0 27,5 9,5 15,88 M10 16 38,0 26,0 47,5 G1/8 19,5 4,8

66738 6951GZ-11-20 172,0 83,0 28,0 9,0 22,23 M12 19 47,5 31,5 60,0 G1/4 25,5 4,8

66928 6951GZ-11-200 235,5 124,0 29,5 10,5 22,23 M12 19 47,5 31,5 60,0 G1/4 25,5 4,8

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Cilindro de tração e pressão

A

B

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [cm³] [cm³]

66613 6951GZ-02-20 5,6 2,2 14,5 2,3 0,92 0,165 300

66696 6951GZ-05-20 13,5 6,6 20,0 7,8 3,82 0,400 744

66795 6951GZ-05-200 13,5 6,6 31,0 11,9 5,90 0,400 850

66738 6951GZ-11-20 27,7 13,9 29,5 23,0 11,90 1,640 1379

66928 6951GZ-11-200 27,7 13,9 51,0 40,0 20,50 1,640 1941

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

GRAMPO GIRATÓRIO – 

VERSÃO: 

APLICAÇÃO:

CARACTERÍSTICAS:

> Flange roscada   > Modelos roscados

 

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

DIREÇÕES DE ROTAÇÃO: POSICIONAMENTO:

ESCLARECIMENTO DE TIPO: 

Tipo 11 Tipo 210

Tipo 12 Tipo 220  

 

Tipo 21  

Tipo 22

TEMPO DE FIXAÇÃO E Q DO GRAMPO GIRATÓRIO 6951G E 6952E

[kN]

 
 

 
 



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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>  

>

>

>

>

>

>

>

GRAMPO GIRATÓRIO 
PARA TAREFAS DE 

FIXAÇÃO EXIGENTES

EXEMPLOS DE PRODUTO:

Nº 6951G Nº 6951G

>  

>

>  

>

VISÃO GERAL DE PRODUTO:

 

[kN]

 

[mm]

 

[mm]

 

  

  

Nº 6952E

>  

>
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [mm] [cm³] [cm²]

68619 6951G-02-11 2 6 14,5 0,92 0,63 0,165 308

68635 6951G-02-12 2 6 14,5 0,92 0,63 0,165 308

68692 6951G-05-11 5 8 20,0 3,82 1,90 0,400 771

68718 6951G-05-12 5 8 20,0 3,82 1,90 0,400 771

68429 6951G-11-11 11 13 29,5 11,90 4,04 1,640 1424

68445 6951G-11-12 11 13 29,5 11,90 4,04 1,640 1424

Nº 6951G

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C D F G J P ØT V AD

68619 6951G-02-11 108,0 102,0 44,0 30,5 25,5 13 11,13 M6 32,0 20,5 38,0 G1/8 14,0 3,2

68635 6951G-02-12 108,0 102,0 44,0 30,5 25,5 13 11,13 M6 32,0 20,5 38,0 G1/8 14,0 3,2

68692 6951G-05-11 143,0 134,0 60,0 36,0 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 19,5 4,8

68718 6951G-05-12 143,0 134,0 60,0 36,0 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 19,5 4,8

68429 6951G-11-11 185,0 172,0 79,0 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 25,5 4,8

68445 6951G-11-12 185,0 172,0 79,0 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 25,5 4,8

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

A

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº 6951G

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C D F G J P ØT V AD

68650 6951G-02-21 108,0 102,0 44,0 30,5 25,5 13 11,13 M6 32,0 20,5 38,0 G1/8 14,0 3,2

68676 6951G-02-22 108,0 102,0 44,0 30,5 25,5 13 11,13 M6 32,0 20,5 38,0 G1/8 14,0 3,2

68734 6951G-05-21 143,0 134,0 60,0 36,0 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 19,5 4,8

68759 6951G-05-22 143,0 134,0 60,0 36,0 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 19,5 4,8

68452 6951G-05-210 176,5 167,0 82,5 35,5 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 19,5 4,8

68478 6951G-05-220 176,5 167,0 82,5 35,5 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 19,5 4,8

68460 6951G-11-21 185,0 172,0 79,0 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 25,5 4,8

68486 6951G-11-22 185,0 172,0 79,0 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 25,5 4,8

68502 6951G-11-210 249,0 235,5 121,5 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 25,5 4,8

68627 6951G-11-220 249,0 235,5 121,5 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 25,5 4,8

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 
 de 350 bar Lo*

[mm] [mm] [cm³] [cm³] [cm²] [cm²]

68650 6951G-02-21 2 5,6 6 14,5 0,92 2,3 0,63 1,60 0,165 300

68676 6951G-02-22 2 5,6 6 14,5 0,92 2,3 0,63 1,60 0,165 300

68734 6951G-05-21 5 13,5 8 20,0 3,82 7,8 1,90 3,88 0,400 744

68759 6951G-05-22 5 13,5 8 20,0 3,82 7,8 1,90 3,88 0,400 744

68452 6951G-05-210 5 13,5 19 31,0 5,90 11,9 1,90 3,88 0,400 850

68478 6951G-05-220 5 13,5 19 31,0 5,90 11,9 1,90 3,88 0,400 850

68460 6951G-11-21 11 27,7 13 29,5 11,90 23,0 4,04 7,92 1,640 1379

68486 6951G-11-22 11 27,7 13 29,5 11,90 23,0 4,04 7,92 1,640 1379

68502 6951G-11-210 11 27,7 34 51,0 20,50 40,0 4,04 7,92 1,640 1941

68627 6951G-11-220 11 27,7 34 51,0 20,50 40,0 4,04 7,92 1,640 1941

Grampo giratório

A

B

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Medidas de montagem:

Grampo giratório

A

B

A

B

CAD

Nº
enc.

Nº do 

[cm³] [cm³] [cm²] [cm²] [Nm] [mm] [mm]

554491 2 0,92 2,46 0,63 1,7 100 6 14,5 0,165 370

554492 2 0,92 2,46 0,63 1,7 100 6 14,5 0,165 370

Grampo giratório, modelo roscado, 
modelo de precisão

N° 6952EP

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A ØA1 ØA2 B C D F J P ØT

554491 25 f7 24 108,5 101,5 58 17 15,5 12 11,13 M6 36 409664 321166

554492 25 f7 24 108,5 101,5 58 17 15,5 12 11,13 M6 36 409664 321166

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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>

>

>

>

>

>

>

>

GRAMPO GIRATÓRIO 
PARA TAREFAS DE 

FIXAÇÃO EXIGENTES

EXEMPLOS DE PRODUTO:

Nº 6951KP Nº 6951FP

>  

>

>  

>

VISÃO GERAL DE PRODUTO:

 

[kN]

 

[mm]

 

[mm]

 

 

 

 

    

    



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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VERSÃO: 

APLICAÇÃO:

CARACTERÍSTICAS:

> Flange de topo > Flange de base

 

 

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

DIREÇÕES DE ROTAÇÃO: 

VERSÃO: 

POSICIONAMENTO: 

GRAMPO GIRATÓRIO – 



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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ESCLARECIMENTO DE TIPO: 

Tipo 11 Tipo 21

Tipo 12 Tipo 22

TEMPO DE FIXAÇÃO E Q DO GRAMPO GIRATÓRIO 6951KP E FP

[kN]

 
 

 
 

VANTAGENS: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [mm] [cm³] [cm²]

327734 6951KP-02-11 2,0 5,5 14,0 0,92 0,63 0,276 372

327759 6951KP-02-12 2,0 5,5 14,0 0,92 0,63 0,276 372

327767 6951KP-05-11 4,9 8,0 20,0 3,82 1,90 0,764 903

327783 6951KP-05-12 4,9 8,0 20,0 3,82 1,90 0,764 903

327809 6951KP-11-11 11,6 13,0 29,5 11,90 4,04 1,785 1520

327825 6951KP-11-12 11,6 13,0 29,5 11,90 4,04 1,785 1520

de topo, modelo de precisão

Nº 6951KP

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B C D F G  
 
ØK L M N P ØQ S T V ØY AC ØAD BB ØCC

327734 6951KP-02-11 25,2 108 101,5 44,0 31,0 26 13,0 11,13 6 18,0 5,5 14,0 45,0 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 25,5 183608

327759 6951KP-02-12 25,2 108 101,5 44,0 31,0 26 13,0 11,13 6 18,0 5,5 14,0 45,0 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 25,5 183608

327767 6951KP-05-11 36,3 143 134,0 64,5 31,5 27 13,0 15,88 7 17,8 8,0 20,0 57,0 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 36,6 183608

327783 6951KP-05-12 36,3 143 134,0 64,5 31,5 27 13,0 15,88 7 17,8 8,0 20,0 57,0 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 36,6 183608

327809 6951KP-11-11 44,2 185 172,0 81,0 36,0 30 14,5 22,23 9 22,1 13,0 29,5 55,5 59,5 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 44,5 173096

327825 6951KP-11-12 44,2 185 172,0 81,0 36,0 30 14,5 22,23 9 22,1 13,0 29,5 55,5 59,5 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 44,5 173096

Grampo giratório

Diagrama de perfuração do dispositivo:

A
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Nº
enc.

Nº do 
 de 350 bar Lo*

[mm] [mm] [cm³] [cm³] [cm²] [cm²]

327841 6951KP-02-21 2,0 5,1 5,5 14,0 0,92 2,3 0,63 1,60 0,276 358

327866 6951KP-02-22 2,0 5,1 5,5 14,0 0,92 2,3 0,63 1,60 0,276 358

327882 6951KP-05-21 4,9 10,0 8,0 20,0 3,82 7,8 1,90 3,88 0,764 871

327908 6951KP-05-22 4,9 10,0 8,0 20,0 3,82 7,8 1,90 3,88 0,764 871

327924 6951KP-11-21 11,6 18,2 13,0 29,5 11,90 23,0 4,04 7,92 1,785 1465

327940 6951KP-11-22 11,6 18,2 13,0 29,5 11,90 23,0 4,04 7,92 1,785 1465

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

de topo, modelo de precisão

Nº 6951KP

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Diagrama de perfuração do dispositivo:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B C D F G  
 
ØK L M N P ØQ S T V ØY AC BB ØAD ØCC

327841 6951KP-02-21 25,2 108 101,5 44,0 31,0 26 13,0 11,13 6 18,0 5,5 14,0 45,0 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 M5 3,2 25,5 183608

327866 6951KP-02-22 25,2 108 101,5 44,0 31,0 26 13,0 11,13 6 18,0 5,5 14,0 45,0 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 M5 3,2 25,5 183608

327882 6951KP-05-21 36,3 143 134,0 64,5 31,5 27 13,0 15,88 7 17,8 8,0 20,0 57,0 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 M6 4,8 36,5 183608

327908 6951KP-05-22 36,3 143 134,0 64,5 31,5 27 13,0 15,88 7 17,8 8,0 20,0 57,0 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 M6 4,8 36,5 183608

327924 6951KP-11-21 44,2 185 172,0 81,0 36,0 30 14,5 22,23 9 22,1 13,0 29,5 55,5 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 M8 4,8 44,5 173096

327940 6951KP-11-22 44,2 185 172,0 81,0 36,0 30 14,5 22,23 9 22,1 13,0 29,5 55,5 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 M8 4,8 44,5 173096
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [mm] [cm³] [cm²]

327775 6951FP-02-11 2,0 5,5 14,0 0,92 0,63 0,276 372

327791 6951FP-02-12 2,0 5,5 14,0 0,92 0,63 0,276 372

327817 6951FP-05-11 4,9 8,0 20,0 3,82 1,90 0,764 903

327833 6951FP-05-12 4,9 8,0 20,0 3,82 1,90 0,764 903

327858 6951FP-11-11 11,6 13,0 29,5 11,90 4,04 1,785 1520

327874 6951FP-11-12 11,6 13,0 29,5 11,90 4,04 1,785 1520

de base, modelo de precisão

Nº 6951FP

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B C D F G  
 
ØK M N P ØQ S T V ØY AC ØAD BB

327775 6951FP-02-11 26,5 109,5 103,0 71,0 76,0 26,5 13,5 11,13 6 5,5 14,0 45 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 183608

327791 6951FP-02-12 26,5 109,5 103,0 71,0 76,0 26,5 13,5 11,13 6 5,5 14,0 45 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 183608

327817 6951FP-05-11 38,0 145,0 135,5 92,5 97,5 25,0 15,0 15,88 7 8,0 20,0 57 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 183608

327833 6951FP-05-12 38,0 145,0 135,5 92,5 97,5 25,0 15,0 15,88 7 8,0 20,0 57 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 183608

327858 6951FP-11-11 45,5 186,5 173,5 112,5 118,5 28,5 16,5 22,23 9 13,0 29,5 55 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 183608

327874 6951FP-11-12 45,5 186,5 173,5 112,5 118,5 28,5 16,5 22,23 9 13,0 29,5 55 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 183608

Grampo giratório

Diagrama de perfuração do dispositivo:

A
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Nº
enc.

Nº do 
 de 350 bar Lo*

[mm] [mm] [cm³] [cm³] [cm²] [cm²]

327890 6951FP-02-21 2,0 5,1 5,5 14,0 0,92 2,3 0,63 1,60 0,276 358

327916 6951FP-02-22 2,0 5,1 5,5 14,0 0,92 2,3 0,63 1,60 0,276 358

327932 6951FP-05-21 4,9 10,0 8,0 20,0 3,82 7,8 1,90 3,88 0,764 871

327957 6951FP-05-22 4,9 10,0 8,0 20,0 3,82 7,8 1,90 3,88 0,764 871

327973 6951FP-11-21 11,6 18,2 13,0 29,5 11,90 23,0 4,04 7,92 1,785 1465

327999 6951FP-11-22 11,6 18,2 13,0 29,5 11,90 23,0 4,04 7,92 1,785 1465

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

de base, modelo de precisão

Nº 6951FP

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B C D F G  
 
ØK M N P ØQ S T V ØY AC ØAD BB

327890 6951FP-02-21 26,5 109,5 103,0 71,0 76,0 26,5 13,5 11,13 6 5,5 14,0 45 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 183608

327916 6951FP-02-22 26,5 109,5 103,0 71,0 76,0 26,5 13,5 11,13 6 5,5 14,0 45 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 183608

327932 6951FP-05-21 38,0 145,0 135,5 92,5 97,5 25,0 15,0 15,88 7 8,0 20,0 57 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 183608

327957 6951FP-05-22 38,0 145,0 135,5 92,5 97,5 25,0 15,0 15,88 7 8,0 20,0 57 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 183608

327973 6951FP-11-21 45,5 186,5 173,5 112,5 118,5 28,5 16,5 22,23 9 13,0 29,5 55 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 183608

327999 6951FP-11-22 45,5 186,5 173,5 112,5 118,5 28,5 16,5 22,23 9 13,0 29,5 55 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 183608

Grampo giratório

Diagrama de perfuração do dispositivo:

A

B
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Braços de fixação para grampos giratórios

Nº
enc.

Nº do A B C ØF G J K L M N P

68973 6951-02-27 27 9,5 4,5 7,0 16 12,5 7,0 9,5 6,5 44

68999 6951-05-38 38 12,5 6,5 10,5 22 18,0 8,0 12,7 7,5 109

69070 6951-11-51 51 17,5 9,5 13,5 32 25,5 9,5 16,6 12,0 299

Nº
enc.

Nº do A B C D ØF G J K L M N P

69112 6951-02-32 32,0 19,0 5,0 5,0 7,0 25,5 12,5 6,5 9,5 12,5 16 16 87

69138 6951-05-44 44,5 25,5 6,5 6,5 10,5 35,0 18,0 8,0 12,5 19,0 22 19 209

69153 6951-11-63 63,5 35,0 9,5 9,5 13,5 51,0 25,5 9,5 16,5 26,5 32 26 590

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Nº 6951

Nº 6951

Concepção:

Aplicação:

Observação:

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Braços de fixação para grampos giratórios

Nº
enc.

Nº do A B C D ØF G J K L

69229 6951-02-82 82,5 26,0 10,5 8,5 7,0 16 12,5 7,0 9,5 73

69245 6951-05-136 136,5 33,0 14,5 12,5 10,5 22 18,0 8,0 12,7 240

69260 6951-11-162 162,0 50,5 19,0 16,0 13,5 32 25,5 9,5 16,6 553

Nº
enc.

Nº do 2A B C D ØF G J K L

69252 6951-02-140 140 26,0 10,5 8,5 7,0 16 12,5 7,0 9,5 118

69278 6951-05-222 222 33,0 14,5 12,5 10,5 22 18,0 8,0 12,7 354

69294 6951-11-272 272 50,5 19,0 16,0 13,5 32 25,5 9,5 16,6 801

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Nº 6951

Nº 6951

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº 6951

Indicação importante:

Tabela de medidas (para produção própria):

A B ØC D F G ØJ K M N S V

-02 19,0 16 11,151 12,70 7,0 22,5 7,0 6,4 M6 2,4 30,0 2 11 9,5

-05 25,5 22 15,913 18,03 11,0 27,5 8,8 8,5 M8 2,9 38,5 5 15 17,0

-11 35,0 32 22,263 25,40 13,5 32,5 12,0 10,5 M10 2,9 46,5 5 18 19,0

Braços de fixação para grampos giratórios

Nº 6951WN

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 2A B C D F G J ØK L M N

320457 100 39 11 8 11,2 13 9 24 21,0 6 13,5 M4 M6 150

320465 150 52 16 12 15,9 19 15 35 31,0 8 19,5 M6 M10 440

320473 180 74 19 16 22,3 28 19 40 38,0 12 25,0 M6 M12 880

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos



Reserva-se o direito a alterações técnicas.

116  ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

VERSÃO: 

APLICAÇÃO: 

CARACTERÍSTICAS:

> Flange de topo > Flange de base

 

 

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

DIREÇÕES DE ROTAÇÃO: 

POSICIONAMENTO: 

VERSÃO: 

GRAMPO GIRATÓRIO – 



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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VANTAGENS: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

ESCLARECIMENTO DE TIPO: 

Tipo 21 Tipo 210  

Tipo 22 Tipo 220  

TEMPO DE FIXAÇÃO E Q DO GRAMPO GIRATÓRIO 6951KP E FP

[kN]

 
 

 
 

POSSIBILIDADES DE LIGAÇÃO: 

> > 
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

 

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [mm] [cm³] [cm²]

327155 6951KP-22-11 22 14,5 28 21,2 7,6 2,5 2550

327163 6951KP-22-12 22 14,5 28 21,2 7,6 2,5 2550

327171 6951KP-33-11 33 16,0 30 34,3 11,4 2,5 3992

327189 6951KP-33-12 33 16,0 30 34,3 11,4 2,5 3992

de topo, modelo de precisão

Nº 6951KP

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B C D ØF G K L M N P Q S T ØV Y CC ØFF

327155 6951KP-22-11 62,8 196,0 104,5 25 G1/4 31,74 13 13 14,5 28 33,5 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M10 63,4 183608

327163 6951KP-22-12 62,8 196,0 104,5 25 G1/4 31,74 13 13 14,5 28 33,5 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M10 63,4 183608

327171 6951KP-33-11 77,0 216,5 114,0 25 G1/4 38,09 13 13 16,0 30 33,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M12 77,6 183608

327189 6951KP-33-12 77,0 216,5 114,0 25 G1/4 38,09 13 13 16,0 30 33,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M12 77,6 183608

Diagrama de perfuração do dispositivo:

A



120 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Nº
enc.

Nº do 
 de 350 bar Lo*

[mm] [mm] [cm³] [cm³] [cm²] [cm²]

327197 6951KP-22-21 22 54 14,5 28,0 21,2 43,3 7,6 15,5 2,5 2590

327205 6951KP-22-22 22 54 14,5 28,0 21,2 43,3 7,6 15,5 2,5 2590

327213 6951KP-22-210** 22 54 32,0 45,5 34,9 71,3 7,6 15,5 2,5 2948

327221 6951KP-22-220 22 54 32,0 45,5 34,9 71,3 7,6 15,5 2,5 2948

327239 6951KP-33-21 33 80 16,0 30,0 34,3 68,4 11,4 22,8 2,5 4355

327247 6951KP-33-22 33 80 16,0 30,0 34,3 68,4 11,4 22,8 2,5 4355

327254 6951KP-33-210** 33 80 32,0 46,0 52,6 105,0 11,4 22,8 2,5 4881

327262 6951KP-33-220** 33 80 32,0 46,0 52,6 105,0 11,4 22,8 2,5 4881

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

 

de topo, modelo de precisão

Nº 6951KP

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B C D ØF G K L M N P Q S T ØV Y Z AA BB CC DD ØFF

327197 6951KP-22-21 62,8 185,5 104,5 25 G1/4 31,74 13 13 14,5 28,0 33,5 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 63,4 183608

327205 6951KP-22-22 62,8 185,5 104,5 25 G1/4 31,74 13 13 14,5 28,0 33,5 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 63,4 183608

327213 6951KP-22-210** 62,8 220,5 122,0 25 G1/4 31,74 13 13 32,0 45,5 33,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 63,4 183608

327221 6951KP-22-220 62,8 220,5 122,0 25 G1/4 31,74 13 13 32,0 45,5 33,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 63,4 183608

327239 6951KP-33-21 77,0 196,5 114,0 25 G1/4 38,09 13 13 16,0 30,0 33,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 77,6 183608

327247 6951KP-33-22 77,0 196,5 114,0 25 G1/4 38,09 13 13 16,0 30,0 33,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 77,6 183608

327254 6951KP-33-210** 77,0 228,5 130,0 25 G1/4 38,09 13 13 32,0 46,0 33,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 77,6 183608

327262 6951KP-33-220** 77,0 228,5 130,0 25 G1/4 38,09 13 13 32,0 46,0 33,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 77,6 183608

Diagrama de perfuração do dispositivo:

A

B
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

de base, modelo de precisão

Nº 6951FP

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

 

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [mm] [cm³] [cm²]

327270 6951FP-22-11 22 14,5 28 21,2 7,6 2,5 3030

327288 6951FP-22-12 22 14,5 28 21,2 7,6 2,5 3030

327296 6951FP-33-11 33 16,0 30 34,3 11,4 2,5 4854

327304 6951FP-33-12 33 16,0 30 34,3 11,4 2,5 4854

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B C D ØF G K L M N P Q S T ØV Y CC

327270 6951FP-22-11 62,8 204,0 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 28 121,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M10 183608

327288 6951FP-22-12 62,8 204,0 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 28 121,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M10 183608

327296 6951FP-33-11 79,0 224,5 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 16,0 30 130,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M12 183608

327304 6951FP-33-12 79,0 224,5 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 16,0 30 130,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M12 183608

Diagrama de perfuração do dispositivo:

A
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

de base, modelo de precisão

Nº 6951FP

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

 

Nº
enc.

Nº do 
 de 350 bar Lo*

[mm] [mm] [cm³] [cm³] [cm²] [cm²]

327312 6951FP-22-21 22 54 14,5 28 21,2 43,3 7,6 15,5 2,5 3070

327320 6951FP-22-22 22 54 14,5 28 21,2 43,3 7,6 15,5 2,5 3070

327338 6951FP-33-21 33 80 16,0 30 34,3 68,4 11,4 22,8 2,5 4854

327346 6951FP-33-22 33 80 16,0 30 34,3 68,4 11,4 22,8 2,5 4854

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B C D ØF G K L M N P Q S T ØV Y Z AA BB CC DD

327312 6951FP-22-21 62,8 194 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 28 121,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 183608

327320 6951FP-22-22 62,8 194 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 28 121,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 183608

327338 6951FP-33-21 79,0 205 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 16,0 30 130,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 183608

327346 6951FP-33-22 79,0 205 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 16,0 30 130,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 183608

Diagrama de perfuração do dispositivo:

A

B
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Braços de fixação para grampos giratórios

Nº
enc.

Nº do A B C F G J K L N Z

69146 6951N-22-63 63,5 25,5 14,5 44,5 12,5 22,5 16,0 0,05 M12 801

60848 6951N-33-68 68,0 35,0 14,2 44,5 14,2 25,6 16,4 - M16 1134

Nº 6951N

Nº 6951N

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Nº
enc.

Nº do A B C D F G J K L M N

69500 6951N-22-76 76 51 14,5 14,5 70,0 36,5 13,5 22,5 38 44,5 38,0 1580

61879 6951N-33-81 81 70 14,3 14,3 76,2 39,6 13,5 25,6 45 44,5 41,3 2313

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Braços de fixação para grampos giratórios

Nº 6951N

Nº 6951N

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Nº
enc.

Nº do A B C D F G J N L

69161 6951N-22-165 165,0 70,5 28,5 19 44,5 12,5 22,4 0,05 1161

60855 6951N-33-180 180,3 45,0 30,0 34 44,5 14,2 25,5 - 1996

Nº
enc.

Nº do A 2A B C D F G J

69526 6951N-22-280 140,0 280,0 70,5 28,5 19 44,5 12,5 22,4 1869

60863 6951N-33-360 180,3 360,7 44,6 30,0 34 44,5 14,2 25,5 3311

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Braços de fixação para grampos giratórios

Nº 6951

Indicação importante:

Tabela de medidas (para produção própria):

A B ØC D ØG J K T V

-22 51 44,5 31,775 37,4 12,5 16,5 59 2,93 22,4 26 6,2 25,7

-33 70 44,5 38,138 40,4 14,2 16,5 65 3,23 25,5 26 9,6 35,5

Nº
enc.

Nº do 2A B C D F G J ØK L M

320481 200 107 25 20 31,8 35 10 55 57,5 16 30,5 M8 1800

320499 250 125 33 22 38,2 38 10 65 64,5 20 36,0 M10 3100

Nº 6951WN

Concepção:

Aplicação:

Observação:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Nº
enc.

Nº do C D

[Nm]

G

326579 6916-12-01 20,7 11,1 15,16 15,9 14 27 G1/8 47

326611 6916-12-04 20,9 11,2 18,72 21,0 19 47 G1/4 47

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Válvula de retenção por estrangulamento

Nº 6916-12

Acessórios para grampos giratórios

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tamanho 02

mm

kN

N

Tamanho 05

mm

kN

N

Tamanho 11

mm

kN

N

Tamanho 22

mm

kN

N

Tamanho 33

mm

kN

N

Indicações de montagem importantes
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Nº 6951-02 Nº 6951-05

Nº 6951-11 Nº 6951-22

Nº 6951-33

DESCRIÇÃO DO DIAGRAMA:



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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FIXADOR VERTICAL

>

>

TENSOR DE ALAVANCA

>

>

>

FIXADOR VERTICAL E 
TENSOR DE ALAVANCA 

PARA TAREFAS 
EXIGENTES

EXEMPLOS DE PRODUTO:

Nº 6958AT Nº 6959C

>  

>

>  

>

VISÃO GERAL DE PRODUTO:

 

[kN]

 

Nº 6958E

>  

>
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Medidas de montagem:

Medidas de montagem:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØB ØC ØD G N P K ØT V

328013 24 25 26 51,8 41,8 46,2 98 26 33,0 16 10 32 19,69 6

328039 36 37 38 77,0 62,0 69,0 146 38 49,5 24 15 48 29,54 8

Nº
enc.

Nº do ØA1 ØD1 G L1 P1

328013 30,5 25 26 8 45,2 47,2 46,2 25 8,5 19,0 21,0 7,5 554575 554576

328039 46,5 37 38 10 68,0 70,0 69,0 35 12,0 27,5 29,5 10,0 554577 554578

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Fixador vertical, modelo roscado

Nº 6958E-XX

Nº
enc.

Nº do 
 F5 de 100 bar 250 bar

[cm³] [cm³] [mm] [cm²] [cm²]

328013 3,1 7,8 6,6 2,3 20 3,1 1,10 350

328039 7,0 17,5 22,6 7,8 30 7,0 2,54 1100

CAD

Fixador vertical, modelo roscado
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Acessórios

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar 250 bar

X X1* K P

328054 1,38 3,46 28 14 10 16 3 66

328070 1,11 2,72 35 14 10 16 3 74

328096 0,92 2,30 42 14 10 16 3 82

328062 3,19 7,96 41 21 15 24 5 215

328088 2,56 6,40 51 21 15 24 5 242

328104 2,14 5,35 61 21 15 24 5 270

Nº
enc.

Nº do X X1* K P

328112 45 14 10 16 88

328120 66 21 15 24 287

Nº
enc.

Nº do F J L M P S

328963 15 9 27 22,0 M4 22 7 15,8 22,5 6 40

328989 25 15 40 31,5 M6 32 10 24,0 33,0 8 145

Alavanca de aperto em aço

Nº 6958E-XX-0X

Molde da alavanca de aperto em aço

Nº 6958ER-XX-00

Proteção contra rotação

Nº 6958E-XX-00-00

Concepção:

CAD

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Fixador vertical

Nº 6958Sx-16
Nº

enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 350 bar

[cm³] [mm] [cm²]

322248 2,0 7,0 1,9 16 2 334821 280

322255 6958ST-16 2,0 7,0 1,9 16 2 334821 290

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

uma pressão de acumulação máx. de 3 bar

Medidas de montagem:

Nº 6958SU-16

Nº 6958SU-16

Nº 6958ST-16

Nº 6958ST-16

Alavanca de aperto Molde da alavanca de aperto

Alavanca de aperto em aço

Nº 6958S-16
Nº

enc.

Nº do X X1*
 de 100 bar de 250 bar de 350 bar

320218 6958S-16-00-01 12 12 2,0 5,0 7,0 52

320234 6958S-16-00-02 18 12 1,3 3,3 4,6 60

320259 6958S-16-00-03 24 12 1,0 2,5 3,5 66

320275 6958S-16-00-04 30 12 0,8 2,0 2,8 72

322438 6958S-16-00-05** - 12 - - - 74

Nº
enc.

Nº do X X1*
 de 100 bar

320242 6958A-16-00-02 18 12 1,3 21

320267 6958A-16-00-03 24 12 1,0 23

320283 6958A-16-00-04 30 12 0,8 25

322453 6958A-16-00-05** - 12 - 26

Alavanca de aperto em alumínio

Nº 6958A-16

Fixador vertical

CAD

CAD CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Fixador vertical

Nº 6958AU

Fixador vertical

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 250 bar

[cm³] [mm] [cm²] [Nm]

322404 2 5 1,9 16 2,0 18 220

322446 3 8 4,0 20 3,1 43 357

322487 4 12 6,7 25 4,9 84 576

322529 8 20 14,4 32 8,0 145 926

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C ØD L F ØG T M S K

322404 40 44 33 24 24 21,5 29 6,4 38,3 16,5 26,3 26,8 25,8 46,3 10 11 8 16 8 195347

322446 46 53 40 30 30 26,0 33 8,5 49,0 20,3 32,7 34,0 - 59,0 11 13 10 20 10 195842

322487 55 67 51 35 35 32,0 39 10,5 51,0 21,2 34,6 37,0 - 62,0 13 16 12 23 11 195909

322529 66 76 58 42 42 36,0 48 12,5 60,0 24,1 56,7 59,5 - 76,0 15 18 15 30 16 195925

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

máx. de 3 bar

Medidas de montagem:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Fixador vertical

Nº 6958AT

Fixador vertical

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 250 bar

[cm³] [mm] [cm²] [Nm]

322420 6958AT-16 2 5 1,9 16 2,0 18 237

322461 6958AT-20 3 8 4,0 20 3,1 43 392

322503 6958AT-25 4 12 6,7 25 4,9 84 640

322545 6958AT-32 8 20 14,4 32 8,0 145 1014

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C ØD L F ØG T M N S K

322420 6958AT-16 62 33 22 24 24 10,5 29 6,4 38,3 16,5 26,3 26,8 25,8 46,3 10 17,0 40 8 51 8 195347

322461 6958AT-20 72 40 27 30 30 13,0 33 8,5 49,0 20,3 32,7 34,0 - 59,0 11 20,5 46 10 59 10 195842

322503 6958AT-25 87 51 35 35 35 16,0 39 10,5 51,0 21,2 34,6 37,0 - 62,0 13 27,0 55 12 71 11 195909

322545 6958AT-32 102 58 40 42 42 18,0 48 12,5 60,0 24,1 56,7 59,5 - 76,0 15 31,0 66 15 84 16 195925

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

máx. de 3 bar

Medidas de montagem:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Alavanca de aperto em aço

Nº 6958S

Nº
enc.

Nº do K P X X1*

324418 6958S-16-01-05 8 2 8 18 32 12 74

322552 6958S-20-00-05 10 2 10 22 32 12 141

322750 6958S-25-00-05 12 4 11 27 44 16 217

322958 6958S-32-00-05 15 4 16 34 54 20 476

Nº
enc.

Nº do K P X X1*
 de 100 bar 250 bar

324186 6958S-16-01-02 8 2 8 18 18 12 1,3 3,3 60

324178 6958S-16-01-03 8 2 8 18 24 12 1,0 2,5 66

324194 6958S-16-01-04 8 2 8 18 30 12 0,8 2,0 72

322495 6958S-20-00-02 10 2 10 22 18 12 2,0 5,2 114

322511 6958S-20-00-03 10 2 10 22 24 12 1,5 3,9 125

322537 6958S-20-00-04 10 2 10 22 30 12 1,2 3,1 135

322693 6958S-25-00-02 12 4 11 27 24 16 2,6 8,2 171

322719 6958S-25-00-03 12 4 11 27 32 16 2,0 6,1 191

322735 6958S-25-00-04 12 4 11 27 40 16 1,6 4,9 211

322891 6958S-32-00-02 15 4 16 34 30 20 5,3 13,3 375

322917 6958S-32-00-03 15 4 16 34 40 20 4,0 10,0 417

322933 6958S-32-00-04 15 4 16 34 50 20 3,2 8,0 457

Molde da alavanca de aperto em aço

Nº 6958S

Alavanca de aperto

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Alavanca de aperto em alumínio

Nº 6958A

Molde da alavanca de aperto em alumínio

Nº 6958A
Nº

enc.

Nº do K P X X1*

324483 6958A-16-01-05 8 8 18 32 12 26

322651 6958A-20-00-05 10 10 22 32 12 49

322859 6958A-25-00-05 12 11 27 44 16 75

323055 6958A-32-00-05 15 16 34 54 20 165

Nº
enc.

Nº do K P X X1*
 de 100 bar

324434 6958A-16-01-02 8 2 8 18 18 12 1,3 21

324459 6958A-16-01-03 8 2 8 18 24 12 1,0 23

324475 6958A-16-01-04 8 2 8 18 30 12 0,8 25

322594 6958A-20-00-02 10 2 10 22 18 12 2,0 40

322610 6958A-20-00-03 10 2 10 22 24 12 1,5 43

322636 6958A-20-00-04 10 2 10 22 30 12 1,2 47

322792 6958A-25-00-02 12 4 11 27 24 16 2,6 59

322818 6958A-25-00-03 12 4 11 27 32 16 2,0 66

322834 6958A-25-00-04 12 4 11 27 40 16 1,6 73

322990 6958A-32-00-02 15 4 16 34 30 20 5,3 130

323014 6958A-32-00-03 15 4 16 34 40 20 4,0 144

323030 6958A-32-00-04 15 4 16 34 50 20 3,2 158

Alavanca de aperto

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Bloco de construção

Nº 6958AU

Bloco de construção

Nº 6958AT

Nº
enc.

Nº do A A1 B B1 C C1 ØD1 L

322560 40 29 44 33 17,0 11,5 6,5 50 321646 145

322586 46 33 53 40 20,5 14,0 8,5 57 321646 229

322602 55 39 67 51 27,0 19,0 10,5 60 321646 379

322628 66 48 76 58 31,0 22,0 12,5 82 321646 653

Nº
enc.

Nº do A A1 A2 B B1 C C1 ØD1 L

323089 6958AT-16-10-01 62 29 51 33 22 17,0 11,5 6,5 50 321646 161

323105 6958AT-20-10-01 72 33 59 40 27 20,5 14,0 8,5 57 321646 263

323121 6958AT-25-10-01 87 39 71 51 35 27,0 19,0 10,5 60 321646 437

323147 6958AT-32-10-01 102 48 84 58 40 31,0 22,0 12,5 82 321646 756

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Concepção:

Aplicação:

Observação:

CAD

CAD

Bloco de construção



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Fixador vertical

Nº 6958DU

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:
 

 

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A A1 B C ØD K L M N P S V V1 V2 ØZ

326272 51,9 0,40 12 18,0 19,0 24 16,5 58,4 38,3 46,3 27,0 10 19,3 11 26 44 22 27,5 12 11 40 29 15 13,7 29 6,5 497461

326314 54,0 1,25 14 21,0 23,0 30 20,3 73,2 49,0 59,0 34,0 10 25,0 16 32 53 26 32,5 16 14 46 33 15 17,5 33 8,5 490342

326371 51,2 0,70 17 25,5 27,5 35 21,0 79,4 51,0 62,0 37,0 10 27,0 16 39 67 32 40,0 20 19 55 39 15 21,0 39 10,5 321018

327536 53,4 -1,0 20 30,0 33,0 42 24,0 97,1 63,0 76,0 59,5 11 35,0 18 50 76 36 45,0 26 22 66 48 15 24,0 48 12,5 409748

Fixador vertical

Nº
enc.

Nº do 
 F1 de 100 bar  F1 de 250 bar  F5 de 100 bar F5 de 250 bar

[cm³] [cm³] [cm²] [cm²] [Nm]

326272 1,3 3,3 2,0 5,0 2,0 1,2 2,0 1,2 7,5 334

326314 2,1 5,2 3,1 7,8 3,8 2,4 3,1 2,0 15,0 624

326371 3,2 8,2 4,9 12,2 6,9 4,1 4,9 2,9 27,0 906

327536 5,3 13,4 8,0 20,1 13,7 8,3 8,0 4,9 47,0 1920

CAD

Consulta de pressão dinâmica:

A

B
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A A1 B C ØD K L M N P S S1 V V1 V2 ØZ

553427 6958DT-12 49,5 0,13 10 15,0 17,0 18 13,5 47,7 31,0 38,0 22,0 7 16,0 12,2 20 28,5 10,0 4,5 10 8,5 50,1 23,55 20 7 11,4 36 4,5 409953

326231 6958DT-16 51,9 0,40 12 18,0 19,0 24 16,5 58,4 38,3 46,3 27,0 11 19,3 11 26 33 10,5 5,5 12 11,5 68,3 37,49 29 15 13,7 51 6,5 497461

326298 6958DT-20 54,0 1,25 14 21,0 23,0 30 20,3 73,2 49,0 59,0 34,0 14 25,0 16 32 40 13,0 6,0 16 14,0 78,9 41,60 33 15 17,5 59 8,5 490342

326397 6958DT-25 51,2 0,70 17 25,5 27,5 35 21,0 79,4 51,0 62,0 37,0 12 27,0 16 39 51 16,0 8,0 20 19,0 96,1 48,55 39 15 21,0 71 10,5 321018

327510 6958DT-32 53,4 -1,0 20 30,0 33,0 42 24,0 97,1 63,0 76,0 59,5 13 35,0 18 50 58 18,0 9,0 26 22,0 112,25 58,16 48 15 24,0 84 12,5 409748

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:
 

 

Fixador vertical

Nº 6958DT

Consulta de pressão dinâmica:

Fixador vertical

Nº
enc.

Nº do 
 F1 de 100 bar  F1 de 250 bar  F5 de 100 bar F5 de 250 bar

[cm³] [cm³] [cm²] [cm²] [Nm]

553427 6958DT-12 0,7 1,8 1,1 2,8 0,9 0,5 1,1 0,6 2,7 175

326231 6958DT-16 1,3 3,3 2,0 5,0 2,0 1,2 2,0 1,2 7,5 365

326298 6958DT-20 2,1 5,2 3,1 7,8 3,8 2,4 3,1 2,0 15,0 386

326397 6958DT-25 3,2 8,2 4,9 12,2 6,9 4,1 4,9 2,9 27,0 1015

327510 6958DT-32 5,3 13,4 8,0 20,1 13,7 8,3 8,0 4,9 47,0 1970

A

B

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº 6958DT

Nº 6958DU

Nº
enc.

Nº do ØF J M V V1 V2 ØX X1 ØY Y1

326272 24 25,4 27,0 2,0 22 11 29 15 13,7 29 5 11 5 24,5

326314 30 31,4 34,0 2,0 26 14 33 15 17,5 33 5 13 5 31,5

326371 35 36,4 37,0 2,0 32 19 39 15 21,0 39 5 14 5 34,5

327536 42 43,4 59,5 2,5 36 22 48 15 24,0 48 6 18 6 56,5

Medidas de montagem:

Nº
enc.

Nº do ØF J M V V1 V2 ØX X1 ØY Y1

553427 6958DT-12 18 19,4 22,0 0,5 10,0 8,5 20 7 11,4 36 4 8 4 20,0

326231 6958DT-16 24 25,4 27,0 2,0 10,5 11,5 29 15 13,7 51 5 11 5 24,5

326298 6958DT-20 30 31,4 34,0 2,0 13,0 14,0 33 15 17,5 59 5 13 5 31,5

326397 6958DT-25 35 36,4 37,0 2,0 16,0 19,0 39 15 21,0 71 5 14 5 34,5

327510 6958DT-32 42 43,4 59,5 2,5 18,0 22,0 48 15 24,0 84 6 18 6 56,5

Fixador vertical
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Alavanca de aperto

Alavanca de aperto

Nº 6958D-xx-04

Molde da alavanca de aperto

Nº 6958DR

Observação:

Observação:

 

= C [mm] 

Nº
enc.

Nº do 
 F1 de 100 bar  F1 de 250 bar

B C ØD G K L N N1 P

553428 6958D-12-04 0,7 1,8 10 15,0 6 4 90 7 30,5 5,0 3,4 10 1,5 4,0 19

326215 6958D-16-04 1,3 3,3 12 18,0 8 6 90 8 38,0 5,0 4,5 12 2,0 5,0 31

326322 6958D-20-04 2,1 5,2 14 21,0 10 7 80 10 44,5 4,5 7,0 16 2,5 7,5 60

326413 6958D-25-04 2,6 8,2 17 25,5 12 9 80 11 53,5 7,0 7,0 20 3,0 7,5 94

327551 6958D-32-04 5,3 13,4 20 30,0 15 11 80 13 64,0 8,0 7,5 26 4,0 8,0 178

Nº
enc.

Nº do B C ØD K L N N1 P

553429 10 26 6 4 7 40 16 3,6 10 4,0 25

326256 12 32 8 6 8 50 20,0 5,0 12 5,0 42

326348 14 40 10 7 10 61 23,5 7,5 16 7,5 86

326439 17 50 12 9 11 75 31,5 7,5 20 7,5 140

327577 20 58 15 11 13 88 36,0 8,0 26 8,0 258

CAD

CAD



148 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº
enc.

Nº do 
 F1 de 100 bar*  F1 de 250 bar*  F5 de 100 bar F5 de 250 bar

[cm³] [cm³] [cm²] [cm²] [Nm]

325563 6959C-12 0,7 1,7 1,1 2,8 1,7 0,9 1,1 0,6 2,4 188

325019 6959C-16 1,2 3,1 2,0 5,0 3,2 1,4 2,0 0,9 3,6 350

324905 6959C-20 1,9 4,9 3,1 7,8 6,0 2,6 3,1 1,4 10,0 590

324657 6959C-25 3,2 8,0 4,9 12,2 10,3 3,7 4,9 1,8 21,0 1155

325589 6959C-32 5,2 12,9 8,0 20,1 21,7 9,5 8,0 3,5 43,0 2125

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A A1 B C ØD ØF K L M N P ØQ S S1 V Z

325563 6959C-12 3,0 13,5 22 20 21,0 17 10,0 58,9 33 41,5 34,0 5,5 18 3,5 11,5 16 37,5 15,0 6,0 10 12,0 4,6 42 28 18 29 4 409953 339572

325019 6959C-16 5,6 16,5 26 25 26,5 23 12,0 75,2 43 55,0 41,5 7,5 24 4,0 12,0 20 45,0 16,0 9,5 12 14,0 5,6 48 32 22 32 4 407148 409664

324905 6959C-20 5,5 19,5 31 30 30,5 28 14,5 84,8 47 60,0 50,0 9,0 26 7,0 16,5 27 51,5 21,0 9,5 15 16,0 6,5 56 38 28 42 5 321570 490342

324657 6959C-25 1,0 24,0 37 38 37,5 36 16,0 106,4 61 76,0 52,5 11,5 34 5,0 17,0 34 65,0 30,5 7,0 20 20,5 8,5 72 46 34 54 5 321018 492728

325589 6959C-32 4,2 30,0 45 47 47,5 45 16,0 131,0 75 92,0 62,5 11,5 44 13,0 17,3 42 82,0 38,5 9,0 24 25,5 10,5 87 56 40 65 5 321190 321190

A

B

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Tensor de alavanca

Nº 6959C

CAD

Tensor de alavanca



ANDREAS MAIER GmbH & Co. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS 149

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Medidas de montagem:

Medidas de montagem:

Nº
enc.

Nº do J M V ØX X1 ØY Y1

325563 6959C-12 20 17 25 34,0 10 14 2,5 15,0 12,0 18 29 4 11,0-12 6 28-31

325019 6959C-16 25 23 25 41,5 10 14 2,5 16,0 14,0 22 32 4 11,5-12 6 27-38

324905 6959C-20 30 28 36 50,0 14 20 3,3 21,0 16,0 28 42 4 15,0-18 6 38-47

324657 6959C-25 38 35 38 52,5 14 20 2,5 30,5 20,5 34 54 4 13,0-18 6 39-49

325589 6959C-32 47 45 46,5 62,5 15 21 2,5 38,5 25,5 40 65 4 13,0-19 6 48-59

Tensor de alavanca
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Acessórios para tensor de alavanca

Alavanca de aperto, padrão

Nº 6959C-xx-30

Molde da alavanca de aperto

Nº 6959CR-xx-04

Concepção:

Observação:

 

= C [mm] 
 

Concepção:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 
 F1 de 100 bar  F1 de 250 bar

B C ØD G K L N O P

325522 6959C-12-30 0,67 1,7 13,5 22 7 5 4,5 8,5 45,5 20,8 M4 10 5,0 7 2,0 35

325225 6959C-16-30 1,2 3,1 16,5 26 9 7 7,0 12,0 55,5 26,7 M5 12 6,0 8 2,5 70

325233 6959C-20-30 1,9 4,9 19,5 31 10 8 8,0 13,0 65,0 32,4 M6 15 7,5 10 3,0 106

325464 6959C-25-30 3,1 7,9 24,0 37 13 10 10,0 15,0 80,0 37,0 M8 20 6,0 13 4,0 222

325274 6959C-32-30 5,2 12,9 30,0 45 17 13 12,0 17,0 100,0 50,0 M10 24 17 5,0 395

Nº
enc.

Nº do B C ØD G K L N P

325548 13,5 34,0 7 5 8,5 53,0 30,5 10 41

325035 16,5 42,5 9 7 12,0 66,0 37,2 12 85

324996 19,5 50,0 10 8 13,0 77,5 45,0 15 134

325506 24,0 63,5 13 10 15,0 98,0 57,0 20 272

325258 30,0 76,0 17 13 17,0 120,0 70,0 24 464

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Acessórios para tensor de alavanca

Bloco de construção

Nº 6959C-xx-15-01

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Nº
enc.

Nº do A B C ØD F G K L M N O P S T

325290 6959C-12-15-01 39,1 50,0 6,0 4,5 27 21,0 G1/8 29 4 50 25 11,5 18 12,0 2,5 1,0 23,0 6 6 321646 505

324632 6959C-16-15-01 44,9 60,0 9,5 5,5 30 25,5 G1/4 32 5 54 30 11,0 22 15,5 3,0 1,0 26,5 6 6 321646 750

324640 6959C-20-15-01 53,0 68,5 9,5 7,0 37 30,5 G1/4 42 5 60 30 13,0 28 20,0 5,0 0,0 32,0 6 6 321646 1100

325480 6959C-25-15-01 69,0 78,0 7,0 8,5 51 37,5 G1/4 54 5 65 31 15,0 34 27,0 8,0 5,0 41,0 6 6 321646 1685

325316 6959C-32-15-01 87,0 92,5 9,0 10,5 64 47,5 G1/4 65 5 75 38 17,5 40 32,5 - - 52,0 6 6 321646 3050

6959C-12-15-01

A

B

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tensor de alavanca

Nº 6959KL

Concepção:

Aplicação:

Características:
 

Observação:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A A1 B C D F G ØK L M N P O S ØG2 V

321695 6959KL-160 43,0 26,3 16,0 21,0 6,0 26,0 14,5 G1/8 20 86,0 52 72 49 24 15 11,0 30 51,5 18 4,5 15 9 36 45 5,8 8,5 17,5 409508

322057 6959KL-200 56,5 33,0 21,0 27,5 6,0 35,0 13,5 G1/4 26 120,5 72 103 60 34 25 14,0 38 70,0 27 8,0 20 14 54 70 6,5 15,0 21,5 321646

321711 6959KL-250 63,5 40,3 24,0 31,5 8,0 40,0 18,5 G1/4 27 129,3 75 110 65 37 27 14,0 42 74,0 30 7,0 24 14 60 74 8,5 16,0 23,5 321646

322032 6959KL-320 82,0 51,0 32,0 42,0 8,0 52,0 24,0 G1/4 35 167,5 103 145 83 47 27 15,0 52 100,0 39 11,0 30 14 78 100 10,5 16,0 30,0 321646

322040 6959KL-400 101,0 61,5 39,5 51,5 8,0 65,5 28,5 G1/4 35 193,0 113 169 96 50 27 17,5 63 125,0 50 12,5 35 18 100 125 12,5 18,0 38,0 321646

Tensor de alavanca

Nº
enc.

Nº do 
de 100 bar * de 350 bar*  de 100 bar  de 350 bar

[mm] Lo [cm³] Lo [cm²] [Nm] [mm] [mm]

321695 6959KL-160 1,5 5,4 2,0 7,0 17,0 7,4 1,5 2,0 0,9 8,3 12 16 755

322057 6959KL-200 2,4 8,4 3,1 11,0 23,0 7,2 3,2 3,1 1,4 14,0 15 20 1876

321711 6959KL-250 3,8 13,2 4,9 17,2 26,5 13,0 6,3 4,9 2,4 35,0 18 25 2390

322032 6959KL-320 6,2 21,6 8,0 28,1 34,0 27,3 10,7 8,0 3,1 69,0 25 32 5320

322040 6959KL-400 9,7 33,8 12,6 44,0 43,0 54,0 27,6 12,6 6,4 120,0 28 40 8820

A

B

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Medidas de montagem
Nº

enc.

Nº do ØT V X

321695 6959KL-160 36 3,0 8,5 17,5 30,5

322057 6959KL-200 54 5,0 15,0 21,5 38,5

321711 6959KL-250 60 5,0 16,0 23,5 42,5

322032 6959KL-320 78 5,0 16,0 30,0 52,5

322040 6959KL-400 100 5,6 18,0 38,0 63,5

Tensor de alavanca
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Alavanca de aperto, padrão

Nº 6959KL-xx-30

Molde da alavanca de aperto

Nº 6959KR-xx-04

Acessórios para tensor de alavanca

Concepção:

Observação:

 

= C [mm] 

Nº
enc.

Nº do 
 F1 de 100 bar  F1 de 350 bar

B C ØD K L P

325241 6959KL-16-30 1,5 5,4 16,0 21,0 10 8 21 15 2 8 3 5 21 50 15 11 11 65

325266 6959KL-20-30 2,4 8,4 21,0 27,5 14 10 31 25 6 15 3 5 31 68 20 11 11 203

325282 6959KL-25-30 3,8 13,2 24,0 31,5 16 12 35 27 6 17 3 8 35 76 24 11 13 286

325308 6959KL-32-30 6,2 21,6 32,0 42,0 20 16 42 27 6 19 3 15 35 95 30 11 13 522

325324 6959KL-40-30 9,7 33,8 39,5 51,5 26 20 52 27 10 27 3 25 35 117 35 11 17 867

Nº
enc.

Nº do B C ØD K L P

400267 16,0 34 10 8 21 2 8 3 57,0 15 104

401299 21,0 42 14 10 31 6 15 3 74,5 20 261

400283 24,0 48 16 12 35 6 17 3 84,5 24 399

400309 32,0 64 20 16 42 6 19 3 109,0 30 778

400325 39,5 79 26 20 52 10 27 3 134,5 35 1372

CAD

CAD

Concepção:

Observação:



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tabela de medidas:

Tensor de alavanca

A

B

Nº
enc.

Nº do 
de 100 bar * de 350 bar*  de 100 bar  de 350 bar

[mm] Lo [cm³] Lo [cm²]

Md 

[Nm] [mm] [mm]

554667 6959KB-16 1,5 5,4 2,0 7,0 17,0 7,4 1,5 2,0 0,9 8,3 12 16 755

554668 6959KB-20 2,4 8,4 3,1 11,0 23,0 7,2 3,2 3,1 1,4 14,0 15 20 1876

554669 6959KB-25 3,8 13,2 4,9 17,2 26,5 13,0 6,3 4,9 2,4 35,0 18 25 2390

554670 6959KB-32 6,2 21,6 8,0 28,1 34,0 27,3 10,7 8,0 3,1 69,0 25 32 5320

Nº
enc.

Nº do A A1 B C D F G ØK L M N P O S ØG2 V

554667 6959KB-16 43,0 26,3 16,0 21,0 6,0 26,0 14,5 G1/8 20 86,0 52 72 49 24 15 11,0 30 51,5 18 4,5 15 9 36 45 5,8 8,5 17,5 409508

554668 6959KB-20 56,5 33,0 21,0 27,5 6,0 35,0 13,5 G1/4 26 120,5 72 103 60 34 25 14,0 38 70,0 27 8,0 20 14 54 70 6,5 15,0 21,5 321646

554669 6959KB-25 63,5 40,3 24,0 31,5 8,0 40,0 18,5 G1/4 27 129,3 75 110 65 37 27 14,0 42 74,0 30 7,0 24 14 60 74 8,5 16,0 23,5 321646

554670 6959KB-32 82,0 51,0 32,0 42,0 8,0 52,0 24,0 G1/4 35 167,5 103 145 83 47 27 15,0 52 100,0 39 11,0 30 14 78 100 10,5 16,0 30,0 321646

Tensor de alavanca

Nº 6959KB

Concepção:

Aplicação:

Características:
 

Observação:

CAD

NOVO!
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Medidas de montagem
Nº

enc.

Nº do  ØT V X

554667 6959KB-16 36 3,0 8,5 17,5 30,5

554668 6959KB-20 54 5,0 15,0 21,5 38,5

554669 6959KB-25 60 5,0 16,0 23,5 42,5

554670 6959KB-32 78 5,0 16,0 30,0 52,5

Tensor de alavanca



158 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Molde da alavanca de aperto

Nº 6959KR-xx-04

Acessórios para tensor de alavanca

Concepção:

Observação:

 

= C [mm] 

Nº
enc.

Nº do B C ØD K L P

400267 16,0 34 10 8 21 2 8 3 57,0 15 104

401299 21,0 42 14 10 31 6 15 3 74,5 20 261

400283 24,0 48 16 12 35 6 17 3 84,5 24 399

400309 32,0 64 20 16 42 6 19 3 109,0 30 778

400325 39,5 79 26 20 52 10 27 3 134,5 35 1372

CAD

Nº
enc.

Nº do 
 F1 de 100 bar  F1 de 350 bar

B C ØD K L P

554671 6959KB-16-30 1,5 5,4 16,0 21,0 10 8 21 15 2 8 3 5 21 50 15 11 11 65

554673 6959KB-20-30 2,4 8,4 21,0 27,5 14 10 31 25 6 15 3 5 31 68 20 11 11 203

554674 6959KB-25-30 3,8 13,2 24,0 31,5 16 12 35 27 6 17 3 8 35 76 24 11 13 286

554675 6959KB-32-30 6,2 21,6 32,0 42,0 20 16 42 27 6 19 3 15 35 95 30 11 13 522

Alavanca de aperto, padrão

Nº 6959KB-xx-30

Concepção:

Observação:

CAD

NOVO!



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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>

>

>

>

>

>

GRAMPO RÁPIDO PARA 
APLICAÇÃO UNIVERSAL

EXEMPLO DE PRODUTO:

Nº 6960C

>  

>  

>

VISÃO GERAL DE PRODUTO:

 

[mm]

 

[kN]
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Esquemas de ligações hidráulicos:

Figura 2

Grampo rápido, hidráulico

Nº 6960C

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 
F1=F3 F2=F4 F5

[bar] [bar] [mm] [cm²]
área A2

[cm²] [cm²] [cm²]

66647 6960C-4 6 9 3 100 250 80 3,14 2,0 25 15 5400

66654 6960C-6 12 18 5 100 250 90 4,90 2,9 44 26 9600

66662 6960C-8 18 27 8 100 250 120 8,00 4,9 96 59 18900

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [mm]

A B C ØD F G K L M N ØO P S T V X Y Z

66647 6960C-4 20 12 15 122 52 11 54 20 70 57 10,0 77,0 90 109 6,2 65 G1/4 38 30 8 27 308,0 415,0 47,0 197

66654 6960C-6 25 16 20 147 55 11 60 21 83 61 11,0 85,0 105 129 8,2 81 G1/4 41 40 12 26 353,0 466,5 52,5 216

66662 6960C-8 32 20 30 196 80 13 95 22 111 86 12,5 112,5 136 176 13,2 94 G1/4 46 60 18 40 423,5 576,0 69,5 309

Grampo rápido, hidráulico

Figura 1

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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>

>

>

>

>

>

ELEMENTOS FIXADORES 
DE TRAÇÃO INFERIOR 

PARA PROCESSAMENTO 
DE 3 OU 5 LADOS

EXEMPLOS DE PRODUTO:

Nº 6970 Nº 6972F Nº 6973

>

>

>

>  

>

>  

>

> 

VISÃO GERAL DE PRODUTO:

 

[kN]

 

[mm]

 

[mm]
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

inferior, central

Nº 6970
Nº

enc.

Nº do Força de  Ø K

[mm] [mm]

63651 6970-09 4 8,8-9,7 6 1,2 12 2600

60293 6970-10 4 9,8-10,7 6 1,2 12 2600

60301 6970-11 10 10,8-11,9 8 3,0 30 2600

60319 6970-12 10 12,0-12,9 8 3,0 30 2600

63677 6970-13 10 13,0-13,9 8 3,0 30 2600

60418 6970-14 10 14,0-14,9 8 3,0 30 2600

60434 6970-15 26 15,0-15,9 9 7,7 77 2800

60525 6970-16 26 16,0-16,9 9 7,7 77 2800

60426 6970-17 26 17,0-17,9 9 7,7 77 2800

63693 6970-18 26 18,0-18,9 9 7,7 77 2800

60616 6970-19 26 19,0-19,9 9 7,7 77 2800

60715 6970-20 31 20,0-20,9 10 9,2 92 2900

60723 6970-21 31 21,0-21,9 10 9,2 92 2900

63719 6970-22 31 22,0-22,9 10 9,2 92 2900

60731 6970-23 31 23,0-23,9 10 9,2 92 2900

60376 6970-24 31 24,0-24,9 10 9,2 92 2900

60384 6970-25 31 25,0-25,9 10 9,2 92 2900

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Elementos fixadores de tração inferior

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Furo de aperto na peça de trabalho:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [mm] [cm³] [N]

A B ±0,01 C ØD ØF G L M N P S X ±0,5 Y

63651 6970-09 1,4 28 0,5 50 53 75 9,5 8,5 36 9 80 98 10 31 13 15 62 62 124 260448

60293 6970-10 1,4 28 0,5 50 53 75 9,5 9,5 36 9 80 98 10 31 13 15 62 62 124 260448

60301 6970-11 1,7 32 1,6 150 53 75 14 10,5 36 9 80 98 15 31 13 19 62 62 124 260448

60319 6970-12 1,7 32 1,6 150 53 75 14 11,5 36 9 80 98 15 31 13 19 62 62 124 260448

63677 6970-13 1,7 32 1,6 150 53 75 14 12,5 36 9 80 98 15 31 13 19 62 62 124 260448

60418 6970-14 1,7 32 1,6 150 53 75 14 13,5 36 9 80 98 15 31 13 19 62 62 124 260448

60434 6970-15 1,7 40 3,8 200 53 75 16 14,5 36 13 90 115 17 35 15 24 62 62 124 260448

60525 6970-16 1,7 40 3,8 200 53 75 16 15,5 36 13 90 115 17 35 15 24 62 62 124 260448

60426 6970-17 1,7 40 3,8 200 53 75 16 16,5 36 13 90 115 17 35 15 24 62 62 124 260448

63693 6970-18 1,7 40 3,8 200 53 75 16 17,5 36 13 90 115 17 35 15 24 62 62 124 260448

60616 6970-19 1,7 40 3,8 200 53 75 16 18,5 36 13 90 115 17 35 15 24 62 62 124 260448

60715 6970-20 1,7 42 4,4 300 53 75 16 19,5 36 13 90 115 17 35 15 28 62 62 124 260448

60723 6970-21 1,7 42 4,4 300 53 75 16 20,5 36 13 90 115 17 35 15 28 62 62 124 260448

63719 6970-22 1,7 42 4,4 300 53 75 16 21,5 36 13 90 115 17 35 15 28 62 62 124 260448

60731 6970-23 1,7 42 4,4 300 53 75 16 22,5 62 13 90 115 17 35 15 32 62 62 124 260448

60376 6970-24 1,7 42 4,4 300 53 75 16 23,5 62 13 90 115 17 35 15 32 62 62 124 260448

60384 6970-25 1,7 42 4,4 300 53 75 16 24,5 62 13 90 115 17 35 15 32 62 62 124 260448

Elementos fixadores de tração inferior
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

inferior, excêntrico

Nº 6970
Nº

enc.

Nº do Ø K

[mm] [mm]

63669 6970-07-50 3,5 6,8-7,7 6 2600

60798 6970-08-50 3,5 7,8-8,7 6 2600

63685 6970-09-50 5,3 8,8-9,7 7 2600

60814 6970-10-50 5,3 9,8-10,7 7 2800

63701 6970-11-50 8,5 10,8-11,7 8 2800

60830 6970-12-50 8,5 11,8-12,7 8 2800

63727 6970-13-50 11,5 12,8-13,7 9 2900

60822 6970-14-50 11,5 13,8-14,7 9 2900

Concepção:

Aplicação:

 

Características:

Observação:

Sob consulta:

Elementos fixadores de tração inferior

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [mm] [cm³] [N]

A B ±0,01 C D ØF L ØP

63669 6970-07-50 1,0 10 1,4 18 1,0 50 59 75 9,5 6,6 24 9 80 10 15 260448

60798 6970-08-50 1,0 10 1,4 18 1,0 50 59 75 9,5 7,5 24 9 80 10 15 260448

63685 6970-09-50 1,5 15 1,4 22 1,5 80 59 75 9,5 8,5 24 9 80 10 15 260448

60814 6970-10-50 1,5 15 1,4 22 1,5 80 59 75 9,5 9,5 24 9 80 10 15 260448

63701 6970-11-50 2,5 25 1,4 28 2,5 120 59 75 12 10,5 24 9 80 13 19 260448

60830 6970-12-50 2,5 25 1,4 28 2,5 120 59 75 12 11,5 24 9 80 13 19 260448

63727 6970-13-50 3,5 35 1,4 32 3,2 150 59 75 12 12,5 24 9 80 13 19 260448

60822 6970-14-50 3,5 35 1,4 32 3,2 150 59 75 12 13,5 24 9 80 13 19 260448

Furo de aperto na peça de trabalho:

Diagrama de perfuração do dispositivo:

Elementos fixadores de tração inferior
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elementos fixadores de tração inferior

inferior, excêntrico

N° 6970D
Nº

enc.

Nº do Ø K

[mm] [mm]

323410 6970D-06-60 5,0 5,9 - 6,3 7 1000

324384 6970D-065-60 5,0 6,4 - 6,8 7 1000

323436 6970D-07-60 5,0 6,9 - 7,3 7 1000

324400 6970D-075-60 5,0 7,4 - 7,8 7 1000

323444 6970D-08-60 5,0 7,9 - 8,3 8 1000

324392 6970D-085-60 5,0 8,4 - 8,8 8 1000

323469 6970D-09-60 5,0 8,9 - 9,8 8 1000

323485 6970D-10-60 5,0 9,9 - 10,8 8 1000

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Diagrama de perfuração do dispositivo:

Furo de aperto na peça de trabalho:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [mm] [cm³] [N]

C ØD L

323410 6970D-06-60 1,5 14 1,5 16 0,9 30 9,5 5,6 9 260448

324384 6970D-065-60 1,5 14 1,5 16 0,9 30 9,5 6,1 9 260448

323436 6970D-07-60 1,5 14 1,5 16 0,9 40 9,5 6,6 9 260448

324400 6970D-075-60 1,5 14 1,5 16 0,9 40 9,5 7,1 9 260448

323444 6970D-08-60 1,5 14 1,5 16 0,9 50 9,5 7,6 9 260448

324392 6970D-085-60 1,5 14 1,5 16 0,9 50 9,5 8,1 10 260448

323469 6970D-09-60 1,5 14 1,5 16 0,9 80 9,5 8,6 10 260448

323485 6970D-10-60 1,5 14 1,5 16 0,9 80 9,5 9,6 10 260448

Elementos fixadores de tração inferior
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

inferior, excêntrico

N° 6970D
Nº

enc.

Nº do Ø K

[mm] [mm]

323501 6970D-11-60 9,5 10,9 - 11,8 9 2000

323527 6970D-12-60 9,5 11,9 - 12,8 9 2000

323543 6970D-13-60 9,5 12,9 - 13,8 9 2000

323568 6970D-14-60 9,5 13,9 - 14,8 10 2100

323584 6970D-15-60 9,5 14,9 - 15,8 10 2100

323600 6970D-16-60 9,5 15,9 - 16,8 10 2100

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Elementos fixadores de tração inferior

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Diagrama de perfuração do dispositivo:

Furo de aperto na peça de trabalho:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [mm] [cm³] [N]

C ØD L

323501 6970D-11-60 2,8 27 1,5 22 1,7 100 10,5 10,6 11 260448

323527 6970D-12-60 2,8 27 1,5 22 1,7 110 10,5 11,6 11 260448

323543 6970D-13-60 2,8 27 1,5 22 1,7 130 10,5 12,6 11 260448

323568 6970D-14-60 2,8 27 1,5 22 1,7 160 10,5 13,6 11 260448

323584 6970D-15-60 2,8 27 1,5 22 1,7 200 10,5 14,6 11 260448

323600 6970D-16-60 2,8 27 1,5 22 1,7 250 10,5 15,6 11 260448

Elementos fixadores de tração inferior
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo de aperto rasteiro

Grampo de aperto rasteiro, hidráulico

Nº 6972F
Nº

enc.

Nº do 
400 bar

[mm] [mm] [cm³] [Nm]

Força de 

[N]

66951 6972F-05 4,5 5 12 0,57 21 60 670

66969 6972F-20 20,0 8 25 4 72 160 2500

66977 6972F-32 32,0 10 32 8 180 210 4700

66985 6972F-50 50,0 12 40 15 350 340 8800

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ~A C F G ØN O ±0,5 P Q S T V X Z  
 

 
 

66951 6972F-05 100,0 30 30 2 5 8,5 39,0 53 3 G1/8 59 38,0 22 M5 6 M3 13,0 - 156067

66969 6972F-20 135,0 50 50 3 8 12,5 58,0 67 14 G1/4 74 57,0 36 M8 12 M5 14,0 114405

66977 6972F-32 149,5 65 65 3 10 16,5 63,5 72 17 G1/4 83 62,5 47 M10 16 M5 17,5 114405

66985 6972F-50 180,0 80 80 3 12 20,5 71,0 93 19 G1/4 104 70,0 60 M12 25 M5 21,0 114405

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo de aperto rasteiro

Nº
enc.

Nº do 
de 400 bar Lo

[mm] [mm] [cm³] [cm³]

Md 

[Nm]

320150 6972D-12 12 4,5 8 20 2,5 0,9 17 1500

320168 6972D-20 20 9,6 10 25 4,9 2,5 25 2900

320614 6972D-32 32 12,5 12 32 9,7 4,0 46 4900

Grampo de aperto rasteiro, hidráulico

Nº 6972D

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ~A C F G O ±0,5 P Q S T ØV X Z  
 

320150 6972D-12 122 40 12,50 40 2 8 40,5 36,5 8,5 G1/8 45 39,5 30 6,2 7,0 M5 24,0 114405

320168 6972D-20 156 50 15,25 50 3 10 56,5 39,5 14,0 G1/4 60 55,5 37 8,2 8,5 M5 24,3 114405

320614 6972D-32 167 65 15,25 65 3 12 64,0 42,8 17,0 G1/4 60 63,0 48 10,2 10,5 M5 27,5 114405

Nº 6972D-12 Nº 6972D-20 e 6972D-32

CAD



172 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Encosto de efeito descendente

Exemplo de aplicação:

Nº
enc.

Nº do 

67371 6977-05 4,5 550

67512 6977-20 20 1550

67421 6977-32 32 3000

67520 6977-50 50 5200

Nº
enc.

Nº do ~A C F G ØN O ±0,5 P Q T

67371 6977-05 79 30 - 30 2 8,5 42 26 3 8 41

67512 6977-20 102 50 50 3 12,5 60 30 14 13 59

67421 6977-32 114 65 65 3 16,5 62 37 17 18 61

67520 6977-50 133 80 80 3 20,5 68 46 19 23 67

Tabela de medidas:

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Encosto de efeito descendente, mecânico

Nº 6977

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Mordentes

Mordente, face estriada

Nº 6972G

Mordente sem têmpera

Nº 6972W

Mordente, com dente de encoste

Nº 6972GR
Nº

enc.

Nº do A B C F M Q

67009 6 2,7 29,5 30 5,0 27,0 3,0 300 85

321620 10 2,5 40,0 40 6,5 29,5 8,5 200 147

67181 10 3,0 50,0 50 8,0 39,5 14,0 200 300

67272 10 3,0 65,0 65 10,0 47,0 17,0 300 600

67348 10 3,0 80,0 80 12,0 51,0 19,0 300 940

Nº
enc.

Nº do A B C F M

67017 6 2,7 29,5 30 32,0 145

320903 10 2,5 40,0 40 33,0 277

67173 10 3,0 50,0 50 41,5 525

67264 10 3,0 65,0 65 52,0 1000

67330 10 3,0 80,0 80 59,5 1550

Nº
enc.

Nº do A B C F M Q

67025 6972G-05 6 2,7 29,5 30 22,0 3,0 75

320887 6972G-12 10 2,5 40,0 40 23,0 8,5 126

67165 6972G-20 10 3,0 50,0 50 31,5 14,0 260

67256 6972G-32 10 3,0 65,0 65 37,0 17,0 505

67322 6972G-50 10 3,0 80,0 80 39,5 19,0 825

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Concepção:

Aplicação:

Concepção:

Aplicação:

CAD

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº 6973-09-1 Nº 6973-09-2

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Grampo de aperto rasteiro

Nº 6973
Nº

enc.

Nº do 
 

[mm] [cm²] [cm³]

Md 

[Nm]

66787 6973-09-1 8,9 2,2 5 2,9 1,4 11 - 481

66803 6973-09-2 8,9 2,2 5 2,9 1,4 11 550266 399

Grampo de aperto rasteiro

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

>

>

>

>

>

TENSOR CENTRAL COM 
DOIS OU TRÊS PONTOS 

DE APERTO

EXEMPLOS DE PRODUTO:

Nº 6974 - MINI Nº 6974 - MAXI Nº 6974-XXXX

> > >  

>

VISÃO GERAL DE PRODUTO:

 

[kN]

 

[mm]
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tensor central com dois pontos de aperto

Nº
enc.

Nº do Força de Força de 
de N -1 

[mm] [mm]
D1

[mm]

329243 6974-2025 4,0 10,0 2 25-29 3,0 ±0,02 12 440

329284 6974-2028 4,0 10,0 2 28-32 3,0 ±0,02 12 447

329326 6974-2032 4,0 10,0 2 32-36 3,0 ±0,02 12 456

329052 6974-2036 4,0 10,0 2 36-40 3,0 ±0,02 12 574

329094 6974-2039 4,0 10,0 2 39-43 3,0 ±0,02 12 590

329136 6974-2042 4,0 10,0 2 42-46 3,0 ±0,02 12 604

329169 6974-2045 4,0 10,0 2 45-49 3,0 ±0,02 12 620

329177 6974-2048 4,0 10,0 2 48-52 3,0 ±0,02 12 635

329201 6974-2051 4,0 10,0 2 51-55 3,0 ±0,02 12 652

Tensor central MINI com 
dois pontos de aperto

Nº 6974

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØB C ØD -0,4 F G J K L L1 ØM O P S ØT ØV ØX Y Y1 Z

329243 6974-2025 24 11,3 24,5 16 40 8 6 66,5 45 45 27 62,5 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329284 6974-2028 24 11,3 27,5 16 40 8 6 66,5 45 45 27 62,5 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329326 6974-2032 24 11,3 31,5 16 40 8 6 66,5 45 45 27 62,5 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329052 6974-2036 35 11,3 35,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329094 6974-2039 35 11,3 38,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329136 6974-2042 35 11,3 41,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329169 6974-2045 35 11,3 44,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329177 6974-2048 35 11,3 47,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329201 6974-2051 35 11,3 50,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

Medidas de montagem:

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

CAD

A

B
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tensor central com três pontos de aperto

Nº
enc.

Nº do Força de Força de 
de 

N -1 [mm] [mm]
D1

[mm]

329268 6974-3025 4,0 10,0 3 25-29 3,0 ±0,02 12 441

329300 6974-3028 4,0 10,0 3 28-32 3,0 ±0,02 12 449

329342 6974-3032 4,0 10,0 3 32-36 3,0 ±0,02 12 460

329078 6974-3036 4,0 10,0 3 36-40 3,0 ±0,02 12 575

329110 6974-3039 4,0 10,0 3 39-43 3,0 ±0,02 12 591

329151 6974-3042 4,0 10,0 3 42-46 3,0 ±0,02 12 607

329185 6974-3045 4,0 10,0 3 45-49 3,0 ±0,02 12 624

329193 6974-3048 4,0 10,0 3 48-52 3,0 ±0,02 12 641

329227 6974-3051 4,0 10,0 3 51-55 3,0 ±0,02 12 660

Tensor central MINI com 
três pontos de aperto

Nº 6974

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØB C ØD -0,4 F G J K L L1 ØM O P S ØT ØV ØX Y Y1 Z

329268 6974-3025 24 11,3 24,5 16 40 8 6 66,5 45 45 27 62,5 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329300 6974-3028 24 11,3 27,5 16 40 8 6 66,5 45 45 27 62,5 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329342 6974-3032 24 11,3 31,5 16 40 8 6 66,5 45 45 27 62,5 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329078 6974-3036 35 11,3 35,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329110 6974-3039 35 11,3 38,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329151 6974-3042 35 11,3 41,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329185 6974-3045 35 11,3 44,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329193 6974-3048 35 11,3 47,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329227 6974-3051 35 11,3 50,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

Medidas de montagem:

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

CAD

A

B
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tensor central com dois pontos de aperto

Medidas de montagem:

Tensor central MAXI com 
dois pontos de aperto

Nº 6974
Nº

enc.

Nº do Força de Força de 
de 

N -1 [mm] [mm]
D1

[mm]

328799 6974-2054 3,2 8,0 2 54-62 4,0 ±0,02 12 1754

328831 6974-2061 3,2 8,0 2 61-69 4,0 ±0,02 12 1754

328864 6974-2068 3,2 8,0 2 68-76 4,0 ±0,02 12 1754

327619 6974-2076 5,0 12,5 2 76-84 5,2 ±0,02 14 1754

328872 6974-2083 5,0 12,5 2 83-91 5,2 ±0,02 14 1754

328914 6974-2090 5,0 12,5 2 90-98 5,2 ±0,02 14 1754

329029 6974-2098 8,0 20,0 2 98-109 6,9 ±0,02 18 3434

329060 6974-2109 8,0 20,0 2 109-120 6,9 ±0,02 18 3597

329102 6974-2119 8,0 20,0 2 119-130 6,9 ±0,02 18 3761

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A ØB C ØD 
-0,4  

F G G1 J K L L1 ØM O P S ØT ØV ØX Y Y1 Z

328799 6974-2054 22,9 45 11,3 53,9 16 40 M6 8 6 65,0 45 45 0 57,0 2,6 0 10 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

328831 6974-2061 22,9 45 11,3 60,9 16 40 M6 8 6 65,0 45 45 0 57,0 2,6 0 10 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

328864 6974-2068 22,9 45 11,3 67,9 16 40 M6 8 6 65,0 45 45 0 57,0 2,6 0 10 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

327619 6974-2076 32,5 65 15,6 75,9 25 54 M6 9 6 77,0 56 60 41 68,0 3,1 0,5 11 30,0 14 4 22,0 9,8 1,1 1,5 6 537969 321265

328872 6974-2083 32,5 65 15,6 82,9 25 54 M6 9 6 77,0 56 60 41 68,0 3,1 0,5 11 30,0 14 4 22,0 9,8 1,1 1,5 6 537969 321265

328914 6974-2090 32,5 65 15,6 89,9 25 54 M6 9 6 77,0 56 60 41 68,0 3,1 0,5 11 30,0 14 4 22,0 9,8 1,1 1,5 6 537969 321265

329029 6974-2098 42,5 85 19,1 97,9 32 67 M8 10 6 91,0 64 74 47 80,0 3,6 2,5 13 36,6 16 5 27,0 10,8 1,1 1,3 6 542464 542308

329060 6974-2109 42,5 85 19,1 108,9 32 67 M8 10 6 91,0 64 74 47 80,0 3,6 2,5 13 36,6 16 5 27,0 10,8 1,1 1,3 6 542464 542308

329102 6974-2119 42,5 85 19,1 118,9 32 67 M8 10 6 91,0 64 74 47 80,0 3,6 2,5 13 36,6 16 5 27,0 10,8 1,1 1,3 6 542464 542308

CAD

A

B
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tensor central com três pontos de aperto

Medidas de montagem:

Tensor central MAXI com 
três pontos de aperto

Nº 6974
Nº

enc.

Nº do Força de Força de 
de 

N -1 [mm] [mm]
D1

[mm]

328773 6974-3054 3,2 8,0 3 54-62 4,0 ±0,02 12 1754

328815 6974-3061 3,2 8,0 3 61-69 4,0 ±0,02 12 1754

328849 6974-3068 3,2 8,0 3 68-76 4,0 ±0,02 12 1754

327593 6974-3076 5,0 12,5 3 76-84 5,2 ±0,02 14 1754

328856 6974-3083 5,0 12,5 3 83-91 5,2 ±0,02 14 1754

328898 6974-3090 5,0 12,5 3 90-98 5,2 ±0,02 14 1754

329003 6974-3098 8,0 20,0 3 98-109 6,9 ±0,02 18 3432

329045 6974-3109 8,0 20,0 3 109-120 6,9 ±0,02 18 3603

329086 6974-3119 8,0 20,0 3 119-130 6,9 ±0,02 18 3773

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A ØB C ØD 
-0,4  

F G G1 J K L L1 ØM O P S ØT ØV ØX Y Y1 Z

328773 6974-3054 22,9 45 11,3 53,9 16 40 M6 8 6 65,0 45 45 0 57,0 2,6 0 10 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

328815 6974-3061 22,9 45 11,3 60,9 16 40 M6 8 6 65,0 45 45 0 57,0 2,6 0 10 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

328849 6974-3068 22,9 45 11,3 67,9 16 40 M6 8 6 65,0 45 45 0 57,0 2,6 0 10 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

327593 6974-3076 32,5 65 15,6 75,9 25 54 M6 9 6 77,0 56 60 41 68,0 3,1 0,5 11 30,0 14 4 22,0 9,8 1,1 1,5 6 537969 321265

328856 6974-3083 32,5 65 15,6 82,9 25 54 M6 9 6 77,0 56 60 41 68,0 3,1 0,5 11 30,0 14 4 22,0 9,8 1,1 1,5 6 537969 321265

328898 6974-3090 32,5 65 15,6 89,9 25 54 M6 9 6 77,0 56 60 41 68,0 3,1 0,5 11 30,0 14 4 22,0 9,8 1,1 1,5 6 537969 321265

329003 6974-3098 42,5 85 19,1 97,9 32 67 M8 10 6 91,0 64 74 47 80,0 3,6 2,5 13 36,6 16 5 27 10,8 1,1 1,3 6 542464 542308

329045 6974-3109 42,5 85 19,1 108,9 32 67 M8 10 6 91,0 64 74 47 80,0 3,6 2,5 13 36,6 16 5 27 10,8 1,1 1,3 6 542464 542308

329086 6974-3119 42,5 85 19,1 118,9 32 67 M8 10 6 91,0 64 74 47 80,0 3,6 2,5 13 36,6 16 5 27 10,8 1,1 1,3 6 542464 542308

CAD

A

B
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº
enc.

Nº do 

[mm]

ØC ØD F

328971 6974-5476-1 6,6 3 24,2 14,0 370

328997 6974-7698-1 9,0 4 32,0 18,5 680

329128 6974-98130-1 11,0 5 39,8 23,0 1271

Nº
enc.

Nº do 

[mm]

ØC ØD F

329011 6974-5476-2 6,6 G1/4 24,2 14,0 725

329037 6974-7698-2 9,0 G1/4 32,0 18,5 1210

329144 6974-98130-2 11,0 G1/4 39,8 23,0 1909

Concepção:

Aplicação:

Concepção:

Aplicação:

Placa de ligação para tensor central

Nº 6974-XXXX-2

Placa de ligação para tensor central

Nº 6974-XXXX-1

A

B

A

B

CAD

CAD

Placa de ligação para tensor central
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>

>

>

>

>

>

>  

 

 

 

ELEMENTOS DE 
SUPORTE PARA APERTO 

SEM DISTORÇÃO E 
PROCESSAMENTO COM 

OSCILAÇÕES REDUZIDAS

EXEMPLOS DE PRODUTO:

Nº 6961F Nº 6964F Nº 6964H

>  

>

>  

>

>  

>

VISÃO GERAL DE PRODUTO:

 

[kN]

 

[mm]
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ELEMENTOS DE SUPORTE – 

PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO:  

FORÇA DE APLICAÇÃO: 

 

FORÇAS TRANSVERSAIS: 

FLUXO VOLUMÉTRICO:  

ALTERAÇÃO DE COMPRIMENTOS ELÁSTICA: 

 

PURGA:  

EFEITO DIESEL:  

VENTILAÇÃO DA ÁREA DA MOLA: 

LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO E APARAS: 



Reserva-se o direito a alterações técnicas.

ANDREAS MAIER GmbH & Co. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS 185

CONTROLE DA SEQUÊNCIA DE APERTO:  REDUÇÃO DE PRESSÃO DOS ELEMENTOS DE APERTO: 

FORÇA DE SUPORTE: 

Basicamente a força de suporte deverá ser, no mínimo, o dobro da força de aperto.

COMBINAÇÕES DE ELEMENTO DE SUPORTE COM GRAMPO GIRATÓRIO

 
[kN]

 
[kN]

FORÇA DE USINAGEM POSSÍVEL COM 350 BAR:

INDICAÇÃO: 

PARAFUSOS DE PRESSÃO:  
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elemento de suporte

Esquemas de ligações hidráulicos:

Figura 1 Figura 2

Elemento de suporte, formato bloco

Nº 6961F/L
Nº

enc.

Nº do -

[N]

Força de 

[mm] [cm³] [cm²]

65250 6961F-08 20-32 8 6 5,5 2,00 1100

65268 6961F-12 32-41 12 8 8,0 3,14 1800

65276 6961F-20 40-72 20 10 13,0 4,90 3100

65284 6961L-08 170 8 6 5,5 2,00 1100

65292 6961L-12 270 12 8 8,0 3,14 1800

65300 6961L-20 440 20 10 13,0 4,90 3100

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Para poder admitir forças de usinagem, a força de suporte deverá ser adaptada à força de 
aperto. Basicamente a força de suporte deverá ser, no mínimo, o dobro da força de aperto.

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C D ØF G J K L M N O P S V X Z

65250 6961F-08 60 40 72 79,0 6,5 M8 40 22 28 24 28,5 12 10,5 G1/8 47 32 16 34 161554

65268 6961F-12 70 50 86 93,5 8,5 M10 50 30 32 32 33,5 16 12,5 G1/8 56 36 20 42 161554

65276 6961F-20 80 60 104 113,5 10,5 M12 60 40 33 40 40,0 20 14,0 G1/8 62 39 25 44 161554

65284 6961L-08 60 40 72 79,0 6,5 M8 40 22 28 24 28,5 12 10,5 G1/8 47 32 16 34 161554

65292 6961L-12 70 50 86 93,5 8,5 M10 50 30 32 32 33,5 16 12,5 G1/8 56 36 20 42 161554

65300 6961L-20 80 60 104 113,5 10,5 M12 60 40 33 40 40,0 20 14,0 G1/8 62 39 25 44 161554

Ar
Ar

Ar Diagrama:

Elemento de suporte
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elemento de suporte

Medidas de montagem:

Diagrama:

Elemento de suporte, 
modelo roscado

Nº 6962F/L

Nº
enc.

Nº do 
 

 

A B C1 

 

ØD 

 

ØF1 G J K1

em O Nº de 

65052 6962F-08 44,5 27,5 58 36 37 40 14,5 29,5 46,5 110254 136192

65078 6962F-12 55,0 37,0 70 40 41 44 21,0 39,0 57,0 173047 136200

65094 6962F-20 71,0 48,0 86 45 46 50 24,0 50,0 73,0 136218 136226

65060 6962L-08 44,5 27,5 58 36 37 40 14,5 29,5 46,5 110254 136192

65086 6962L-12 55,0 37,0 70 40 41 44 21,0 39,0 57,0 173047 136200

65102 6962L-20 71,0 48,0 86 45 46 50 24,0 50,0 73,0 136218 136226

Nº
enc.

Nº do C ØD F G K L M N Z

65052 6962F-08 74 36 M 8 81,0 57 12,5 16

65078 6962F-12 87 40 M10 94,5 69 19,0 20

65094 6962F-20 104 45 M12 113,5 85 22,0 25

65060 6962L-08 74 36 M8 81,0 57 12,5 16

65086 6962L-12 87 40 M10 94,5 69 19,0 20

65102 6962L-20 104 45 M12 113,5 85 22,0 25

Tabela de medidas:

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Para poder admitir forças de usinagem, a força de suporte deverá ser adaptada à força de 
aperto. Basicamente a força de suporte deverá ser, no mínimo, o dobro da força de aperto.

Nº
enc.

Nº do -

[N]

Força de 

[mm] [cm³] [cm²]

65052 6962F-08 20-32 8 6 5,5 2,00 500

65078 6962F-12 32-41 12 8 8,0 3,14 700

65094 6962F-20 40-72 20 10 13,0 4,90 1100

65060 6962L-08 170 8 6 5,5 2,00 500

65086 6962L-12 270 12 8 8,0 3,14 700

65102 6962L-20 440 20 10 13,0 4,90 1100

Ar

de 6962F

CAD

Medidas de montagem:
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elemento de suporte

Elemento de suporte, 

Nº 6964F
Nº

enc.

Nº do 

[N]
350 bar

[mm] [cm³]

66852 6964F-04-2 4,5 - 9,0 4,4 6,5 0,16 281

66878 6964F-11-2 9,0 - 26,5 11,0 9,5 0,33 660

66894 6964F-33 40 - 80 33,4 12,5 1,64 2019

66910 6964F-55 49 - 71 55,6 19,0 4,26 4291

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Para poder admitir forças de usinagem, a força de suporte deverá ser adaptada à força de 
aperto. Basicamente a força de suporte deverá ser, no mínimo, o dobro da força de aperto.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B D F G K M P Q S ØT X Y Z AA AC

66852 6964F-04-2 16,0 56,0 25,0 24,0 5,5 23 - 33,5 24,5 44,5 17,5 G1/8 13,0 5,5 9 31,0 9 8,5 -

66878 6964F-11-2 20,5 70,5 33,0 25,0 6,5 30 - 41,5 30,0 59,0 24,0 G1/8 18,0 7,0 10 43,0 10 8,5 -

66894 6964F-33 38,0 111,0 68,5 25,0 12,5 Ø 57 50 28,5 63,5 52,5 76,0 31,5 G1/8 26,0 7,0 16 61,0 16 10,3 - 4

66910 6964F-55 51,0 133,0 76,0 31,5 12,5 Ø 76 70 41,5 89,0 73,0 97,0 44,5 G1/8 36,5 9,0 24 81,5 24 10,3 - 4

Diagramas:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elemento de suporte

Elemento de suporte, 

Nº 6964L
Nº

enc.

Nº do 

[N]
350 bar

[mm] [cm³]

66936 6964L-04-2 17,5* 4,4 6,5 0,16 255

66621 6964L-11-2 35,5* 11,0 9,5 0,33 665

66688 6964L-33 89,0* 33,4 12,5 1,64 2023

66704 6964L-55 253,3* 55,6 19,0 4,26 4300

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Para poder admitir forças de usinagem, a força de suporte deverá ser adaptada à força de 
aperto. Basicamente a força de suporte deverá ser, no mínimo, o dobro da força de aperto.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B D F G K M P Q S ØT X Y Z AA AC

66936 6964L-04-2 16,0 49,5 25,0 24,0 5,5 23 - 33,5 24,5 44,5 17,5 G1/8 13,0 5,5 9 31,0 9 8,5 -

66621 6964L-11-2 20,5 61 33,0 25,0 6,5 30 - 41,0 30,0 59,0 24,0 G1/8 18,0 7,0 10 43,0 10 8,5 -

66688 6964L-33 38,0 98 68,5 25,0 12,5 Ø 57 50 28,5 63,5 52,5 76,0 31,5 G1/8 26,0 7,0 16 61,0 16 10,3 - 4

66704 6964L-55 51,0 114 76,0 31,5 12,5 Ø 76 70 41,5 89,0 73,0 97,0 44,5 G1/8 36,5 9,0 24 81,5 24 10,3 - 4

Diagramas:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elemento de suporte, 

Nº 6964H
Nº

enc.

Nº do -

[N]
350 bar

[mm] [cm³]

66746 13,5-44,5 11 6,5 2,13 3,0 845

325878 26,5 - 53,5 17 12,5 2,13 10,5 1920

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Para poder admitir forças de usinagem, a força de suporte deverá ser adaptada à força de 
aperto. Basicamente a força de suporte deverá ser, no mínimo, o dobro da força de aperto.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B D F G K L M P Q S ØT X Y Z ØAA BB ØCC DD

66746 20,5 82,5 34 31,5 9,0 30 19 41,5 5 30,2 58,5 24,0 G1/8 18,3 7,1 43,1 10,5 10,5 14,1 6,35 9,91 1,78 330803 335422

325878 38,0 82,5 40 25,0 12,5 54 19 73,0 5 52,4 81,0 36,5 G1/8 26,2 7,1 62,6 16,0 10,5 14,1 6,35 9,91 1,78 330803 335422

Diagramas:

Elemento de suporte

 

Medidas de fabricação em caso de 
produção própria do parafuso de pressão: 

CAD



192 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº
enc.

Nº do Força de 

[N]
350 bar

[mm] [cm³] [Nm]

165092 6964F-04-1 4,5-9,0 4,4 6,5 0,16 40,5 160

165100 6964F-11-1 9,0-26,5 11,0 9,5 0,33 40,5 320

Elemento de suporte, 
modelo roscado

Nº 6964F

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Para poder admitir forças de usinagem, a força de suporte deverá ser adaptada à força de 
aperto. Basicamente a força de suporte deverá ser, no mínimo, o dobro da força de aperto.

Elemento de suporte

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B D F G ØM

165092 6964F-04-1 16,0 47,5 40,5 5,5 7,5 24 23 479550 346270

165100 6964F-11-1 20,5 62,0 49,5 6,5 8,5 31 30 479618 550211

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº
enc.

Nº do a b Øc Ød e f

165092 6964F-04-1 15,5 24,5 5,7 7,0 7,5 20,4 1,6 ±0,1

165100 6964F-11-1 16,4 33,5 6,7 8,0 14,0 26,5 1,6 ±0,3

Medidas de montagem

Diagrama:

Medidas de montagem:

dentro

Elemento de suporte
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elemento de suporte

Elemento de suporte, 
modelo roscado

Nº 6964L
Nº

enc.

Nº do Força de 

[N]
350 bar

[mm] [cm³] [Nm]

165167 6964L-04-1 17,5* 4,4 6,5 0,16 40,5 150

165183 6964L-11-1 35,5* 11,0 9,5 0,33 40,5 340

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Para poder admitir forças de usinagem, a força de suporte deverá ser adaptada à força de 
aperto. Basicamente a força de suporte deverá ser, no mínimo, o dobro da força de aperto.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B D F G ØM

165167 6964L-04-1 16,0 41,0 40,5 5,5 7,5 24 23 479550 346270

165183 6964L-11-1 20,5 52,5 49,5 6,5 8,5 31 30 479618 550211

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Medidas de montagem:

Nº
enc.

Nº do a b Øc Ød e f

165167 6964L-04-1 15,5 24,5 5,7 7,0 7,5 20,4 1,6 ±0,1

165183 6964L-11-1 16,4 33,5 6,7 8,0 14,0 26,5 1,6 ±0,3

Diagrama:

Medidas de montagem:

dentro

Ar

Elemento de suporte
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elemento de suporte

Nº
enc.

Nº do Força de 

[N]
de 350 bar

[mm] [cm³] [Nm]

165225 4,4-26,7 4,4 6,5 2,13 2,5 40,5 180

66720 13,5-44,5 11,0 6,5 2,13 3,0 54,0 380

165241 27,0-53,0 17,0 12,5 2,13 10,5 136,0 1150

Elemento de suporte, 
modelo roscado

Nº 6964H

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Para poder admitir forças de usinagem, a força de suporte deverá ser adaptada à força de 
aperto. Basicamente a força de suporte deverá ser, no mínimo, o dobro da força de aperto.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B D F G L ØM ØAA BB ØCC DD

165225 16,0 53,5 42,5 7,0 5,5 3,5 23,3 23 13 9,75 5,00 6,05 1,19 181289 550124

66720 20,5 72,0 55 9,5 9,0 5,0 29,7 30 19 14,10 6,35 9,91 1,78 335422 550125

165241 38,0 72,5 55 6,5 12,5 5,0 54,8 54 19 14,10 6,35 9,91 1,78 335422 474445

 

Medidas de fabricação em caso de 
produção própria do parafuso de pressão: 

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Medidas de montagem:

Nº
enc.

Nº do a b Øc Ød e f

165225 14,5 23,44 24,5 ±0,1 4,5 6,0 7,5 1,6 ±0,3 2

66720 19,0 29,90 33,5 ±0,1 5,0 6,4 19,0 3,0 3

165241 15,0 55,00 58,5 ±0,1 4,0 5,3 - - -

Diagrama:

Medidas de montagem Nº 6964H-17-1:

Medidas de montagem Nº 6964H-04-1 e -11-1:

dentro

Elemento de suporte
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Acessórios para elementos de suporte

Proteção contra respingos

Nº 6964H-xx-20
Nº

enc.

Nº do 

326520 6

326546 12

326561 33

Aplicação:

Observação:

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº
enc.

Nº do Força de Força de 

[mm] [mm]
 

320333 6965-08-00 2 1 12 3 16,0* 550265 1675

320341 6965-08-01 2 1 12 3 5,5 550265 1675

320358 6965-08-02 2 1 12 3 8,5 550265 1675

Fixador de compensação hidráulico

Nº 6965

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Fixador de compensação hidráulico

CAD
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Elementos de fixação hidráulicos



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos



Reserva-se o direito a alterações técnicas.

ANDREAS MAIER GmbH & Co. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS 203

>

>

>

TÉCNICA DE APERTO DE 
BAIXA PRESSÃO

EXEMPLOS DE PRODUTO:

Nº 6941K Nº 6942KK

> >

VISÃO GERAL DE PRODUTO:

 

[kN]

 

[mm]

Nº 6942KK-**L

>
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Diagramas:

Grampo giratório

Grampo giratório

N° 6941K

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 
70 bar*

[cm²] [cm²] [mm] [mm] [cm³] [cm³]

326587 6941K-35-21 3,4 5,8 9,6 8,5 22 8,7 14,5 0,9 670

326603 6941K-35-22 3,4 5,8 9,6 8,5 22 8,7 14,5 0,9 670

326629 6941K-42-21 5,1 8,9 13,9 10,5 25 15,7 24,2 1,6 950

326645 6941K-42-22 5,1 8,9 13,9 10,5 25 15,7 24,2 1,6 950

326660 6941K-50-21 7,0 12,6 19,6 10,5 26 23,9 37,3 2,4 1400

326454 6941K-50-22 7,0 12,6 19,6 10,5 26 23,9 37,3 2,4 1400

326470 6941K-60-21 10,3 18,4 28,3 12,5 29 41,3 63,6 4,1 2100

326496 6941K-60-22 10,3 18,4 28,3 12,5 29 41,3 63,6 4,1 2100

326512 6941K-75-21 15,5 28,3 44,2 12,5 30 67,9 106,0 6,8 3350

326538 6941K-75-22 15,5 28,3 44,2 12,5 30 67,9 106,0 6,8 3350

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº do 
 artigo

K PP
ØDD 

N Z GG

6941K-35-21 40 M 5 48 45 30,0 22 3 53
6941K-35-22 40 M 5 48 45 30,0 22 3 53
6941K-42-21 47 M 6 55 50 33,5 24 3 60
6941K-42-22 47 M 6 55 50 33,5 24 3 60
6941K-50-21 55 M 6 65 60 39,5 30 5 64
6941K-50-22 55 M 6 65 60 39,5 30 5 64
6941K-60-21 63 M 8 75 70 45,0 32 5 72
6941K-60-22 63 M 8 75 70 45,0 32 5 72
6941K-75-21 75 M10 90 85 52,5 37 5 75

6941K-75-22 75 M10 90 85 52,5 37 5 75

Medidas de montagem:

Esclarecimento de tipo:

Direções de rotação:

Grampo giratório

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C ØD -0,1/-0,2 F G J K M N ØP ØQ T V X Y Z

326587 6941K-35-21 134 61 51 48 80 52 28 35,5 25,5 40 13 30,0 3 9,5 5,5 30 22,0 14 11 22

326603 6941K-35-22 134 61 51 48 80 52 28 35,5 25,5 40 13 30,0 3 9,5 5,5 30 22,0 14 11 22

326629 6941K-42-21 146 69 60 55 87 59 28 39,0 30,0 47 12 33,5 3 11,0 6,8 27 25,0 20 12 24

326645 6941K-42-22 146 69 60 55 87 59 28 39,0 30,0 47 12 33,5 3 11,0 6,8 27 25,0 20 12 24

326660 6941K-50-21 153 81 70 65 93 63 30 46,0 35,0 55 13 39,5 5 11,0 6,8 28 30,0 20 12 30

326454 6941K-50-22 153 81 70 65 93 63 30 46,0 35,0 55 13 39,5 5 11,0 6,8 28 30,0 20 12 30

326470 6941K-60-21 179 92 80 75 108 71 37 52,0 40,0 63 16 45,0 5 14,0 9,0 31 35,5 26 14 32

326496 6941K-60-22 179 92 80 75 108 71 37 52,0 40,0 63 16 45,0 5 14,0 9,0 31 35,5 26 14 32

326512 6941K-75-21 192 107 95 90 114 74 40 59,5 47,5 75 16 52,5 5 17,5 11,0 32 45,0 32 14 37

326538 6941K-75-22 192 107 95 90 114 74 40 59,5 47,5 75 16 52,5 5 17,5 11,0 32 45,0 32 14 37

Nº
enc.

Nº do AA AB AC ØAD BA CA CB DA ØDB

326587 6941K-35-21 24 9 6 20,5 15 25 8 5,3 4 6,3 3,5 14 G1/8

326603 6941K-35-22 24 9 6 20,5 15 25 8 5,3 4 6,3 3,5 14 G1/8

326629 6941K-42-21 30 10 7 22,9 21 28 9 5,3 4 6,3 3,5 14 G1/8

326645 6941K-42-22 30 10 7 22,9 21 28 9 5,3 4 6,3 3,5 14 G1/8

326660 6941K-50-21 36 10 7 27,9 21 34 11 7,5 6 7,5 4,5 19 G1/4

326454 6941K-50-22 36 10 7 27,9 21 34 11 7,5 6 7,5 4,5 19 G1/4

326470 6941K-60-21 41 12 8 32,8 27 40 14 7,5 6 8,5 4,5 19 G1/4

326496 6941K-60-22 41 12 8 32,8 27 40 14 7,5 6 8,5 4,5 19 G1/4

326512 6941K-75-21 50 12 8 41,7 33 49 18 9,5 8 9,5 4,5 22 G3/8

326538 6941K-75-22 50 12 8 41,7 33 49 18 9,5 8 9,5 4,5 22 G3/8

A

B

A

B
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Acessórios para grampos giratórios

N° 6941S

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Sob consulta:

N° 6941R

Concepção:

Aplicação:

Nº
enc.

Nº do A B C D ØG J K L M N P Q

323345 6941S-35-65 3,4 65,5 35 19 17,5 15 25 28 12 13 42,0 8 M6 38 10 180

323360 6941S-42-77 5,1 77,0 38 25 19,0 21 28 34 17 17 50,0 10 M8 42 15 310

323386 6941S-50-91 7,0 91,5 50 25 25,0 21 34 40 19 22 56,5 12 M10 47 20 480

323402 6941S-60-105 10,3 105,0 58 32 29,0 27 40 47 22 25 65,0 16 M12 52 30 810

323428 6941S-75-127 15,5 127,0 75 38 38,0 33 49 53 27 31 75,0 16 M16 56 45 1500

Nº
enc.

Nº do A B C D ØG

323246 3,4 95 35 19 17,5 15 25 173

323261 5,1 100 38 25 19,0 21 28 304

323287 7,0 120 50 25 25,0 21 34 476

323303 10,3 125 58 32 29,0 27 40 805

323329 15,5 180 75 38 38,0 33 49 1443

CAD

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.

ANDREAS MAIER GmbH & Co. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS 207

Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Direção de montagem  
da alavanca de aperto:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [mm]

A A1 B C D F G ØK L M N P O S V X ØG2

327486 6942KK-25 12 25 46,00 15,8 16,0 24,0 3,5 0,5 17,5 G1/8 25 83 58,0 64,0 29,0 13 39,9 54 17,0 5,5 12,0 18 34 45 9 26,0 67,5 5,5 161810

328484 6942KK-32 14 32 53,25 13,7 18,5 28,0 3,5 2,0 21,0 G1/8 28 95 66,5 74,5 32,0 13 47,9 61 20,0 5,5 13,5 22 40 51 11 30,0 76,8 5,5 161810

328492 6942KK-38 16 38 60,50 16,0 21,0 31,5 3,0 1,5 22,5 G1/8 28 106 72,0 81,0 37,0 13 54,9 69 23,5 6,5 16,0 24 47 60 12 33,5 72,9 6,8 161810

328583 6942KK-45 20 45 71,00 18,7 24,5 37,0 3,0 2,5 26,5 G1/4 30 124 82,0 96,0 43,5 14 64,9 81 27,5 7,5 19,0 30 55 70 15 39,5 72,9 6,8 161810

552012 6942KK-56 22 57 86,00 30,2 30,0 45,0 3,0 2,5 32,5 G1/4 35 140 89,0 105,0 47,0 14 74,9 94,5 31,5 11,0 22,0 32 63 85 16 45,0 67,5 8,7 161810

A

B

Tensor de alavanca

Nº 6942KK

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Tensor de alavanca

CAD

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 100 bar

[mm] [mm] [mm] [cm³] [cm³] [cm²] [cm²] [Nm]

327486 6942KK-25 3,2 4,9 17,5 19,0 1,5 8,6 6,6 4,9 3,8 6,0 752

328484 6942KK-32 5,3 8,0 22,5 24,0 1,5 16,5 13,3 8,0 6,5 7,6 1098

328492 6942KK-38 7,5 11,3 24,5 26,0 1,5 27,8 22,9 11,3 9,3 11,0 1549

328583 6942KK-45 10,5 15,9 28,0 29,5 1,5 44,5 35,8 15,9 12,8 13,0 2362

552012 6942KK-56 17,0 25,5 33,0 34,5 1,5 84,2 71,7 25,5 21,7 28,0 3565
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Direção de montagem  
da alavanca de aperto:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [mm]

A A1 B C D F G ØK L M N P O S V X ØG2

327569 6942KK-25L 12 25 46,00 15,8 16,0 24,0 3,5 0,5 17,5 G1/8 25 83 58,0 64,0 29,0 13 39,9 54 17,0 5,5 12,0 18 34 45 9 26,0 67,5 5,5 161810

328500 6942KK-32L 14 32 60,50 16,0 21,0 31,5 3,0 1,5 22,5 G1/8 28 95 66,5 74,5 32,0 13 47,9 61 20,0 5,5 13,5 22 40 51 11 30,0 76,8 5,5 161810

328518 6942KK-38L 16 38 60,50 16,0 21,0 31,5 3,0 1,5 22,5 G1/8 28 106 72,0 81,0 37,0 13 54,9 69 23,5 6,5 16,0 24 47 60 12 33,5 72,9 6,8 161810

328609 6942KK-45L 20 45 71,00 18,7 24,5 37,0 3,0 2,5 26,5 G1/4 30 124 82,0 96,0 43,5 14 64,9 81 27,5 7,5 19,0 30 55 70 15 39,5 72,9 6,8 161810

552014 6942KK-56L 22 57 86,00 30,2 30,0 45,0 3,0 2,5 32,5 G1/4 35 140 89,0 105,0 47,0 14 74,9 94,5 31,5 11,0 22,0 32 63 85 16 45,0 67,5 8,7 161810

A

B

Tensor de alavanca

Nº 6942KK-**L

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Tensor de alavanca

CAD

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 100 bar

[mm] [mm] [mm] [cm³] [cm³] [cm²] [cm²] [Nm]

327569 6942KK-25L 3,2 4,9 17,5 19,0 1,5 8,6 6,6 4,9 3,8 6,0 752

328500 6942KK-32L 5,3 8,0 22,5 24,0 1,5 16,5 13,3 8,0 6,5 7,6 1098

328518 6942KK-38L 7,5 11,3 24,5 26,0 1,5 27,8 22,9 11,3 9,3 11,0 1549

328609 6942KK-45L 10,5 15,9 28,0 29,5 1,5 44,5 35,8 15,9 12,8 13,0 2362

552014 6942KK-56L 17,0 25,5 33,0 34,5 1,5 84,2 71,7 25,5 21,7 28,0 3565
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Direção de montagem  
da alavanca de aperto:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [mm]

A A1 B C D F G ØK L M N P O S V X ØG2

327585 12 25 46,00 15,8 16,0 24,0 3,5 0,5 17,5 G1/8 25 83 58,0 64,0 29,0 13 39,9 54 17,0 5,5 12,0 18 34 45 9 26,0 67,5 5,5 161810

328526 14 32 53,25 13,7 18,5 28,0 3,5 2,0 21,0 G1/8 28 95 66,5 74,5 32,0 13 47,9 61 20,0 5,5 13,5 22 40 51 11 30,0 76,8 5,5 161810

328534 16 38 60,50 16,0 21,0 31,5 3,0 1,5 22,5 G1/8 28 106 72,0 81,0 37,0 13 54,9 69 23,5 6,5 16,0 24 47 60 12 33,5 72,9 6,8 161810

328625 20 45 71,00 18,7 24,5 37,0 3,0 2,5 26,5 G1/4 30 124 82,0 96,0 43,5 14 64,9 81 27,5 7,5 19,0 30 55 70 15 39,5 72,9 6,8 161810

552013 22 57 86,00 30,2 30,0 45,0 3,0 2,5 32,5 G1/4 35 140 89,0 105,0 47,0 14 74,9 94,5 31,5 11,0 22,0 32 63 85 16 45,0 67,5 8,7 161810

A

B

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Tensor de alavanca

Nº 6942KK-**R

Tensor de alavanca

CAD

Nº
enc.

Nº do 
 de 100 bar  de 100 bar

[mm] [mm] [mm] [cm³] [cm³] [cm²] [cm²] [Nm]

327585 3,2 4,9 17,5 19,0 1,5 8,6 6,6 4,9 3,8 6,0 752

328526 5,3 8,0 22,5 24,0 1,5 16,5 13,3 8,0 6,5 7,6 1098

328534 7,5 11,3 24,5 26,0 1,5 27,8 22,9 11,3 9,3 11,0 1549

328625 10,5 15,9 28,0 29,5 1,5 44,5 35,8 15,9 12,8 13,0 2362

552013 17,0 25,5 33,0 34,5 1,5 84,2 71,7 25,5 21,7 28,0 3565
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

327569 6942KK-25L 34 3 9 26,0 40,5

328500 6942KK-32L 40 3 11 30,0 48,5

328518 6942KK-38L 47 3 12 33,5 55,5

328609 6942KK-45L 55 3 15 39,5 65,5

552014 6942KK-56L 63 3 16 45,0 75,5

Medidas de montagem:

327585 34 3 9 26,0 40,5

328526 40 3 11 30,0 48,5

328534 55 3 12 33,5 55,5

328625 55 3 15 39,5 65,5

552013 63 3 16 45,0 75,5

Nº
enc.

Nº do ØT V X1

327486 6942KK-25 34 3 9 26,0 40,5

328484 6942KK-32 40 3 11 30,0 48,5

328492 6942KK-38 47 3 12 33,5 55,5

328583 6942KK-45 55 3 15 39,5 65,5

552012 6942KK-56 63 3 16 45,0 75,5

Alavanca de aperto

Nº 6942KL-xx-04

Concepção:

Observação:

Molde da alavanca de aperto

Nº 6942KR-xx-14

Concepção:

Observação:

= C [mm]

Alavanca de aperto

CAD

CAD

Nº
enc.

Nº do 
 F5 de 100 bar  F1 de 100 bar

B C ØD G K L N O P

326850 6942KL-25-04 4,9 3,2 16,0 24,0 8 6 50,0 6 0,5 9,5 51,00 26,2 M4 12,0 6,00 2,0 7 46

328542 6942KL-32-04 8,0 5,3 18,5 28,0 10 8 50,0 8 0,5 11,5 59,25 30,2 M4 13,5 6,75 2,0 7 76

328559 6942KL-38-04 11,3 7,5 21,0 31,5 12 10 47,5 9 0,0 12,0 67,50 34,9 M5 16,0 8,00 2,5 8 99

328641 6942KL-45-04 15,9 10,5 24,5 37,0 16 12 52,5 14 1,0 17,0 80,00 39,6 M6 19,0 9,50 3,0 10 195

552015 6942KL-56-04 25,5 17,0 30,0 45,0 16 12 52,5 16 1,0 19,0 96,00 48,6 M8 22,0 9,50 4,0 13 311

Nº
enc.

Nº do B C ØD G K L N P

326975 16,0 44 8 6 50,0 9,5 65,0 40,3 12,0 64

328567 18,5 50 10 8 50,0 12,5 74,5 46,3 13,5 101

328575 21,0 58 12 10 47,5 12,0 86,0 53,4 16,0 130

328666 24,5 68 16 12 52,5 14,0 101,5 61,1 19,0 222

552016 30,0 70 16 12 52,5 19,0 110,0 62,6 22,0 377
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Diagramas:

6942KK-25, -25R, -25L 6942KK-32, -32R, -32L

6942KK-38, -38R, -38L

Tensor de alavanca

6942KK-45, -45R, -45L

6942KK-56, -56R, -56L



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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>

>

>

>

>

>

>  

 

ELEMENTOS DE SUPORTE 
DE BAIXA PRESSÃO PARA 
APERTO SEM DISTORÇÃO 
E PROCESSAMENTO COM 
OSCILAÇÕES REDUZIDAS

EXEMPLOS DE PRODUTO:

Nº 6944EH Nº 6944KH

> >

VISÃO GERAL DE PRODUTO:

 

[kN]

 

[mm]



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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ELEMENTOS DE SUPORTE DE BAIXA PRESSÃO – 

PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO:  

FORÇA DE APLICAÇÃO: 

 

FORÇAS TRANSVERSAIS: 

FLUXO VOLUMÉTRICO:  

ALTERAÇÃO DE COMPRIMENTOS ELÁSTICA: 

 

PURGA:  

EFEITO DIESEL:  

VENTILAÇÃO DA ÁREA DA MOLA: 

LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO E APARAS: 



Reserva-se o direito a alterações técnicas.

ANDREAS MAIER GmbH & Co. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS 215

COMBINAÇÕES DE ELEMENTO DE SUPORTE COM TENSOR DE ALAVANCA

 
[kN] [kN] [kN]

FORÇA DE USINAGEM POSSÍVEL COM 70 BAR:

INDICAÇÃO: 

CONTROLE DA SEQUÊNCIA DE APERTO:  REDUÇÃO DE PRESSÃO DOS ELEMENTOS DE APERTO: 

FORÇA DE SUPORTE: 

Basicamente a força de suporte deverá ser, no mínimo, o dobro da força de aperto.

PARAFUSOS DE PRESSÃO:  
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elemento de suporte

Nº 6944KH
Nº

enc.

Nº do 
F1
[N]

de 70 bar
[mm] [cm³] [Nm]

552204 2,2 - 3,8 3,0 6,5 0,8 5,4 2,5 430

552205 2,2 - 3,8 4,0 8,0 1,4 10,0 2,5 545

552206 3,6 - 5,2 5,5 8,0 1,5 16,5 2,5 708

552207 5,1 - 6,7 10,0 10,0 1,8 30,0 2,5 1029

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Para poder admitir forças de usinagem, a força de suporte deverá ser adaptada à força de 
aperto. Basicamente a força de suporte deverá ser, no mínimo, o dobro da força de aperto.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C ØD F ØG ØJ K L M ØN ØP Q S T V ØX Y Z VV

552204 21,0 9,0 11,5 10 19,0 1,7 4,5 9,0 3,0 28 50,0 29,9 9,5 30,5 G1/8 34 3 15,0 20,5 7 8 3,6 11 8 13 8 - 161802

552205 27,5 10,5 15,7 12 18,0 1,7 4,5 11,5 3,5 25 52,0 35,9 11,5 32,0 G1/8 40 5 15,7 23,5 8 8 3,6 11 10 15 10 - 161802

552206 31,0 11,0 17,0 15 16,5 1,8 5,5 12,5 4,0 25 57,0 39,9 14,5 34,5 G1/8 45 5 17,0 26,0 8 10 3,6 11 13 19 11 1 161802

552207 39,0 11,0 20,0 16 16,5 1,8 5,5 12,5 4,0 25 64,5 47,9 15,5 39,0 G1/8 51 - 20,0 30,0 11 10 3,6 11 13 21 11 2 161802

NOVO!
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elemento de suporte

Medidas de montagem de elemento de suporte e medidas de fabricação em caso de produção própria do 
parafuso de pressão: 

Diagrama:

 

Nº
enc.

Nº do c Ø n t v w vv BB ØCC DD ØFF GG ØJJ

552204 11,5 M4 3 30 3 15,0 20,5 7 - 5,0 4,5 1,93 0,5 3,5 M6 9,0 552155

552205 15,7 M4 3 36 5 15,7 23,5 8 - 4,8 6,2 1,8 0,7 4,9 M8 11,5 552245

552206 17,0 M5 3 40 5 17,0 26,0 8 1 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174

552207 17,5 M5 3 48 - 20,0 30,0 11 2 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174

Medidas de montagem: 
Medidas de fabricação em caso de 
produção própria do parafuso de 
pressão: 

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elemento de suporte

Nº
enc.

Nº do Força de 

[N]
de 70 bar

[mm] [cm³]

Md 

[Nm]

Md 1 

[Nm]

Q 

552200 2,2 - 3,8 3,0 6,5 0,8 32 5,4 2,5 198

552201 2,2 - 3,8 4,0 8,0 1,4 50 10,0 2,5 280

552202 3,6 - 5,2 5,5 8,0 1,5 63 16,5 2,5 378

552203 5,1 - 6,7 10,0 10,0 1,8 80 30,0 2,5 719

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C ØD F G ØJ K L ØN ØP

552200 57 9,0 7,4 10 7,6 1,7 9,0 3,0 66,0 24,1 9,5 24 8 13 8 552156 552153

552201 62 10,5 9,4 12 10,3 1,7 11,5 3,5 72,5 28,2 11,5 27 10 15 10 159400 128660

552202 58 11,0 8,4 15 8,3 1,8 12,5 4,0 69,0 34,2 14,5 32 13 19 11 552469 175216

552203 71 11,0 9,0 16 11,0 1,8 12,5 4,0 82,0 43,1 15,5 41 13 21 11 552612 240309

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Para poder admitir forças de usinagem, a força de suporte deverá ser adaptada à força de 
aperto. Basicamente a força de suporte deverá ser, no mínimo, o dobro da força de aperto.

Elemento de suporte, modelo roscado

Nº 6944EH

NOVO!
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Diagrama:

Elemento de suporte

Medidas de montagem de elemento de suporte e medidas de fabricação em caso de produção própria do 
parafuso de pressão: 

Nº
enc.

Nº do Øa Øb Øc e f Ø n r BB ØCC DD ØFF GG ØJJ

552200 24,5 27 2,5 3 8,5 1 0,7 16-47 24,2 8 9,4 5,0 4,5 1,93 0,5 3,5 M6 9,0 552155

552201 28,5 31 2,5 3 11,0 1 0,7 17-50 28,3 10 10,9 4,8 6,2 1,8 0,7 4,9 M8 11,5 552245

552202 34,5 37 4,5 3 10,5 1 0,7 18-48 34,3 10 13,5 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174

552203 43,5 46 5,0 3 10,5 1 0,7 21-58 43,2 12 17,0 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174

 

Medidas de montagem: 
Medidas de fabricação em caso de 
produção própria do parafuso de 
pressão: 

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Nº 6988 

>

Nº 6983 

>

Acessórios

Nº 6919-2 

> 

Nº 6919S 

>

Nº 6919-20 / 6919-25
> 

Nº 6917 / 6918 

>

Nº 6982 

>

Nº 6991 / 6992 

>

Nº 6985 / 6990

> 
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Válvula redutora de pressão

Nº 6917-1
Nº

enc.

Nº do NG

[bar] [bar] [bar]

Q

69179 6917-1 6 400 20 370 5 161810 1085

Válvulas

Esquema de furação forma A tamanho nominal 6 
conforme a DIN 24340 T2:

Concepção:

Aplicação:

Placa de ligação

Nº 6917A-1
Nº

enc.

Nº do 

69211 6917A-1 G1/4 450

Concepção:

Aplicação:

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Válvulas

Válvula reguladora de pressão

Nº 6917R
Nº

enc.

Nº do 
  

[bar]

Q
retorno em T

[bar]

326405 500 8 130 5 1860

326421 500 30 380 5 1860

Concepção:

Aplicação:

 

Características:

Observação:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Válvula reguladora de pressão

Nº 6917F
Nº

enc.

Nº do NG

[bar] [bar] [bar]

Q
de retorno 

em T
[bar]

326504 6917F-3-130 6 500 8 130 6 493478 2100

326785 6917F-3-380 6 500 30 380 12 493478 2100

Válvulas

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Válvulas

Nº 6917E-2 Nº 6917E-3

Válvula reguladora de pressão

Nº 6917E
Nº

enc.

Nº do Q
retorno em T

[bar]

492330 500 8 130 6 - 752

326462 500 8 130 6 780

326686 500 30 380 12 - 752

326488 500 30 380 12 780

Concepção:

Aplicação:

Características:

 

Observação:

Medidas de montagemMedidas de montagem

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Válvulas

Válvula sequencial

Nº 6918
Nº

enc.

Nº do Q
do 

-
dade
[cSt]

325068 6918-6 8 80 20 P-A 10-500 - 750

326306 6918-11 16 160 20 P-A 10-500 - 750

60517 6918-2 30 500 20 P-A 10-500 - 750

66100 6918-3 30 500 20 P-A 10-500 173096 750

326983 6918-12 16 160 20 P-A 10-500 173096 750

320135 6918-4 30 500 20 P-A 10-500 173096 750

320143 6918-5 30 500 20 P-A 10-500 173096 750

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Nº 6918-2
Nº 6918-6
Nº 6918-11

Nº 6918-3 
Nº 6918-12

Exemplo de aplicação: Esquema de ligações hidráulico:

Nº 6918-3 Nº 6918-4 Nº 6918-5 

Bomba

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Válvulas

Válvula sequencial

Nº 6918
Nº

enc.

Nº do Q

[cSt]

408401 6918-2-02-03 8 80 20 P-A 10-500 150

325118 6918-2-02-04 16 160 20 P-A 10-500 150

320366 6918-2-02-02 30 500 20 P-A 10-500 150

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Medidas de montagem:

Diagrama:

Concepção:

Válvula limitadora de pressão

Nº 6918-10
Nº

enc.

Nº do 

[bar]

Q

[cSt]

288225 6918-10-001 30 160 20 20 10-500 200

65375 6918-10 100 500 500 20 10-500 200

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Válvulas

Nº
enc.

Nº do 

327692 6918A-80-10 495

Placa de ligação

Nº 6918A-80-10

Esquema de ligações hidráulico:

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do Q

326280 6918-80-10 8 1-10 P-A 161810 1500

Válvula de ativação

Nº 6918-80-10

Concepção:

Aplicação:

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Válvulas

Diagrama:

Placa de ligação

Nº 6910A-05
Nº

enc.

Nº do 

60335 6910A-05 450

Concepção:

Aplicação:

Válvula de distribuição manual 2/2

Nº 6910-10
Nº

enc.

Nº do Q -
dade
[cSt]

Momento de 

[N cm] [mm]
 

181214 6910-10 12 10-500 63 3,5 400

Válvula de distribuição manual 3/2

Nº 6910-11
Nº

enc.

Nº do Q -
dade
[cSt]

Momento de 

[N cm] [mm]
 

114298 6910-11 12 10-500 63 3,5 400

Aplicação:

Características:

Observação:

Aplicação:

CAD

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Válvulas

Válvula de distribuição 3/2

Nº 6910-06-01
Nº

enc.

Nº do Q

[cSt]

259168 6910-06-01 12 10-500 710

Nº
enc.

Nº do 

[V DC]

P Número de 

259168 6910-06-01 24 20 100/50 100 2000

Válvula de distribuição 3/2

Nº 6910-06-02
Nº

enc.

Nº do Q

[cSt]

259226 6910-06-02 12 10-500 710

Nº
enc.

Nº do 

[V DC]

P Número de 

259226 6910-06-02 24 20 100/50 100 2000

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Diagrama:

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Válvulas

Válvula de distribuição 3/2

Nº 6910-06-04
Nº

enc.

Nº do NG Q

[cSt]

276824 6910-06-04 4 8 10-200 600

Nº
enc.

Nº do 

[V DC]

P Número de 

276824 6910-06-04 24 24 70/50 100 2000

Válvula de distribuição 3/2

Nº 6910-06-05
Nº

enc.

Nº do NG Q

[cSt]

65391 6910-06-05 4 8 10-200 600

Nº
enc.

Nº do 

[V DC]

P Número de 

65391 6910-06-05 24 24 70/50 100 2000

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Diagrama:

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Válvulas

Válvula de distribuição 3/3

Nº 6910A-07-02
Nº

enc.

Nº do NG Q

[cSt] [V DC]

322073 6910A-07-02 6 20 493478 10-500 24 2356

Nº
enc.

Nº do NG Q

[cSt] [V DC]

322065 6911A-07-01 6 20 493478 10-500 24 2356

Válvula de distribuição 4/2

Nº 6911A-07-01

Nº
enc.

Nº do P Número de 

322065 6911A-07-01 27,6 100/50 100 2000

Nº
enc.

Nº do P Número de 

322073 6910A-07-02 27,6 100/50 100 2000

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Esquema de furação forma A tamanho nominal 6 
conforme a DIN 24340 T2:

CAD

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Ocupação de ligação:

Nº
enc.

Nº do Área de 

[bar]

Ponto de 

[bar] [bar] [bar] [Nm]

327445 0-25 0,5-25 0,25-24,75 0,25 17-20 70

327395 0-40 0,8-40 0,4-39,2 0,40 17-20 70

327403 0-100 2,0-100 1,0-99 1,00 17-20 70

327411 0-250 5,0-250 2,5-247,5 2,50 17-20 70

327429 0-400 8,0-400 4,0-396 4,00 17-20 70

 

Interruptor de pressão electrónico

Nº 6982E

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do 

[V DC] [A]
 

327445 9,6-32 0,25 10

327395 9,6-32 0,25 10

327403 9,6-32 0,25 10

327411 9,6-32 0,25 10

327429 9,6-32 0,25 10

Concepção:

Aplicação:

Características:

Interruptor de pressão electrónico
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Ocupação de ligação:

Plugue redondo

Nº 6982E-01-L
Nº

enc.

Nº do 

[St] [m]

498709 4 1,5 100

Nº
enc.

Nº do Área de 

[bar]

Ponto de 

[bar] [bar] [Nm]

326967 0-250 9,5-250 3-247,5 20 120

326447 0-600 9-600 3-594 20 120

Interruptor de pressão electrónico

Nº 6982E

Nº
enc.

Nº do 
  

[V DC]

de corrente 

[A]

 acordo com 
conforme 

326967 18-35 1,2 10

326447 18-35 1,2 10

Tabela de medidas:

Concepção:

 

Aplicação:

Características:

Interruptor de pressão electrónico

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Pressostato

Pressostato

Nº 6982
Nº

enc.

Nº do 

[bar]

176040 6982-04 10-100 100 30V - 250V = 5A 457499 330

176214 6982-02 40-450 100 30V - 250V = 5A 457499 330

Placa de ligação

Nº 6982-02-01
Nº

enc.

Nº do 

60780 6982-02-01 185

Aplicação:

Concepção:

Aplicação:

Observação:

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Pressostato

Pressostato

Nº 6982
Nº

enc.

Nº do 

[bar]

492256 6982-07 12-170 30 12V - 230V = 4A 161810 300

136291 6982-06 20-210 30 12V - 230V = 4A 161810 300

402610 6982-08 100-400 30 12V - 230V = 4A 161810 300

276881 6982-05 200-630 30 12V - 230V = 4A 161802 300

Nº
enc.

Nº do 

497636 6982-05-01 36

Flange com tubos

Nº 6982-05-01

Concepção:

Aplicação:

Observação:

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Válvulas de retenção

Válvula de retenção em linha

Nº 6916-04
Nº

enc.

Nº do Q

[bar] [bar]

62885 6916-04 12 3 1 110

Concepção:

Observação:

Válvula de retenção roscada

Nº 6916-05/06
Nº

enc.

Nº do Q
 

[bar] [bar]

62901 6916-05 12 A - B 3 1 95

62968 6916-06 12 B - A 3 1 95

Concepção:

Observação:

Válvula de duas vias

Nº 6916-07
Nº

enc.

Nº do Q

[bar]

62984 6916-07 18 A-C / B-C 12 160

Concepção:

Aplicação:

Observação:

CAD

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Diagrama:

Concepção:

Nº
enc.

Nº do Q

[bar] [bar]

60491 6916-08 15 8 2,7 0,2 - 0,3 400

Válvula de retenção desbloqueável 
hidraulicamente

Nº 6916-08

A

B
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Diagrama de perfuração do dispositivo:

Válvulas de retenção

Nº
enc.

Nº do Q

339374 6916-08-10 20 3 183335 457499 300

Concepção:

Aplicação:

Observação:

CAD

CAD

Válvula de retenção desbloqueável 
hidraulicamente

Nº 6916-08-10
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Válvulas de retenção

Diagrama:

Diagrama:

Válvula de regulagem por 
estrangulamento

Nº 6916-09
Nº

enc.

Nº do Q
 

[bar]

62992 6916-09 15 A - B 0,35 250

Concepção:

Observação:

Válvula de regulagem por estrangulamento

Nº 6916-10
Nº

enc.

Nº do Q
 

[bar]

63008 6916-10 18 A - B 3 290

Concepção:

Observação:

Concepção:

Nº
enc.

Nº do 

65326 6916-11 Ø 6 350

Válvula de bloqueio

Nº 6916-11

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº
enc.

Nº do C D

[Nm]

G

326579 6916-12-01 20,7 11,1 15,16 15,9 14 27 G1/8 47

326611 6916-12-04 20,9 11,2 18,72 21,0 19 47 G1/4 47

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Válvula de retenção por estrangulamento

Nº 6916-12

Medidas de montagem 6916-12-01: Medidas de montagem 6916-12-04:

Válvulas de retenção

Exemplos de aplicação para pré-regulações:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elementos de acoplamento

Medidas de montagem:

Mecanismo de acoplamento de 
montagem

Nº 6989M
Nº

enc.

Nº do -

[A]

 

[bar]

Md

[Nm]

324491 6989M-05-001 - 3 350 94 15 40

324517 6989M-06-002 - 3 350 94 15 40

164970 6989M-10-001 - 5 500 98 20 72

164996 6989M-20-002 - 5 500 98 20 72

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Nº
enc.

Nº do ØB C D F G K ØL M N ØO P

324491 6989M-05-001 18 21,5 10 23,5 31 29 12 12,5 11,2 28 5 7 15,5

324517 6989M-06-002 18 21,5 10 23,5 31 29 12 12,5 11,2 28 5 7 15,5

164970 6989M-10-001 22 21,5 10 23,5 31 29 12 12,5 11,2 28 5 7 18,5

164996 6989M-20-002 22 21,5 10 23,5 31 29 12 12,5 11,2 28 5 7 18,5

Tabela de medidas:

* a 0 bar

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elementos de acoplamento

Medidas de montagem:

Diagramas:

Bocal roscado de acoplamento de 
montagem

Nº 6989N

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Nº
enc.

Nº do ØB C D G K L M ØN P

324509 6989N-05-001 16 23 8,4 25,9 9,8 13 4,5 19 5 15,5

324525 6989N-06-002 16 23 8,4 25,9 9,8 13 4,5 19 5 15,5

164962 6989N-10-001 20 25 8,5 27,0 13,5 14 4,5 19 5 18,5

164988 6989N-20-002 20 25 8,5 27,0 13,5 14 4,5 19 5 18,5

Tabela de medidas:

 

Força de acoplamento:

 

* a 0 bar

Nº
enc.

Nº do -

[A]

 

[bar]

Md

[Nm]

324509 6989N-05-001 - 3 350 94 15 30

324525 6989N-06-002 - 3 350 94 15 30

164962 6989N-10-001 - 5 500 98 20 56

164988 6989N-20-002 - 5 500 98 20 56

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº
enc.

Nº do ØA ØB C F G
 

ØL 
 

M ØN ØO S T

328823 11 14 21,5 - 9,5 29 - 11,2 7 5 7 4,5 - -

327965 11 14 21,5 - 9,5 29 - 11,2 7 5 7 4,5 - -

328591 14 19 21,5 2 9,5 29 12 11,2 7 5 7 4,5 - -

328617 14 19 21,5 2 9,5 29 12 11,2 7 5 7 4,5 - -

328633 20 24 31,0 - 15,5 44 - 18,0 9 12 10 4,5 13,5 21,5

328658 20 24 31,0 - 15,5 44 - 18,0 9 12 10 4,5 13,5 21,5

Tabela de medidas:

NW 3+5

Medidas de montagem NW 3+5: NW 8:

NW 8

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Nº
enc.

Nº do 
  

 

[bar] [mm]

328823 - 3 350 4,5 14

327965 - 3 350 4,5 14

328591 - 5 500 4,5 25

328617 - 5 500 4,5 25

328633 - 8 300 7,0 56

328658 - 8 300 7,0 56

Mecanismo de acoplamento de 
montagem

Nº 6989ME

Elementos de acoplamento

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Força de acoplamento:

Força de separação

Exemplo de montagem NW 3+5: NW 8:
F

o
rç

a 
d

e 
ac

o
p

la
m

en
to

 F
 [

N
]

Pressão de funcionamento p [bar]

Força de separação:
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Fluxo Q [l/min.]
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Elementos de acoplamento



246 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Bocal roscado de acoplamento de 
montagem

Nº 6989NE

Nº
enc.

Nº do ØA ØB C D G K L M ØN

525188 13 16 10,0 11,4 25,9 9,8 10,0 4,5 15 5

328674 13 16 10,0 11,4 25,9 9,8 10,0 4,5 15 5

328690 16 20 10,0 11,4 26,0 13,5 10,0 4,5 15 5

328450 16 20 16,5 17,0 38,1 13,5 16,5 4,5 22 5

445049 16 20 10,0 11,4 26,0 13,5 10,0 4,5 15 5

328757 16 20 16,5 17,0 38,1 13,5 16,5 4,5 22 5

328716 21 24 9,0 15,0 31,4 18,5 9,0 7,4 15 10

328732 21 24 9,0 15,0 31,4 18,5 9,0 7,4 15 10

Tabela de medidas:

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

Medidas de montagem:

Nº
enc.

Nº do 
  

 

[bar] [mm]

525188 - 3 350 4,5 21

328674 - 3 350 4,5 21

328690 - 5 500 4,5 25

328450 - 5 500 4,5 45

445049 - 5 500 4,5 25

328757 - 5 500 4,5 45

328716 - 8 300 7,0 60

328732 - 8 300 7,0 60

CAD

Elementos de acoplamento
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Força de acoplamento:

F
o

rç
a 

d
e 

ac
o

p
la

m
en

to
 F

 [
N

]

Pressão de funcionamento p [bar]
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Força de separação

Força de separação:

Elementos de acoplamento
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº
enc.

Nº do 

554415 6994S-03 3 150 4

554416 6994S-05 5 150 6

554417 6994S-08 8 150 13

554418 6994S-10 10 150 20

554419 6994S-12 12 150 25

554420 6994S-16 16 150 30

Conector

Nº 6994S

Nº
enc.

Nº do ØB ØD L

554415 6994S-03 3 8 12 6 8 1,5

554416 6994S-05 5 10 14 7 10 1,5

554417 6994S-08 8 14 16 8 14 1,5

554418 6994S-10 10 16 20 10 16 2,4

554419 6994S-12 12 18 20 10 18 2,4

554420 6994S-16 16 22 22 11 22 3,2

Tabela de medidas:

Concepção:

Aplicação:

Observação:

 

Sob consulta:

Medidas de montagem:

Exemplo de montagem:

Canto 

arredondado

Força de separação

Força de separação:

Conector

NOVO!
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

União rotativa

Nº
enc.

Nº do NG

[Nm]

Md G1/4

[Nm]

69104 6991-02 4 0,5 25 40 180

Conexão giratória, ângulo de 90°, uma via

Nº 6991-02

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Conexão giratória axial, uma via

Nº 6991-01

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Nº
enc.

Nº do NG

[Nm]

Md G1/4

[Nm]

69088 6991-01 4 0,5 25 40 140

CAD

CAD
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

União rotativa

Nº 6991-20 Nº 6991-40 Nº 6991-60

Diagramas:

 [N
m

]

Nº
enc.

Nº do 
  

[Nm]

NG

334185 6991-20 2 2 5,0 85 5 2,2

323451 6991-40 4 4 7,5 48 5 3,8

323477 6991-60 6 6 14,0 40 5 5,8

União rotativa

Nº 6991

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

União rotativa

Diagramas:

 [N
m

]

Nº 6991-21 Nº 6991-41 Nº 6991-61

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 
  

[Nm]

NG

445536 6991-21 2 2 5,0 85 5 2,5

323493 6991-41 4 4 7,5 48 5 4,2

323519 6991-61 6 6 14,0 40 5 6,2

União rotativa

Nº 6991

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

União rotativa

Nº 6992H-11-06 Nº 6992H-11-08 Nº 6992H-11-10

União rotativa

Nº 6992H-11

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

CAD

Nº
enc.

Nº do NG

324533 1 1 1 5 8 5 3,6

324541 1 1 1 7 8 5 3,5

324558 1 1 1 9 8 5 3,5
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Exemplo de aplicação:

Esquema de ligações hidráulico - exemplo:

Exemplo de ligação:
Execução de rotação de simples ação, iniciado carregar 1x, processar 7x
A estação de carregamento de descarregamento é acionada por uma válvula de 3/2 vias.
As estações de processamento são acionadas diretamente a partir da bomba.
Dentro da execução de rotação a estação de carregamento e descarregamento não está separada das 
estações de processamento de forma isenta de vazamentos de óleo.

O acumulador de pressão pode ser acionado para compensação de vazamentos de óleo.
Apenas continuar os ciclos se a estação de carregamento e de descarregamento estiverem sob tensão.

União rotativa
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

União rotativa

Nº 6992H-21-06 Nº 6992H-21-08 Nº 6992H-21-10

União rotativa

Nº 6992H-21

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

CAD

Nº
enc.

Nº do NG

324566 2 2 2 10 8 5 4,1

324574 2 2 2 14 8 5 4,0

324582 2 2 2 18 8 5 3,9
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

União rotativa

Exemplo de aplicação:

Esquema de ligações hidráulico - exemplo:

Exemplo de ligação:
Execução de rotação de dupla ação, iniciado carregar 1x, processar 7x
A estação de carregamento de descarregamento é acionada por uma válvula de 4/3 vias.
As estações de processamento são acionadas diretamente a partir da bomba.
Dentro da execução de rotação a estação de carregamento e descarregamento não está separada das 
estações de processamento de forma isenta de vazamentos de óleo.

O acumulador de pressão pode ser acionado para compensação de vazamentos de óleo.
Apenas continuar os ciclos se a estação de carregamento e de descarregamento estiverem sob tensão.
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Explicação da simbologia do esquema 
de ligações:
 = Manômetro, Nº enc. 161414
SP  = Acumulador de pressão, Nº enc. 67645
DBV  = Válvula limitadora de pressão, Nº enc. 181222
V  = 3/2 Válvula de distribuição manual, Nº enc. 114298
K1–K4  = Saídas de pressão (Tampão roscado), Nº enc. 69419
P1  =  Entrada de pressão (Plugue de acoplamento),  

Nº enc. 69039
P2  = Entrada de pressão (Tampão roscado), Nº enc. 69419
T  = Abertura de descarga DBV

X

Esquema de ligações:

Acumulador de pressão

Unidade de conexão do acumulador  
de pressão

Nº 6919-2
Nº

enc.

Nº do 

[bar] [cm³]

NG

61168 6919-2 80* 13 4 7,5 G1/4 G1/4 4400

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Diagrama:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº 6919S-013

Nº 6919S-040

Acumulador de pressão

Acumulador de pressão

Nº 6919S
Nº

enc.

Nº do 
 

[cm³] [bar] [bar] [bar]

 

67645 6919S-013 13 250 80 500 300

67637 6919S-040 40 250 80 400 650

Concepção:

Aplicação:

Observação:

0 0 10 20 50 100 200 500

10

0

20

30 10

5

-040 -013

Nº 6919S

Diagrama:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Acumulador de pressão

Esquema de ligações:

Esquema de ligações hidráulico:

Unidade de conexão do acumulador  
de pressão

Nº 6919-20
Nº

enc.

Nº do Q

320002 6919-20 7,5 G1/4 G1/4 2572

Concepção:

 

Aplicação:

Observação:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Acumulador de pressão

Concepção:

Aplicação:

Características:

Nº
enc.

Nº do Q

320028 6919-25 7,5 2200

Elemento de engate para unidade de 
conexão do acumulador de pressão

Nº 6919-25

Estação de apoio para  
elemento de engate

Nº 6919-30
Nº

enc.

Nº do 

320044 6919-30 1837

Concepção:

Aplicação:

Características:

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Exemplo de aplicação:

Filtro

Nº
enc.

Nº do 

63966 6981-10-G1/4 10 380

320051 6981-25-G1/4 25 380

320069 6981-40-G1/4 40 380

Nº
enc.

Nº do 

323626 10 540

323642 25 540

323667 40 540

Filtro

Nº 6981E

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Filtro

Nº 6981

Concepção:

Aplicação:

Observação:

CAD

CAD



ANDREAS MAIER GmbH & Co. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS 263

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Esquema de ligações hidráulico:

Filtro

Nº 6981G
Nº

enc.

Nº do 

321901 6981G-10-G1/4 10 1510

321927 6981G-25-G1/4 25 1510

321968 6981G-40-G1/4 40 1510

Concepção:

Aplicação:

Observação:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº
enc.

Nº do 

320077 6981-10-G1/4-1 10 10

320085 6981-25-G1/4-1 25 10

320093 6981-40-G1/4-1 40 10

Filtro, modelo de cartucho

Nº 6981-XX

Filtro, modelo roscado

Nº 6981E-XX

Filtro, modelo roscado

Nº 6981E-106
Nº

enc.

Nº do 

326678 100 14

Nº
enc.

Nº do 

323683 10 15

323709 25 15

323725 40 15

Observação:

Observação:

Observação:

Filtro



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Medidas de montagem:

Controle de posição, pneumático

Nº 6984-30

Controle de posição, pneumático

Nº
enc.

Nº do 

[mm] [N] [N]

325217 6984-30 5 1,9 2,6 36

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Guarnições

 

Nº
enc.

Nº do 

[bar] [mm]

ØD

[mm]

ØD1

[mm]

L

[mm]

M

[mm]

174177 6985-300 1000 100 15 6 300 17 100

68510 6985-500 1000 100 15 6 500 17 300

68528 6985-800 1000 100 15 6 800 17 405

68536 6985-1250 1000 100 15 6 1250 17 570

68544 6985-2000 1000 100 15 6 2000 17 855

Mangueira de alta pressão

Nº 6985

Concepção:

Observação:

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 

[bar] [mm]

ØD

[mm]

ØD1

[mm]

L

[mm]

M

[mm]

68551 6985K-300 960 35 9,4 4 300 19 100

68569 6985K-500 960 35 9,4 4 500 19 300

68577 6985K-800 960 35 9,4 4 800 19 400

68585 6985K-1250 960 35 9,4 4 1250 19 570

68593 6985K-2000 960 35 9,4 4 2000 19 850

68601 6985K-3000 960 35 9,4 4 3000 19 1200

Mangueira de alta pressão 
com malha de aço

Nº 6985K

Mangueira de alta pressão

Nº 6985R
Nº

enc.
[bar] [mm]

ØD

[mm]

ØD1

[mm]

ØD2

[mm]

L

[mm]

63198 750 30 9,8 4,8 8 300 65

63206 750 30 9,8 4,8 8 500 90

63214 750 30 9,8 4,8 8 800 120

63222 750 30 9,8 4,8 8 1250 180

63230 750 30 9,8 4,8 8 2000 265

63248 750 30 9,8 4,8 8 3000 380

Concepção:

Aplicação:

Observação:

CAD

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Guarnições

Nº 6988 G1/4x4 Nº 6988 G1/4x6

Acoplamento rápido

Nº 6990
Nº

enc.

Nº do 

[bar]

NG

[mm] [mm]

69013 6990-G1/4 400 4 7,5 22/24 - - 250

69021 6990-G1/4M 400 4 7,5 24 - - 190

69062 400 4 7,5 24 - - 190

69039 6990-G1/4S 400 4 7,5 22 - - 60

69054 6990-G1/4BS - - - - - - 40

111518 6990-G1/4A - - - 5 G 1/4 23,5 19

Concepção:

Observação:

Nº
enc.

Nº do 

65508 6990-G1/4MK 21

65524 6990-G1/4SK 14fêmea 

Ponta protetora em alumínio MK/SK 

Nº 6990MK/SK

Distribuidor

Nº 6988
Nº

enc.

Nº do 

[bar]

NG A B C

68825 400 6 - 50 30 G1/4 4 480

68817 400 6 200 50 30 G1/4 6 2025

Nº 6990-G1/4M

Nº 6990-G1/4S

Nº 6990-G1/4BS

Nº 6990-G1/4A

Concepção:

Observação:

Concepção:

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

320648 6983-1-100 100 300

320655 6983-1-250 250 300

161414 6983-1-600 600 300

168575 6983-2 600 300

Concepção:

Observação:
 

Manómetro

Nº 6983

Guarnições e óleo hidráulico

CAD

Medidas de montagem:

Óleo hidráulico

Nº 6906
Nº

enc.

Conteúdo

464081 5000 4300

Concepção:

Aplicação:
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Bocal roscado, zincado

Nº 6993
Nº

enc.

Nº do L L1 M ØD  

[bar]

69302 G1/8 24 8 10 4 14 400 15

69328 G1/4 30 12 10 4 19 400 30

Nº
enc.

Nº do L L1 M ØD

[bar]

69344 26 10 10 4 13 400 15

Nº
enc.

Nº do L L1 M ØD

[bar]

69609 G1/4 26 12 12 4 19 400 30

69625 6996-G1/4-G1/8 G1/4 31 8 17 G1/8 3 19 400 38

69641 6996-G1/4-G1/4-35 G1/4 35 12 17 G1/4 4 19 400 44

160093 6996-G1/4-G1/4-59 G1/4 59 12 13 G1/4 4 19 400 100

153288 41 11 11 4 22 400 85

Nº
enc.

Nº do L L1 M ØD

[bar]

69666 6997-G1/4-1/4NPT G1/4 31 12 15 1/4 NPT 5 19 400 38

Nº
enc.

Nº do L L1 ØD

[bar]

176693 908G-G1/8* G1/8 8 4 14 5 400 7

176719 908G-G1/4* G1/4 12 5 19 6 400 17

Tampão roscado, zincado

Nº 908G

Peça de redução, zincado

Nº 6997

Bocal de adaptação, zincado

Nº 6996

Bocal duplo, zincado

Nº 6993-M12x1,5

Acessórios

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Acessórios

CAD

Nº
enc.

Nº do L ØD ØD1

[bar]

69815 7603-Form A-G1/8 1,0 13,5 10,0 400 0,5

69823 7603-Form A-G1/4 1,5 18,0 13,5 400 1,0

Anel de vedação Cobre, forma A

DIN 7603

Nº
enc.

Nº do L L1 ØD

[bar]

69393 908-G1/8 G1/8 8 3 14 5 400 6

69419 908-G1/4 G1/4 12 3 18 6 400 13

176701 908-G3/8* G3/8 12 5 24 8 400 22

179952 12 5 22 8 400 24

Tampão roscado, zincado

DIN 908

Nº
enc.

Nº do L L1 ØD

[bar]

326389 908S-G1/8* G1/8 8 4 14 5 400 6

343632 908S-G1/4* G1/4 12 5 19 6 400 17

Parafuso de purga, zincado

Nº 908S

Exemplo de montagem:

 Nº 6920

 Nº 6993
 Nº 6985

 Nº 6990-G1/4S
 Nº 6990-G1/4M

CAD

CAD

CAD



272 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

160184 6994-01 630 50

Conector fêmea reto, série pesada

Nº 6994-02

União em T roscada orientável, 
série pesada

Nº 6994-04

Conector macho reto, série pesada

Nº 6994-05
Nº

enc.

Nº do 

[bar]

175323 6994-05 630 55

Nº
enc.

Nº do 

[bar] [Nm]

170266 6994-04 500 50 122

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

160192 6994-02 630 60

Conexões roscadas para tubos

Nº
enc.

Nº do 

[bar] [Nm]

160358 6994-03 500 50 103

União roscada oscilante angular, 
série pesada

Nº 6994-03

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Bocal de conexão reto, série pesada

Nº 6994-01

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

União em cotovelo, série pesada

Nº 6994-06

União em cotovelo ajustável, 
série pesada

Nº 6994-07

União roscada em T, série pesada

Nº 6994-08
Nº

enc.

Nº do 

[bar]

170258 6994-08 800 155

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

160200 6994-07 800 125

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

160366 6994-06 800 110

Aparafusamento em cruz, 
série pesada

Nº 6994-09

União roscada em T ajustável, 
série pesada

Nº 6994-10
Nº

enc.

Nº do 

[bar]

170316 6994-10 630 120

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

170308 6994-09 630 150

Conexões roscadas para tubos

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD



274 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Conector macho reto, série pesada

Nº 6994-11

União roscada oscilante angular, 
série pesada

Nº 6994-12

União em T roscada orientável, 
série pesada

Nº 6994-13

Conexão dupla reta, série pesada

Nº 6994-14

Porca de capa com arruela de corte, 
série pesada

Nº 6994-17
Nº

enc.

Nº do 

[bar]

184150 6994-17 800 23

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

131631 6994-14 800 130

Nº
enc.

Nº do 

[bar] [Nm]

116418 6994-13 400 40 150

Nº
enc.

Nº do 

[bar] [Nm]

112961 6994-12 400 40 125

Nº
enc.

Nº do 

[bar] [Nm]

112714 6994-11 400 40 55

Conexões roscadas para tubos

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD
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Tubo hidráulico

Tubo hidráulico

Nº 6994
Nº

enc.

Nº do Ø

[mm] [m] [bar]

320861 6994-25 2,0 315 335

122903 6994-30 2,0 500 600

Concepção:
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Conexões roscadas para tubos

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

320689 6994-010 315 25

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

320705 6994-030 315 74

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

320721 6994-040 315 85

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

320747 6994-050 315 25

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

320762 6994-060 315 51

União em cotovelo, série leve

Nº 6994-060

Conector macho reto, série leve

Nº 6994-050

União em T roscada orientável, 
série leve

Nº 6994-040

União roscada oscilante angular, 
série leve

Nº 6994-030

Bocal de conexão reto, série leve

Nº 6994-010

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

320804 6994-090 315 77

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

320820 6994-140 315 67

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

320846 6994-150 315 42

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

313361 6994-170 315 12

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

320788 6994-080 315 71

Porca de capa com arruela de corte, 
série leve

Nº 6994-170

Adaptador, série leve

Nº 6994-150

Conexão dupla reta, série leve

Nº 6994-140

Aparafusamento em cruz, série leve

Nº 6994-090

União roscada em T, série leve

Nº 6994-080

Conexões roscadas para tubos

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

Concepção:

Observação:

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº
enc.

Nº do 

[mm]

321919 6990-20-S400 400 M16 75

321935 6990-20-S1000 1000 M16 100

Nº 6990-20-S

Nº
enc.

Nº do 

[bar]

G L

321893 6990-20-G1/8 400 8,0 G1/8 39 17 70

321877 6990-20-G1/4 630 12,0 G1/4 37 19 70

Acoplamento de medida

Nº 6990-20-G

Aplicação:

Observação:

Aplicação:

Observação:

Acoplamento de medida

Nº 6990-20-R
Nº

enc.

Nº do 

[bar]

ØD G L

321984 630 8 16,5 35 17 19 70

CAD

CAD

Acoplamento de medida
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Adaptador para conexão 
de manómetro

Nº 6990-20-A
Nº

enc.

Nº do G L

327353 6990-20-A G1/4 41 19 75

Nº
enc.

Nº do G L

554600 6990-20-M G1/4 46,5 19 74

Adaptador para conexão 
de manómetro

Nº 6990-20-M

Aplicação:

Observação:

CAD

Aplicação:

Observação:

CAD

Acoplamento de medida

NOVO!



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Parafuso de pressão 

Parafuso de pressão, cabeça abaulada 

Nº 6940
Nº

enc.

Nº do K

64014 6940-M5 3,5 25 8 2,4

64022 6940-M6 4,0 30 10 4,3

64030 6940-M8 5,3 40 13 9,9

64048 6940-M10 6,4 50 17 21,3

64055 6940-M12 7,0 60 19 36,4

64063 6940-M16 10,0 75 24 85,8

64071 6940-M20 12,5 100 30 168

Parafuso de pressão 

Nº 7110DF
Nº

enc.

Nº do ØK

425025 13 13 7,2 11 18 13

273177 18 20 10,5 17 25 40

86637 18 20 10,5 17 25 43

86652 27 30 20,0 20 90 150

86223 35 50 34,5 41 165 486

Nº
enc.

Nº do ØK

285478 13 13 7,2 11 10 13

285452 18 20 10,5 17 25 40

77446 18 20 10,5 17 25 43

77453 27 30 20,0 20 90 150

76059 35 50 34,5 41 165 486

Parafuso de pressão 

Nº 7110DK

Nº
enc.

Nº do ØK

87890 11,6 5,5 13 13 8 20

87916 15,7 8,6 17 17 8 44

87858 15,7 8,6 17 19 15 56

87874 20,7 10,5 24 24 25 128

83931 27,3 20,0 30 30 90 274

Parafuso de pressão 

Nº 7110DH

Parafuso de pressão 

Nº 7110DI
Nº

enc.

Nº do ØK

87908 11,6 5,5 13 13 8 20

87924 15,7 8,6 17 17 8 44

87866 15,7 8,6 17 19 15 56

87882 20,7 10,5 24 24 25 128

83949 27,3 20,0 30 30 90 274

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD
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O PRIMEIRO PASSO NA 
APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO 

DE PEÇAS DE PRESSÃO 
LATERAL:

>

>

>

>

>

>

>

>

EXEMPLO: POSICIONAMENTO OU FIXAÇÃO DE UMA PLACA DE 100 X 50 X 8 MM 

 

O pino deve ter 5, 6 ou 8 mm de diâmetro?

Comprimento / largura da peça de trabalho?

Altura da peça de trabalho Y?

FÓRMULAS:

Que força deve ser selecionada?

Medida X em peças de pressão lateral com 

molas de plástico?

Medida X em peças de pressão lateral com 

molas de aço?
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Observação:

Peça de pressão lateral

N° 6380D

Observação:

Peça de pressão lateral

Peça de pressão lateral

N° 6380
Nº

enc.

ØA B C D -1 F ~P

[N]

X Ferramenta 

373001 6 3 4,0 7 6 ±0,5 10 0,9 03 0,6

373019 6 3 4,0 7 6 ±0,5 20 0,9 03 0,6

373027 6 3 4,0 7 6 ±0,5 40 0,9 03 0,7

373035 10 5 6,7 11 10 ±0,8 20 1,6 05 2,6

373043 10 5 6,7 11 10 ±0,8 50 1,6 05 2,9

373050 10 5 6,7 11 10 ±0,8 100 1,6 05 3,1

373068 10 6 10,7 11 10 ±1,0 40 1,8 06 3,6

373076 10 6 10,7 11 10 ±1,0 75 1,8 06 3,6

373084 10 6 10,7 11 10 ±1,0 150 1,8 06 3,9

373092 12 8 13,9 13 12 ±1,3 50 2,6 08 7,0

373100 12 8 13,9 13 12 ±1,3 100 2,6 08 7,2

373126 16 10 16,7 17 16 ±1,6 100 3,2 10 15,0

373134 16 10 16,7 17 16 ±1,6 200 3,2 10 15,4

373142 16 10 16,7 17 16 ±1,6 300 3,2 10 15,8

Nº
enc.

ØA B C D -1 F ~P

[N]

X Ferramenta 

373159 6 3 4 7 6 ±0,5 10 0,9 03 0,6

373167 6 3 4 7 6 ±0,5 20 0,9 03 0,6

373175 6 3 4 7 6 ±0,5 40 0,9 03 0,7

373183 10 5 6 12 10 ±0,8 20 1,6 05 2,7

373191 10 5 6 12 10 ±0,8 50 1,6 05 2,9

373209 10 5 6 12 10 ±0,8 100 1,6 05 2,9

373217 10 6 10 12 10 ±1,0 40 1,8 06 3,1

373225 10 6 10 12 10 ±1,0 75 1,8 06 3,6

373233 10 6 10 12 10 ±1,0 150 1,8 06 3,7

373241 12 8 13 14 12 ±1,3 50 2,6 08 3,9

373258 12 8 13 14 12 ±1,3 100 2,6 08 7,1

373266 12 8 13 14 12 ±1,3 200 2,6 08 7,3

373274 16 10 16 18 16 ±1,6 100 3,2 10 7,6

373282 16 10 16 18 16 ±1,6 200 3,2 10 15

373290 16 10 16 18 16 ±1,6 300 3,2 10 15,4

CAD

CAD

Trecho do catálogo „Tecnologia de fixação mecânica“
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Elementos de fixação hidráulicos



Reserva-se o direito a alterações técnicas.

ANDREAS MAIER GmbH & Co. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS 285

Aperto de ferramentas

Nº 6945-28-**  

> 

Nº 6945-15-10 

>

Nº 6945-02-04 

>

Nº 6945-22  

>

Nº 6945-11-**  

>

Nº 6946 

>

Nº 6906P  

>

Nº 6906PB**  

>

Nº 6945-22-20 

>
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FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3

>  

>

>

>

 

>

O SISTEMA DE FIXAÇÃO 
HIDRÁULICO PARA 

PRENSAS É COMPOSTO 
DE:

> >  >

SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DA HIDRÁULICA DE APERTO
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Aperto de ferramentas

FIGURA 4 FIGURA 5 FIGURA 6

> > >

O NOSSO „SISTEMA HIDRÁULICO DE APERTO DE FERRAMENTAS PARA 

PRENSAS“ PREENCHE OS SEGUINTES REQUISITOS:

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>



288 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Esquema de ligações hidráulico:

Unidade da bomba

Unidade da bomba

Nº 6906P
Nº

enc.

Nº do Q

326702 6906P-64319 4 2,5 6906PB-4-4, 6906PB-4-5 65

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Unidade da bomba Nº 6906P

Esquema elétrico: controle remoto de 4 circuitos de fixação

Unidade da bomba

Parâmetros da eletricidade:

24 V 
24 V 

Motor da bomba
3 A
16 A 

comando
1 A  4 A 

2, com 3 m de 

no m

comando remoto

Parâmetros da hidráulica:

 

 G1/4

 2

Bomba

do motor

AMF 

Z-D

Bomba

69
07

B
-4

-5
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Esquema de ligações hidráulico:

Unidade da bomba

Unidade da bomba

Nº 6906P
Nº

enc.

Nº do Q

326728 6906P-65319 5 2,5 6906PB-6-4 71

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Unidade da bomba Nº 6906P

Esquema elétrico: controle remoto de 5 circuitos de fixação

Unidade da bomba

Parâmetros da eletricidade:

24 V 
24 V 

Motor da bomba
3 A
16 A 

comando
1 A  4 A 

2, com 3 m de 

no m

comando remoto

Parâmetros da hidráulica:
400 bar

 G1/4

 2
e PD 32

Bomba

do motor

AMF 

Z-D

Bomba
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Exemplos de aplicação

Esquema do sistema hidráulico para 4 circuitos 

Indicação:

Indicação importante:

Esquema do sistema hidráulico para 5 circuitos 

Através do CLP da máquina operatriz pode-se colher dados de pressurização da unidade hidráulica.
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Painel de controle

Painel de controle com base magnética

Nº 6906PB-4-4
Nº

enc.

Nº do 

61663 6906PB-4-4 24 V = 13 2300

Concepção:

Aplicação:

Painel de controle com base magnética e 
cobertura de proteção

Nº 6906PB-4-5
Nº

enc.

Nº do 

60392 6906PB-4-5 24 V = 13 2500

Concepção:

Aplicação:

Painel de controle

Nº 6906PB-6-4
Nº

enc.

Nº do 

253823 6906PB-6-4 24V = 13 1910

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Plugue de acoplamento, 13 pinos

Nº 6906PBS-1-1

Concepção:

Aplicação:

Nº
enc.

Nº do 

126326 6906PBS-1-1 24 V = 13 40

CAD

CAD

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Fixadores hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Barras tensoras

Imagem de seção:

 Nº 6945-22-04 Nº 6945-22-06 Nº 6945-22-07 Nº 6945-22-08

Nº
enc.

Nº do 
de 400 bar

[mm] [cm³] [N]

61085 60 6 8,7 120 3000

Barra tensora, curto

Nº 6945-22-20

Concepção:

Aplicação:

Sob consulta:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nº 6945-22-20-2x3

Nº 6945-22-20-1x6

 Nº 6945-22-07

Barras tensoras

Barra tensora, longo

Nº 6945-22-20
Nº

enc.

Nº do 
de 400 bar

[mm] [cm³] [N]

61689 6 17,4 120 6000

61630 120 6 17,4 120 6000

Concepção:

Aplicação:

Sob consulta:

CAD



ANDREAS MAIER GmbH & Co. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS 297

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

 Nº 6945-22-06 Nº 6945-22-08

Nº 6945-22-20-2x4

Nº 6945-22-20-1x8

Barras tensoras

Barra tensora, longo

Nº 6945-22-20
Nº

enc.

Nº do 
de 400 bar

[mm] [cm³] [N]

61622 6 23,2 120 8000

61697 160 6 23,2 120 7840

Concepção:

Aplicação:

Sob consulta:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Régua para medir a distância

Nº 6945-22-04
Nº

enc.

Nº do 

61101 6945-22-04 7300

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Sob consulta:

Régua para medir a distância

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Régua para medir a distância

Régua para medir a distância

Nº 6945-22-06
Nº

enc.

Nº do 

61408 6945-22-06 2670

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Sob consulta:

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Sob consulta:

Nº
enc.

Nº do 

61705 6945-22-07 5800

Régua para medir a distância

Nº 6945-22-07

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Régua para medir a distância e acessórios

Régua para medir a distância

Nº 6945-22-08
Nº

enc.

Nº do 

61713 6945-22-08 10500

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Sob consulta:

Guia frontal

Nº 6945-22-02
Nº

enc.

Nº do 

61077 6945-22-02 300

Concepção:

Aplicação:

Limitador traseiro

Nº 6945-22-03
Nº

enc.

Nº do 

61093 6945-22-03 250

Concepção:

Aplicação:

CAD

CAD

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Fixadores hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cabeçote de fixação

Nº 6945-11
Nº

enc.

Nº do 
400 bar

[mm] [cm³] [N]

61184 20 6 2,9 120 1471

61416 20 6 2,9 120 1581

61192 32 8 6,4 260 2855

61424 32 8 6,4 260 3095

61200 63 10 16,0 580 4660

61432 63 10 16,0 580 5080

64006 94 12 28,5 920 10380

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº
enc.

Nº do A B C D F K L M

61184 14 50 40 41,0 15 6 95,0 80 40 31

61416 18 50 40 41,0 20 6 102,0 80 40 31

61192 18 60 50 53,0 20 8 114,0 100 50 31

61424 22 60 50 53,0 25 8 123,0 100 50 31

61200 22 70 60 63,0 25 10 133,0 120 60 31

61432 28 70 60 63,0 30 10 142,0 120 60 31

64006 28 90 79,5 34 12 187,5 150 80 55

Tabela de medidas:

Nº 6945-11
Nº

enc.

Nº do A

[mm]

110700 6945-11-006 16 14 1600

110692 6945-11-005 20 18 1550

255687 6945-11-003 24 22 2120

255752 6945-11-004 30 28 2090

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Sob consulta:

Nº
enc.

Nº do B C D F G

110700 6945-11-006 80 80 25 60 35 12

110692 6945-11-005 80 80 31 60 40 16

255687 6945-11-003 90 90 40 70 50 20

255752 6945-11-004 90 90 50 70 60 25

Tabela de medidas:

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cabeçote de fixação

Tabela de medidas para ranhura em T segundo a DIN 650:

A
F* F* 

P

14H8 12 19 23 9 23 28 1,6
18H8 16 24 30 12 30 36 1,6
22H8 20 29 37 16 38 45 1,6
28H8 26 36 46 20 48 56 1,6

Nº 6945-11
Nº

enc.

Nº do 
de 400 bar

[mm] [cm³]

 
 

[Nm]

Força de 

[N]

61218 6945-11-20 20 6 2,9 65 120 790

61234 6945-11-32 32 8 6,4 120 260 1625

60327 6945-11-63 63 10 16,0 200 580 2700

63990 6945-11-94 94 12 28,5 670 920 5600

Concepção:

Aplicação:

Sob consulta:

Nº
enc.

Nº do ØB C ØD F G K L M N P

61218 6945-11-20 22 40 25 27 26 10 41,0 80 40 24 30

61234 6945-11-32 26 50 32 34 32 13 53,0 100 50 28 41

60327 6945-11-63 38 60 45 41 38 15 63,0 120 60 34 48

63990 6945-11-94 47 70 55 50 55 15 79,5 150 80 46 62

Tabela de medidas:

Nº 6945-11
Nº

enc.

Nº do A

[mm] [mm]

61226 14 25 680

61440 18 25 790

61242 18 25 1230

61457 22 30 1470

60285 22 30 1960

61465 28 37 2380

60475 28 36 4750

Concepção:

Sob consulta:

Nº
enc.

Nº do B C D F G K L M N P

61226 22 8 M8 26 M10 65,0 70 40 24 18 32,7

61440 28 10 M8 26 M10 72,0 70 40 24 24 32,7

61242 28 10 M10 32 M12 73,0 90 50 28 24 40,4

61457 35 14 M10 32 M12 82,0 90 50 28 32 40,4

60285 35 14 M10 38 M16 85,0 110 60 34 32 48,3

61465 44 18 M10 38 M16 94,0 110 60 34 40 48,3

60475 44 19 M10 55 M20 125,5 140 80 46 47 69,0

Tabela de medidas:

CAD

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elementos fixadores

Medidas de montagem:

Placa intermédia

Nº 6945-11
Nº

enc.

Nº do F ØG K M N

61259 6945-11-20-08-10 26 11 10 40 24 32,7 190

61267 6945-11-20-08-20 26 11 20 40 24 32,7 300

61275 6945-11-32-08-10 32 13 10 50 28 40,4 290

61283 6945-11-32-08-20 32 13 20 50 28 40,4 485

61291 6945-11-63-08-10 38 17 10 60 34 48,3 500

61309 6945-11-63-08-20 38 17 20 60 34 48,3 770

63503 6945-11-94-08-20 55 21 20 80 46 69,0 1500

Concepção:
 

Aplicação:

Sob consulta:

Pistão de aperto completo

Nº 6945-11
Nº

enc.

Nº do 

[mm] [cm³]

61473 6945-11-20-10 20 6 2,9 220

61481 6945-11-32-10 32 8 6,4 400

61499 6945-11-63-10 63 10 16,0 730

64089 6945-11-94-10 94 12 28,5 1200

Concepção:

Aplicação:

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do ØA B ±0,1 C ØD1 ØD2 F G K ØN P

[Nm]

V

61473 6945-11-20-10 25,5 13,0 40 25 -0,020/-0,041 26 4 14,0 26 6,6 11,0 10 40 13

61481 6945-11-32-10 32,5 16,0 50 32 -0,025/-0,050 33 7 15,0 33 8,4 12,0 25 50 16

61499 6945-11-63-10 45,5 21,0 60 45 -0,025/-0,050 39 9 20,0 39 8,4 15,0 36 60 21

64089 6945-11-94-10 55,5 28,5 70 55 -0,030/-0,060 49 13 25,5 49 10,4 17,5 79 80 23

CAD

CAD



ANDREAS MAIER GmbH & Co. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS 305

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elementos fixadores

Garra giratória, acionamento hidráulico, 
destravamento mecânico

Nº 6954

Nº
enc.

Nº do A

[mm] [mm]
 250 bar no centro

[mm] [cm³]

Força de 

[N]

65417 6954-14 14 40 - 80 0 - 5 30 26 24 32 4,8 150 3320

65433 6954-16 16 40 - 80 0 - 5 30 26 24 32 4,8 150 3320

65458 6954-18 18 40 - 80 0 - 5 30 26 24 32 4,8 150 3320

65474 6954-20 20 40 - 80 0 - 5 30 26 24 32 4,8 150 3320

65490 6954-22 22 40 - 80 0 - 5 30 26 24 32 4,8 150 3320

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Sob consulta:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Fixadores de ferramentas para prensas

PRENSA:

  

MESA DA PRENSA:

MARTELO DA PRENSA:

FERRAMENTA:

 



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Fixadores hidráulicos
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cunha de fixação

Nº 6946
Nº

enc.

Nº do 

325134 6946-25-L 25 36 - 2,6

325142 6946-25-B 25 36 - 2,6

325159 6946-50-L 50 72 - 6,1

325167 6946-50-B 50 72 - 6,1

325175 6946-100-L 100 145 - 11,5

325183 6946-100-B 100 145 - 11,5

325191 6946-160-L 160 230 - 23,0

325209 6946-160-B 160 230 - 23,0

Concepção:

Aplicação:

Observação:

 

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Nº do A B C ±0,02 F J K M ØN O P S T V  
 

325134 6946-25-L 24 14 48 18 M12 6 48 122 58 70 30 20 3 21,5 78 33 15 12 11

325142 6946-25-B 24 14 48 18 M12 6 48 122 58 70 30 20 3 21,5 78 33 15 12 11

325159 6946-50-L 30 16 65 26 M16 7 65 157 78 95 40 25 3 28,5 103 43 18 6 11

325167 6946-50-B 30 16 65 26 M16 7 65 157 78 95 40 25 3 28,5 103 43 18 6 11

325175 6946-100-L 38 20 85 30 M20 11 80 190 100 120 56 25 3 37,0 127 51 25 16 11

325183 6946-100-B 38 20 85 30 M20 11 80 190 100 120 56 25 3 37,0 127 51 25 16 11

325191 6946-160-L 50 25 106 35 M24 11 105 222 120 150 70 30 3 49,0 148 57 30 8 11

325209 6946-160-B 50 25 106 35 M24 11 105 222 120 150 70 30 3 49,0 148 57 30 8 11

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

 

Elemento hidráulico de fixação 

para pinos tensores

Nº 6945-28
Nº

enc.

Nº do -
namento

[bar] [mm] [N]

6163 6945-28-007 230 54 40 1200 47

61390 6945-28-010 400 94 50 1200 66

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Sob consulta:

Nº
enc.

Nº do A B C F M

6163 6945-28-007 360 270 135 40 78 1,5

61390 6945-28-010 360 360 180 50 78 5,5

Tabela de medidas:

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elementos fixadores

Medidas de montagem:

Pistão de aperto completo

Nº 6945-15-10
Nº

enc.

Nº do 

[Nm]

61382 6945-15-10 50 188300 1700

Concepção:

Aplicação:

Observação:

Pinos tensores

Nº 6945-02-04

Concepção:

Observação:

Sob consulta:

Nº
enc.

Nº do ØA ØD M

61671 6945-02-04-009 22 40 760

61150 6945-02-04 32 50 945

= 36,5

 

CAD

CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Notas
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DIN 70852 50

DIN 7603 271

DIN 908 271

N° 6380 283

N° 6380D 283

Nº 6540 76

Nº 6540F 78

Nº 6540G 77

Nº 6540H 77

Nº 6540K 78

Nº 6540KS 78

Nº 6540P 80

Nº 6540S 79

Nº 6540V 79

Nº 6540VS 79

Nº 6541 81

Nº 6901 10

Nº 6902 11

Nº 6903 12, 13

Nº 6904-20 14

Nº 6904-25 15

Nº 6904-50 16

Nº 6904-52 16

Nº 6904-54 16

Nº 6904-59 16

Nº 6904-90 16

Nº 6906 18, 20, 28, 269

Nº 6906BS-1 34

Nº 6906BS-2 34

Nº 6906BS-3 34

Nº 6906BS-4 34

Nº 6906BZH-2 35

Nº 6906B-2-1 35

Nº 6906B-3-2 35

Nº 6906N 24

Nº 6906P 288, 290

Nº 6906PBS-1-1 293

Nº 6906PB-4-4 293

Nº 6906PB-4-5 293

Nº 6906PB-6-4 293

Nº 6910A-05 229

Nº 6910A-07-02 232

Nº 6910-06-01 230

Nº 6910-06-02 230

Nº 6910-06-04 231

Nº 6910-06-05 231

Nº 6910-10 229

Nº 6910-11 229

Nº 6911A-07-01 16, 232

Nº 6916-04 238

Nº 6916-05/06 238

Nº 6916-07 238

Nº 6916-08 239

Nº 6916-08-10 239

Nº 6916-09 240

Nº 6916-10 240

Nº 6916-11 240

Nº 6916-12 129, 241

Nº 6917A-1 222

Nº 6917E 225

Nº 6917F 224

Nº 6917R 223

Nº 6917-1 222

Nº do artigo Página

Nº 6918 226, 227

Nº 6918A-80-10 228

Nº 6918-10 227

Nº 6918-80-10 228

Nº 6919S 259

Nº 6919-2 258

Nº 6919-20 260

Nº 6919-25 261

Nº 6919-30 261

Nº 6920 38

Nº 6920D 40

Nº 6920G 39

Nº 6921 41

Nº 6924 46

Nº 6925 47, 48

Nº 6925D 49

Nº 6926 60, 61

Nº 6926D 62, 64, 66, 68, 70

Nº 6926Z 75

Nº 6927B 84

Nº 6929 53

Nº 6929-03 52

Nº 6930 54

Nº 6930D 55

Nº 6932 56

Nº 6933 57

Nº 6934 58

Nº 6935 42

Nº 6935D 43

Nº 6936 72

Nº 6936D 73

Nº 6940 281

N° 6941K 204

N° 6941R 206

N° 6941S 206

Nº 6942KK 208

Nº 6942KK-**L 209

Nº 6942KK-**R 210

Nº 6942KL-xx-04 211

Nº 6942KR-xx-14 211

Nº 6944EH 218

Nº 6944KH 216

Nº 6945-02-04 310

Nº 6945-11 302, 303, 304

Nº 6945-15-10 310

Nº 6945-22-02 300

Nº 6945-22-03 300

Nº 6945-22-04 298

Nº 6945-22-06 299

Nº 6945-22-07 299

Nº 6945-22-08 300

Nº 6945-22-20 295, 296, 297

Nº 6945-28 309

Nº 6946 308

Nº 6951 112, 113

Nº 6951FP 108, 110, 122, 124

Nº 6951FZ 90, 91

Nº 6951FZP 93

Nº 6951G 98, 99

Nº 6951GZ 94, 95

Nº 6951KP 104, 106, 118, 120

Nº 6951KZ 86, 87

Nº 6951KZP 89

Nº do artigo Página

Nº 6951N 126, 127

Nº 6951WN 114, 128

N° 6952EP 100

Nº 6954 305

Nº 6958A 141

Nº 6958AT 139, 142

Nº 6958AU 138, 142

Nº 6958A-16 136

Nº 6958DR 147

Nº 6958DT 145

Nº 6958DU 144

Nº 6958D-xx-04 147

Nº 6958ER-XX-00 135

Nº 6958E-XX 134

Nº 6958E-XX-0X 135

Nº 6958E-XX-
00-00

135

Nº 6958S 140

Nº 6958Sx-16 136

Nº 6958S-16 136

Nº 6959C 148

Nº 6959CR-xx-04 150

Nº 6959C-xx-
15-01

151

Nº 6959C-xx-30 150

Nº 6959KB 156

Nº 6959KB-xx-30 158

Nº 6959KL 152

Nº 6959KL-xx-30 154

Nº 6959KR-xx-04 154, 158

Nº 6960C 160

Nº 6961F/L 186

Nº 6962F/L 188

Nº 6964F 189, 192

Nº 6964H 191, 196

Nº 6964H-xx-20 198

Nº 6964L 190, 194

Nº 6965 200

Nº 6970 162, 164

N° 6970D 166, 168

Nº 6972D 171

Nº 6972F 170

Nº 6972G 173

Nº 6972GR 173

Nº 6972W 173

Nº 6973 174

Nº 6974 178, 179, 180, 181

Nº 6974-XXXX-1 182

Nº 6974-XXXX-2 182

Nº 6977 172

Nº 6981 262

Nº 6981E 262

Nº 6981E-XX 264

Nº 6981E-106 264

Nº 6981G 263

Nº 6981-XX 264

Nº 6982 236, 237

Nº 6982E 234, 235

Nº 6982E-01-L 235

Nº 6982-02-01 236

Nº 6982-05-01 237

Nº 6983 269

Nº 6984-30 266

Nº do artigo Página

Nº 6985 267

Nº 6985K 267

Nº 6985R 267

Nº 6988 268

Nº 6989M 242

Nº 6989ME 244

Nº 6989N 243

Nº 6989NE 246

Nº 6990 268

Nº 6990MK/SK 268

Nº 6990-20-A 279

Nº 6990-20-G 278

Nº 6990-20-M 279

Nº 6990-20-R 278

Nº 6990-20-S 278

Nº 6991 252, 253

Nº 6991-01 250

Nº 6991-02 250

Nº 6992H-11 254

Nº 6992H-21 256

Nº 6993 270

Nº 6993-M12x1,5 270

Nº 6994 275

Nº 6994S 248

Nº 6994-01 272

Nº 6994-010 276

Nº 6994-02 272

Nº 6994-03 272

Nº 6994-030 276

Nº 6994-04 272

Nº 6994-040 276

Nº 6994-05 272

Nº 6994-050 276

Nº 6994-06 273

Nº 6994-060 276

Nº 6994-07 273

Nº 6994-08 273

Nº 6994-080 277

Nº 6994-09 273

Nº 6994-090 277

Nº 6994-10 273

Nº 6994-11 274

Nº 6994-12 274

Nº 6994-13 274

Nº 6994-14 274

Nº 6994-140 277

Nº 6994-150 277

Nº 6994-17 274

Nº 6994-170 277

Nº 6996 270

Nº 6997 270

Nº 7110DF 281

Nº 7110DH 281

Nº 7110DI 281

Nº 7110DK 281

Nº 902Md 81

Nº 908G 270

Nº 908S 271
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Nº enc. Página

110692 302

110700 302

111518 268

112714 274

112961 274

114298 229

116418 274

122903 275

126326 293

131631 274

136291 237

153288 270

160093 270

160184 272

160192 272

160200 273

160358 272

160366 273

161414 269

164962 243

164970 242

164988 243

164996 242

165092 192

165100 192

165167 194

165183 194

165225 196

165241 196

168575 269

170258 273

170266 272

170308 273

170316 273

174177 267

175323 272

176040 236

176214 236

176693 270

176701 271

176719 270

179952 271

181214 229

184150 274

253823 293

255687 302

255752 302

258236 16

259168 230

259226 230

259242 16

267062 50

267427 16

271031 16

273177 281

275198 12

276824 231

276881 237

278903 66

283184 62

285452 281

285478 281

288225 227

291526 12

294637 62

294884 68

295246 64

295360 62

295410 62

295436 62

295451 62

295477 62

Nº enc. Página

295535 62

295550 62

295592 62

295618 64

295626 64

295634 64

295642 64

295667 64

295675 64

295683 64

295691 64

295709 64

298307 68

298497 68

298513 68

298521 68

299339 70

299487 70

313361 277

319491 66

319517 68

320002 260

320028 261

320044 261

320051 262

320069 262

320077 264

320085 264

320093 264

320135 226

320143 226

320150 171

320168 171

320184 12

320192 12

320200 12

320218 136

320234 136

320242 136

320259 136

320267 136

320275 136

320283 136

320333 200

320341 200

320358 200

320366 227

320457 114

320465 114

320473 114

320481 128

320499 128

320507 55

320515 55

320523 55

320531 55

320549 55

320556 55

320614 171

320648 269

320655 269

320689 276

320705 276

320721 276

320747 276

320762 276

320788 277

320804 277

320820 277

320846 277

320861 275

320887 173

Nº enc. Página

320903 173

321620 173

321695 152

321711 152

321877 278

321893 278

321901 263

321919 278

321927 263

321935 278

321968 263

321984 278

322032 152

322040 152

322057 152

322065 16, 232

322073 232

322214 20

322230 20

322248 136

322255 136

322404 138

322420 139

322438 136

322446 138

322453 136

322461 139

322487 138

322495 140

322503 139

322511 140

322529 138

322537 140

322545 139

322552 140

322560 142

322586 142

322594 141

322602 142

322610 141

322628 142

322636 141

322651 141

322693 140

322719 140

322735 140

322750 140

322792 141

322818 141

322834 141

322859 141

322891 140

322917 140

322933 140

322958 140

322990 141

323014 141

323030 141

323055 141

323089 142

323105 142

323121 142

323147 142

323246 206

323261 206

323287 206

323303 206

323329 206

323345 206

323360 206

323386 206

323394 35

Nº enc. Página

323402 206

323410 166

323428 206

323436 166

323444 166

323451 252

323469 166

323477 252

323485 166

323493 253

323501 168

323519 253

323527 168

323543 168

323568 168

323584 168

323600 168

323626 262

323642 262

323667 262

323683 264

323709 264

323725 264

324178 140

324186 140

324194 140

324384 166

324392 166

324400 166

324418 140

324426 35

324434 141

324459 141

324475 141

324483 141

324491 242

324509 243

324517 242

324525 243

324533 254

324541 254

324558 254

324566 256

324574 256

324582 256

324590 28

324616 28

324632 151

324640 151

324657 148

324723 35

324905 148

324996 150

325019 148

325035 150

325068 226

325118 227

325134 308

325142 308

325159 308

325167 308

325175 308

325183 308

325191 308

325209 308

325217 266

325225 150

325233 150

325241 154

325258 150

325266 154

325274 150

Nº enc. Página

325282 154

325290 151

325308 154

325316 151

325324 154

325373 75

325399 75

325464 150

325480 151

325506 150

325522 150

325548 150

325563 148

325589 148

325878 191

325951 20

325969 20

325977 20

326033 28

326041 28

326058 28

326215 147

326231 145

326256 147

326272 144

326280 228

326298 145

326306 226

326314 144

326322 147

326348 147

326363 16

326371 144

326389 271

326397 145

326405 223

326413 147

326421 223

326439 147

326447 235

326454 204

326462 225

326470 204

326488 225

326496 204

326504 224

326512 204

326520 198

326538 204

326546 198

326561 198

326579 129, 241

326587 204

326603 204

326611 129, 241

326629 204

326645 204

326660 204

326678 264

326686 225

326702 288

326728 290

326785 224

326850 211

326959 75

326967 235

326975 211

326983 226

327098 89

327106 89

327114 93

327122 93
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Nº enc. Página

327155 118

327163 118

327171 118

327189 118

327197 120

327205 120

327213 120

327221 120

327239 120

327247 120

327254 120

327262 120

327270 122

327288 122

327296 122

327304 122

327312 124

327320 124

327338 124

327346 124

327353 279

327395 234

327403 234

327411 234

327429 234

327445 234

327486 208

327510 145

327536 144

327551 147

327569 209

327577 147

327585 210

327593 181

327619 180

327635 18

327650 18

327676 18

327692 228

327726 18

327734 104

327742 18

327759 104

327767 104

327775 108

327783 104

327791 108

327809 104

327817 108

327825 104

327833 108

327841 106

327858 108

327866 106

327874 108

327882 106

327890 110

327908 106

327916 110

327924 106

327932 110

327940 106

327957 110

327965 244

327973 110

327999 110

328013 134

328039 134

328054 135

328062 135

328070 135

328088 135

Nº enc. Página

328096 135

328104 135

328112 135

328120 135

328138 68

328146 66

328153 70

328161 66

328179 70

328187 66

328195 70

328203 66

328211 70

328229 66

328237 70

328245 66

328252 70

328260 66

328278 70

328286 68

328294 70

328302 68

328310 66

328328 68

328336 66

328344 68

328351 66

328369 68

328377 68

328385 68

328393 70

328401 68

328419 70

328427 68

328435 66

328443 68

328450 246

328468 68

328484 208

328492 208

328500 209

328518 209

328526 210

328534 210

328542 211

328559 211

328567 211

328575 211

328583 208

328591 244

328609 209

328617 244

328625 210

328633 244

328641 211

328658 244

328666 211

328674 246

328682 13

328690 246

328708 13

328716 246

328727 13

328732 246

328740 13

328757 246

328765 13

328773 181

328781 13

328799 180

328807 13

328815 181

Nº enc. Página

328823 244

328831 180

328849 181

328856 181

328864 180

328872 180

328898 181

328914 180

328930 24

328955 24

328963 135

328971 182

328989 135

328997 182

329003 181

329011 182

329029 180

329037 182

329045 181

329052 178

329060 180

329078 179

329086 181

329094 178

329102 180

329110 179

329128 182

329136 178

329144 182

329151 179

329169 178

329177 178

329185 179

329193 179

329201 178

329227 179

329243 178

329268 179

329284 178

329300 179

329326 178

329342 179

330332 66

330522 68

334185 252

334847 70

339374 239

343632 271

347575 70

349654 66

349696 70

35121 80

35162 80

373001 283

373019 283

373027 283

373035 283

373043 283

373050 283

373068 283

373076 283

373084 283

373092 283

373100 283

373126 283

373134 283

373142 283

373159 283

373167 283

373175 283

373183 283

373191 283

Nº enc. Página

373209 283

373217 283

373225 283

373233 283

373241 283

373258 283

373266 283

373274 283

373282 283

373290 283

374710 77

374728 77

374736 78

374744 78

374751 78

374769 78

374777 78

374785 78

374793 78

374801 78

374819 79

374827 79

374835 78

374843 78

374850 79

374868 79

374934 77

374959 77

375568 80

375584 80

376111 78

376129 78

376459 79

376483 81

376491 78

376509 81

376517 77

376525 81

376533 77

376541 81

376558 78

376566 81

376574 79

376582 81

376590 79

376608 81

376616 79

376632 77

376657 77

376673 78

376699 78

376715 78

376723 78

376749 78

376764 78

376780 79

376806 79

376822 78

376848 78

400267 154, 158

400283 154, 158

400309 154, 158

400325 154, 158

401299 154, 158

402610 237

408401 227

425025 281

441964 66

442319 68

443143 66

445049 246

445536 253

Nº enc. Página

452060 12

452821 70

454793 68

454975 70

455279 66

456160 70

461434 70

464081 269

476895 66

477554 70

485458 66

487900 66

489567 70

492256 237

492330 225

497636 237

498709 235

52506 81

52514 81

525188 246

52522 81

551514 79

551515 79

552012 208

552013 210

552014 209

552015 211

552016 211

552200 218

552201 218

552202 218

552203 218

552204 216

552205 216

552206 216

552207 216

553427 145

553428 147

553429 147

554415 248

554416 248

554417 248

554418 248

554419 248

554420 248

554491 100

554492 100

554600 279

554667 156

554668 156

554669 156

554670 156

554671 158

554673 158

554674 158

554675 158

60004 57

60012 57

60020 57

60038 57

60046 53

60053 53

60061 53

60079 53

60087 53

60095 53

60103 53

60111 52

60129 54

60137 54

60145 54

60152 54
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Nº enc. Página

60160 54

60178 56

60186 56

60194 56

60202 56

60210 56

60285 303

60293 162

60301 162

60319 162

60327 303

60335 229

60376 162

60384 162

60392 293

60418 162

60426 162

60434 162

60475 303

60491 239

60517 226

60525 162

60616 162

60715 162

60723 162

60731 162

60772 34

60780 236

60798 164

60814 164

60822 164

60830 164

60848 126

60855 127

60863 127

61077 300

61085 295

61093 300

61101 298

61150 310

61168 258

61176 57

61184 302

61192 302

61200 302

61218 303

61226 303

61234 303

61242 303

61259 304

61267 304

61275 304

61283 304

61291 304

61309 304

61382 310

61390 309

61408 299

61416 302

61424 302

61432 302

61440 303

61457 303

61465 303

61473 304

61481 304

61499 304

61622 297

6163 309

61630 296

61663 293

61671 310

Nº enc. Página

61689 296

61697 297

61705 299

61713 300

61879 126

61895 34

61937 11

61945 11

62034 62

62042 62

62067 64

62091 64

62117 62

62133 62

62158 64

62166 64

62174 62

62182 62

62190 64

62208 64

62257 62

62323 62

62372 64

62380 64

62398 62

62406 62

62455 64

62463 64

62554 62

62562 62

62570 64

62588 64

62596 62

62604 62

62653 64

62786 64

62794 40

62836 40

62844 40

62851 40

62869 40

62877 40

62885 238

62901 238

62968 238

62984 238

62992 240

63008 240

63016 38

63024 46

63032 39

63057 38

63073 39

63099 46

63115 46

63131 46

63149 41

63156 46

63164 46

63180 46

63198 267

63206 267

63214 267

63222 267

63230 267

63248 267

63354 60

63362 60

63370 60

63388 60

63396 60

63404 60

Nº enc. Página

63412 60

63420 60

63438 60

63446 60

63453 60

63461 60

63479 60

63487 60

63503 304

63511 61

63529 61

63537 61

63545 61

63552 61

63560 61

63578 61

63586 61

63594 61

63602 61

63610 61

63628 61

63636 61

63644 61

63651 162

63669 164

63677 162

63685 164

63693 162

63701 164

63719 162

63727 164

63768 41

63784 50

63792 50

63800 50

63818 50

63826 50

63834 50

63842 50

63859 50

63867 50

63875 50

63883 50

63891 50

63909 50

63917 50

63925 50

63933 50

63966 262

63974 50

63990 303

64006 302

64014 281

64022 281

64030 281

64048 281

64055 281

64063 281

64071 281

64089 304

64998 38

65003 38

65011 38

65052 188

65060 188

65078 188

65086 188

65094 188

65102 188

65250 186

65268 186

65276 186

Nº enc. Página

65284 186

65292 186

65300 186

65318 39

65326 240

65334 39

65359 39

65375 227

65391 231

65417 305

65433 305

65458 305

65474 305

65490 305

65508 268

65524 268

66100 226

66118 34

66126 34

66480 90

66498 86

66506 91

66514 87

66522 90

66530 86

66548 91

66555 87

66563 90

66571 86

66589 91

66597 87

66605 94

66613 95

66621 190

66647 160

66654 160

66662 160

66670 94

66688 190

66696 95

66704 190

66712 94
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Terms of Sale, Delivery and Payment

These Terms of Payment apply for companies, legal entities governed by public law 
and public law special funds. Our goods and services are supplied exclusively on the 
basis of the following conditions. Any deviating purchasing conditions of the customer 
not expressly recognised by us will not become part of the contract through acceptance 
of the order. By placing the order and accepting the goods we deliver, the customer 

agreed. Our delivery contracts are based on the latest version of our catalogue. 
Dimension and weight values, as well as illustrations, drawings and data, are non-
binding and can be changed by us at any time. Therefore, deviations cannot be ruled 

The prices are in EURO, ex-works, excluding VAT, packing, freight, postage and 
insurance. Unless otherwise agreed, our list prices valid on the day of delivery 
shall apply. For orders below 50 EUR goods net, we must make a minimum quantity 
surcharge of a 10 EURO for cost reasons.

Unless any other agreements have been reached, the tools fabricated for the purpose 
of executing the order shall remain our property in all cases, even if we have invoiced a 
tool cost component separately.

Unless otherwise stated on the invoice, the purchase price falls due for net payment 

below 50 EURO are due for payment immediately.

corresponds to our interest rate for current account credits at our main bank; the 
minimum however being 8 percentage points above the relevant base interest rate 
applied by the European Central Bank. Moreover, in case of default following written 

payments are received.

reasonable period of grace, after which we can dispose of the goods elsewhere and 
supply the customer on a reasonably longer term. Our rights to withdraw from the 
contract under the provisions of Section 326 BGB and demand damages for non-

payment is due, we shall be entitled, at the end of a reasonable period of grace we 
have set, to withdraw from the contract and demand the return of any goods already 

prior to the ordering of security measures by the insolvency court, to withdraw from the 
contract and demand the immediate return of the goods.

7.  

in written form at the time of ordering. For manufacturing reasons, we reserve the 

fabrications is impossible.

dates relate to completion in the factory, starting on the day the order is accepted by us.

are borne by the customer. The risk is transferred to the customer when the goods are 
passed to the person, company or facility nominated to execute the shipment. This 
applies also for partial deliveries, or if we have assumed responsibility for delivery and 
installation. The risk shall be transferred to the customer even in the case of delayed 
acceptance.

and without any obligation to the cheapest or most expedient method. The customer 
agrees that the order can also be delivered in parts, insofar as this is reasonable for the 
customer. We shall charge a 5 EURO processing free for shipping to third parties that 
we supply on behalf of the customer. 
The packaging complies with the packaging ordinance. Disposable packaging shall be 
charged at cost price. The packaging cannot be taken back.

the nature of the circumstances (e.g. operational interruption, delay in the delivery of 
important raw materials, defects in the delivery), the delivery time shall be extended 
by a reasonable period, insofar as the supply of goods or services is not rendered 

entitled to withdraw from the contract either in whole or in part.

obliged to furnish its own contractual service. Section 275 BGB applies mutatis 

circumstances that led to impossibility, it shall remain under an obligation to render 
the return service. The same applies if this circumstance occurs at a time when the 
customer is behind schedule with acceptance.

a credit note shall be issued with the subsequent order if the order value is 125 EURO 
net or more. Goods can be returned only by agreement, although custom fabrications 
are excluded from such return.

charge a processing fee of 10%, the minimum value, however, being 7.50 EURO.

The goods shall remain our property unless full payment of all claims and/or until 
the cheques provided for this purpose are honoured. The itemisation of claims in an 
ongoing invoice, as well as balancing the account and the recognition thereof does 

during the ordinary course of business. However, the customer is not permitted to 

from the selling on of the retained goods to us in advance. The customer shall be 

At our request, the customer shall be obliged to state third-party debtors and we shall 
be entitled to report this and the assignment.

We reserve property rights and copyrights to all contractual documents such as 
drafts, drawings, calculations and cost estimates. Such documents must not be 
reproduced or disclosed to third parties without our consent. Any rights to patents, 
utility models etc. reside solely with us, insofar as such patents have not yet been 

a third party forbids manufacture and delivery on account of property rights, we 
shall be entitled to stop manufacture and delivery immediately. The customer shall 
be obliged to reimburse us with all costs incurred and indemnify us from third party 
compensation claims. Compensation claims by the customer are impossible.

of goods or services is changed at the customer‘s request and this impairs the quality 
or suitability of the goods, claims for defects on the part of the customer shall be ruled 
out, insofar as such impairments are caused by the customer‘s requests for change.
The time at which the risk is transferred is decisive for the contractual state of the 
goods. Wear and tear of wearing parts caused by ordinary use does not constitute a 
defect. Claims for defects are ruled out in the following cases in particular: Unsuitable 
or improper use, incorrect installation and/or commissioning by the customer or third 
party, normal wear and tear, incorrect or negligent handling - in particular excessive 
use -, unsuitable equipment, replacement materials, chemical, electrochemical or 

subsequent performance fails, the customer shall be entitled to either reduce the 
purchase price or withdraw from the contract. Any further warranty claims are ruled 

shall be recognised.

case of recognisable defects, however, within 10 days of acceptance, in the case of 
non-recognisable defects immediately after they become evident. The warranty is 12 
months, starting with delivery of the goods ex-works.

With the exception of harm to life, body or health on account of a breach of duty by 
ourselves, our liability shall be limited to intent or gross negligence.

D-70734 Fellbach. 

is the court responsible for the headquarters of Andreas Maier GmbH & Co. KG.

decided by a court of arbitration in accordance with the Court of Arbitration Ordinance 
of the German Committee for Arbitration Court Procedures or the Conciliation and 

ordinary courts of law being excluded. The legal dunning process, however, remains 
permissible.
German law shall govern (BGB and HGB). The applicability of the UN  Convention on 

for the mutual interests. The publication of these Terms of Sale, Delivery and Payment 
renders all previous versions invalid. This does not apply for any contracts concluded 
prior to announcement.
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