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Sous réserve de modifications techniques.

Description:

Utilisation:

Caractéristiques:

Remarque:

Lors du bridage de pièces trempées ou en fonte, prière de nous consulter.

Sur demande:

Vérin de serrage pour alésages MAXI, 
hydraulique, centré

N° 6970CD

Alésage nécessaire dans la pièce à brider:

Code

N° d‘article Force de serrage 

100 bars

Force de 
serrage verticale 

[mm]

ØK L Md

[Nm]

Poids

[g]

556565 6970CD-08 2,76 4,1 5 7,8 - 8,6 9 3,7 298

556566 6970CD-09 4,4 6,6 6 8,7 - 9,6 9 7,2 413

556567 6970CD-10 4,4 6,6 6 9,7 - 10,7 9 7,2 413

556568 6970CD-11 5,0 7,5 8 10,8 - 11,8 9 10,0 530

556569 6970CD-12 5,0 7,5 8 11,9 - 12,8 9 10,0 532

556570 6970CD-13 5,0 7,5 8 12,9 - 13,8 9 10,0 535

Vérin de serrage pour alésages MAXI

CAD
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Sous réserve de modifications techniques.

Dimensions:

Code

N° d‘article Force de 
translation 

Force de 
translation  

Force radiale Force radiale Volume 

 [cm³]

Volume 

Lo
 [cm³]

C ØD ØF J M N P R OR-1 OR-2

556565 6970CD-08 0,83 1,23 7,85 11,78 1,10 1,26 8,5 7,6 30 18 31,5 31 32,6 23 4,5 51 176164 490342

556566 6970CD-09 1,32 1,98 12,47 18,71 1,76 1,96 8,8 8,6 37 20 31,5 38 39,6 29 5,5 60 161802 492728

556567 6970CD-10 1,32 1,98 12,47 18,71 1,76 1,96 8,8 9,6 37 20 31,5 38 39,6 29 5,5 60 161802 492728

556568 6970CD-11 1,51 2,26 14,26 21,39 2,01 2,46 8,8 10,7 40 23 29,0 39 43,6 30 6,5 63 161802 321117

556569 6970CD-12 1,51 2,26 14,26 21,39 2,01 2,46 8,8 11,7 40 23 29,0 39 43,6 30 6,5 63 161802 321117

556570 6970CD-13 1,51 2,26 14,26 21,39 2,01 2,46 8,8 12,7 40 23 29,0 39 43,6 30 6,5 36 161802 321117

Code
N° d‘article G S T V

556565 6970CD-08 30 M4 5,5 8 24 25

556566 6970CD-09 37 M5 7,0 10 24 25

556567 6970CD-10 37 M5 7,0 10 24 25

556568 6970CD-11 40 M6 7,0 12 24 25

556569 6970CD-12 40 M6 7,0 12 24 25

556570 6970CD-13 40 M6 7,0 12 24 25

Alimentation

alternative

Alimentation 

Alimentation

Alimentation

Vérin de serrage pour alésages MAXI

Cotes de montage:


