
174 SYSTÈMES DE BRIDAGE HYDRAULIQUES ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Sous réserve de modifications techniques.

Alésage nécessaire dans la pièce à brider:

Vérin de serrage pour alésages, 
hydraulique, excentré

N° 6970D
Code

N° d‘article Force de serrage axiale

[mm]

Ø K

[mm]

L Poids

[g]

323410 6970D-06-60 5,0 7 5,9 - 6,3 9 1000

324384 6970D-065-60 5,0 7 6,4 - 6,8 9 1000

323436 6970D-07-60 5,0 7 6,9 - 7,3 9 1000

324400 6970D-075-60 5,0 7 7,4 - 7,8 9 1000

323444 6970D-08-60 5,0 8 7,9 - 8,3 9 1000

324392 6970D-085-60 5,0 8 8,4 - 8,8 10 1000

323469 6970D-09-60 5,0 8 8,9 - 9,8 10 1000

323485 6970D-10-60 5,0 8 9,9 - 10,8 10 1000

Description:

Utilisation:

Caractéristiques:

Remarque:

Sur demande:

CAD

Vérin de serrage pour alésages



ANDREAS MAIER GmbH & Co. SYSTÈMES DE BRIDAGE HYDRAULIQUES 175

Sous réserve de modifications techniques.

Dimensions:

Code
N° d‘article

de serrage
Course d‘ecartement

[mm]
de serrage

[mm] [cm³]
Lo

[cm³]
l‘etat non bridé

[N]

C ØD OR-1

323410 6970D-06-60 1,5 14 1,5 16 0,9 0,5 30 9,5 5,6 260448

324384 6970D-065-60 1,5 14 1,5 16 0,9 0,5 30 9,5 6,1 260448

323436 6970D-07-60 1,5 14 1,5 16 0,9 0,5 40 9,5 6,6 260448

324400 6970D-075-60 1,5 14 1,5 16 0,9 0,5 40 9,5 7,1 260448

323444 6970D-08-60 1,5 14 1,5 16 0,9 0,5 50 9,5 7,6 260448

324392 6970D-085-60 1,5 14 1,5 16 0,9 0,5 50 9,5 8,1 260448

323469 6970D-09-60 1,5 14 1,5 16 0,9 0,5 80 9,5 8,6 260448

323485 6970D-10-60 1,5 14 1,5 16 0,9 0,5 80 9,5 9,6 260448

centrage

Alimentation 

Alimentation

Alimentation 

Alimentation

État de surface

Vérin de serrage pour alésages

Plan de pose et alimentation hydraulique:



176 SYSTÈMES DE BRIDAGE HYDRAULIQUES ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Sous réserve de modifications techniques.

Alésage nécessaire dans la pièce à brider:

Vérin de serrage pour alésages, 
hydraulique, excentré

N° 6970D
Code

N° d‘article Force de serrage axiale

[mm]

Ø K

[mm]

L Poids

[g]

323501 6970D-11-60 9,5 9 10,9 - 11,8 11 2000

323527 6970D-12-60 9,5 9 11,9 - 12,8 11 2000

323543 6970D-13-60 9,5 9 12,9 - 13,8 11 2000

323568 6970D-14-60 9,5 10 13,9 - 14,8 11 2100

323584 6970D-15-60 9,5 10 14,9 - 15,8 11 2100

323600 6970D-16-60 9,5 10 15,9 - 16,8 11 2100

Description:

Utilisation:

Caractéristiques:

Remarque:

Sur demande:

CAD

Vérin de serrage pour alésages



ANDREAS MAIER GmbH & Co. SYSTÈMES DE BRIDAGE HYDRAULIQUES 177

Sous réserve de modifications techniques.

Dimensions:

Code
N° d‘article Force radiale Course 

d‘ecartement
[mm]

de serrage
[mm] [cm³]

Lo
[cm³]

l‘etat non bridé
[N]

C ØD OR-1

323501 6970D-11-60 2,8 27 1,5 22 1,7 0,5 100 10,5 10,6 260448

323527 6970D-12-60 2,8 27 1,5 22 1,7 0,5 110 10,5 11,6 260448

323543 6970D-13-60 2,8 27 1,5 22 1,7 0,5 130 10,5 12,6 260448

323568 6970D-14-60 2,8 27 1,5 22 1,7 0,5 160 10,5 13,6 260448

323584 6970D-15-60 2,8 27 1,5 22 1,7 0,5 200 10,5 14,6 260448

323600 6970D-16-60 2,8 27 1,5 22 1,7 0,5 250 10,5 15,6 260448

centrage

Alimentation 

Alimentation

Alimentation 

Alimentation

État de surface

Vérin de serrage pour alésages

Plan de pose et alimentation hydraulique:


