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Technische Änderungen vorbehalten.

Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss

Bestell-

Nr.
bei 100 bar bei 500 bar bei 100 bar bei 500 bar

Hub 
H

[mm] [cm³] [cm³]

Kolben-Ø

[mm]

Gewicht

476895 6926D-8-10 2,0 10,0 1,2 6,0 16 3,2 1,9 16 880

328435 6926D-8-11 2,0 10,0 1,2 6,0 50 10,0 6,0 16 1420

328146 6926D-8-15 2,0 10,0 1,2 6,0 100 20,0 12,0 16 2200

328310 6926D-12-10 3,1 15,5 1,6 8,0 16 5,0 3,2 20 950

487900 6926D-12-11 3,1 15,5 1,6 8,0 50 15,5 10,0 20 1470

328161 6926D-12-15 3,1 15,5 1,6 8,0 100 31,0 20,0 20 2300

330332 6926D-20-10 5,0 25,0 2,9 14,5 20 9,8 5,8 25 1340

319491 6926D-20-11 5,0 25,0 2,9 14,5 50 25,0 14,5 25 1980

328336 6926D-20-15 5,0 25,0 2,9 14,5 100 50,0 29,0 25 3100

278903 6926D-32-10 8,0 40,0 4,9 24,5 25 20,0 12,2 32 2200

443143 6926D-32-11 8,0 40,0 4,9 24,5 50 40,0 24,5 32 2910

485458 6926D-32-15 8,0 40,0 4,9 24,5 100 80,0 49,0 32 4500

441964 6926D-50-10 12,5 62,5 7,6 38,0 25 31,4 19,1 40 2970

455279 6926D-50-11 12,5 62,5 7,6 38,0 50 62,5 38,0 40 3860

349654 6926D-50-15 12,5 62,5 7,6 38,0 100 125,0 76,0 40 5800

328351 6926D-78-10 19,6 98,0 11,6 58,0 25 49,0 29,0 50 4700

328187 6926D-78-11 19,6 98,0 11,6 58,0 50 98,0 58,0 50 5940

328203 6926D-78-15 19,6 98,0 11,6 58,0 100 196,0 116,0 50 8500

328229 6926D-125-10 31,1 155,5 18,6 93,0 30 93,5 55,8 63 8440

328245 6926D-125-11 31,1 155,5 18,6 93,0 63 196,0 117,0 63 11041

328260 6926D-125-15 31,1 155,5 18,6 93,0 100 311,0 186,0 63 14500

Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss 
seitlich

Nr. 6926D

Ausführung:

Merkmal:

Hinweis:

Auf Anfrage:

CAD
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Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss

A

B

Maßtabelle:

Bestell-

Nr.

A B F K L M ØP Q S X Y Z

476895 6926D-8-10 60 56 35 10 30 - 6 7,0 M6x12 3,5 30 9,8x1,1 8 6,5 2 8 20,5 537969

328435 6926D-8-11 60 91 35 10 30 24,5 6 7,0 M6x12 3,5 30 9,8x1,1 8 6,5 2 8 20,5 537969

328146 6926D-8-15 60 144 35 10 30 24,5 6 7,0 M6x12 3,5 30 9,8x1,1 8 6,5 2 8 20,5 537969

328310 6926D-12-10 60 61 35 14 30 - 7 7,5 M8x15 3,5 40 9,8x1,1 10 6,5 2 8 20,5 537969

487900 6926D-12-11 60 95 35 14 30 26,0 7 7,5 M8x15 3,5 40 9,8x1,1 10 6,5 2 8 20,5 537969

328161 6926D-12-15 60 148 35 14 30 26,0 7 7,5 M8x15 3,5 40 9,8x1,1 10 6,5 2 8 20,5 537969

330332 6926D-20-10 65 64 45 16 33 - 7 7,5 M10x15 4,0 50 9,8x1,1 13 8,5 2 10 21,0 537969

319491 6926D-20-11 65 94 45 16 33 26,0 7 7,5 M10x15 4,0 50 9,8x1,1 13 8,5 2 10 21,0 537969

328336 6926D-20-15 65 144 45 16 33 26,0 7 7,5 M10x15 4,0 50 9,8x1,1 13 8,5 2 10 21,0 537969

278903 6926D-32-10 75 75 55 20 38 - 10 10,0 M12x15 5,0 55 9,8x1,1 17 10,5 3 12 25,0 537969

443143 6926D-32-11 75 100 55 20 38 27,0 10 10,0 M12x15 5,0 55 9,8x1,1 17 10,5 3 12 25,0 537969

485458 6926D-32-15 75 150 55 20 38 27,0 10 10,0 M12x15 5,0 55 9,8x1,1 17 10,5 3 12 25,0 537969

441964 6926D-50-10 85 79 63 25 40 - 10 10,0 M16x25 6,0 63 9,8x1,1 22 10,5 3 12 27,0 537969

455279 6926D-50-11 85 104 63 25 40 27,0 10 10,0 M16x25 6,0 63 9,8x1,1 22 10,5 3 12 27,0 537969

349654 6926D-50-15 85 154 63 25 40 27,0 10 10,0 M16x25 6,0 63 9,8x1,1 22 10,5 3 12 27,0 537969

328351 6926D-78-10 100 90 75 32 44 - 10 13,0 M20x30 6,0 76 10,8x1,1 27 13,0 5 16 29,5 161554

328187 6926D-78-11 100 115 75 32 44 30,0 10 13,0 M20x30 6,0 76 10,8x1,1 27 13,0 5 16 29,5 161554

328203 6926D-78-15 100 165 75 32 44 30,0 10 13,0 M20x30 6,0 76 10,8x1,1 27 13,0 5 16 29,5 161554

328229 6926D-125-10 125 102 95 40 50 - 14 16,0 M27x40 8,0 95 13,8x1,5 36 17,0 5 20 32,0 492264

328245 6926D-125-11 125 135 95 40 50 41,0 14 16,0 M27x40 8,0 95 13,8x1,5 36 17,0 5 20 32,0 492264

328260 6926D-125-15 125 172 95 40 50 41,0 14 16,0 M27x40 8,0 95 13,8x1,5 36 17,0 5 20 32,0 492264


