
210 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Direção de montagem  
da alavanca de aperto:

Tabela de medidas:

Nº

enc.

Nº do 

[mm] [mm]

A A1 B C D F G ØK L M N P O S V X ØG2

327585 12 25 46,00 15,8 16,0 24,0 3,5 0,5 17,5 G1/8 25 83 58,0 64,0 29,0 13 39,9 54 17,0 5,5 12,0 18 34 45 9 26,0 67,5 5,5 161810

328526 14 32 53,25 13,7 18,5 28,0 3,5 2,0 21,0 G1/8 28 95 66,5 74,5 32,0 13 47,9 61 20,0 5,5 13,5 22 40 51 11 30,0 76,8 5,5 161810

328534 16 38 60,50 16,0 21,0 31,5 3,0 1,5 22,5 G1/8 28 106 72,0 81,0 37,0 13 54,9 69 23,5 6,5 16,0 24 47 60 12 33,5 72,9 6,8 161810

328625 20 45 71,00 18,7 24,5 37,0 3,0 2,5 26,5 G1/4 30 124 82,0 96,0 43,5 14 64,9 81 27,5 7,5 19,0 30 55 70 15 39,5 72,9 6,8 161810

552013 22 57 86,00 30,2 30,0 45,0 3,0 2,5 32,5 G1/4 35 140 89,0 105,0 47,0 14 74,9 94,5 31,5 11,0 22,0 32 63 85 16 45,0 67,5 8,7 161810

A

B

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Tensor de alavanca

Nº 6942KK-**R

Tensor de alavanca

CAD

Nº

enc.

Nº do 

 de 100 bar  de 100 bar

[mm] [mm] [mm] [cm³] [cm³] [cm²] [cm²] [Nm]

327585 3,2 4,9 17,5 19,0 1,5 8,6 6,6 4,9 3,8 6,0 752

328526 5,3 8,0 22,5 24,0 1,5 16,5 13,3 8,0 6,5 7,6 1098

328534 7,5 11,3 24,5 26,0 1,5 27,8 22,9 11,3 9,3 11,0 1549

328625 10,5 15,9 28,0 29,5 1,5 44,5 35,8 15,9 12,8 13,0 2362

552013 17,0 25,5 33,0 34,5 1,5 84,2 71,7 25,5 21,7 28,0 3565


