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Cilindro tipo bloque

N° 6926D

Cilindro tipo bloque

Acabado:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Nº de 

pedido

Artículo n°

 a 100 bares  a 500 bares

Fuerza de tracción 

 a 100 bares 

Fuerza de tracción 

 a 500 bares

Carrera 

[mm] [cm³]

 tracción 

[cm³] [mm]

Peso

[g]

62067 2,0 10,0 1,2 6,0 16 3,2 1,9 16 880

62091 2,0 10,0 1,2 6,0 50 10,0 6,0 16 1420

295618 2,0 10,0 1,2 6,0 100 20,0 12,0 16 2200

62158 3,1 15,5 1,6 8,0 16 5,0 3,2 20 950

62166 3,1 15,5 1,6 8,0 50 15,5 10,0 20 1470

295626 3,1 15,5 1,6 8,0 100 31,0 20,0 20 2300

62190 5,0 25,0 2,9 14,5 20 9,8 5,8 25 1340

62208 5,0 25,0 2,9 14,5 50 25,0 14,5 25 1980

295634 5,0 25,0 2,9 14,5 100 50,0 29,0 25 3100

62372 8,0 40,0 4,9 24,5 25 20,0 12,2 32 2200

62380 8,0 40,0 4,9 24,5 50 40,0 24,5 32 2910

295642 8,0 40,0 4,9 24,5 100 80,0 49,0 32 4500

62455 12,5 62,5 7,6 38,0 25 31,4 19,1 40 2970

62463 12,5 62,5 7,6 38,0 50 62,5 38,0 40 3860

295246 12,5 62,5 7,6 38,0 100 125,0 76,0 40 5800

62570 19,6 98,0 11,6 58,0 25 49,0 29,0 50 4700

62588 19,6 98,0 11,6 58,0 50 98,0 58,0 50 5940

295667 19,6 98,0 11,6 58,0 100 196,0 116,0 50 8500

62653 31,1 155,5 18,6 93,0 30 93,5 55,8 63 8440

62786 31,1 155,5 18,6 93,0 50 155,5 93,0 63 10010

295675 31,1 155,0 18,6 93,0 100 311,0 186,0 63 14500

295683 50,3 251,5 30,6 153,0 32 160,0 98,0 80 15000

295691 50,3 251,5 30,6 153,0 80 402,0 245,0 80 21000

295709 50,3 251,5 30,6 153,0 100 503,0 305,0 80 24000

CAD
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Cilindro tipo bloque

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C F L M Q R S X Z

62067 60 56 35 10 30 6 11 40 G1/4 8 6,5 2 8 16,5

62091 60 91 35 10 30 6 11 40 G1/4 8 6,5 2 8 16,5

295618 60 144 35 10 30 6 11 40 G1/4 8 6,5 2 8 16,5

62158 60 61 35 14 30 7 11 40 G1/4 10 6,5 2 8 17,0

62166 60 95 35 14 30 7 11 40 G1/4 10 6,5 2 8 17,0

295626 60 148 35 14 30 7 11 40 G1/4 10 6,5 2 8 17,0

62190 65 64 45 16 33 7 11 50 G1/4 13 8,5 2 10 18,0

62208 65 94 45 16 33 7 11 50 G1/4 13 8,5 2 10 18,0

295634 65 144 45 16 33 7 11 50 G1/4 13 8,5 2 10 18,0

62372 75 75 55 20 38 10 11 55 G1/4 17 10,5 3 12 22,0

62380 75 100 55 20 38 10 11 55 G1/4 17 10,5 3 12 22,0

295642 75 150 55 20 38 10 11 55 G1/4 17 10,5 3 12 22,0

62455 85 79 63 25 40 10 11 63 G1/4 22 10,5 3 12 24,0

62463 85 104 63 25 40 10 11 63 G1/4 22 10,5 3 12 24,0

295246 85 154 63 25 40 10 11 63 G1/4 22 10,5 3 12 24,0

62570 100 90 75 32 44 10 13 76 G1/4 27 13,0 5 16 27,0

62588 100 115 75 32 44 10 13 76 G1/4 27 13,0 5 16 27,0

295667 100 165 75 32 44 10 13 76 G1/4 27 13,0 5 16 27,0

62653 125 102 95 40 50 14 17 95 G1/4 36 17,0 5 20 26,0

62786 125 122 95 40 50 14 17 95 G1/4 36 17,0 5 20 26,0

295675 125 172 95 40 50 14 17 95 G1/2 36 17,0 5 20 26,0

295683 160 117 120 50 60 14 21 120 G1/2 46 21,0 7 24 34,0

295691 160 165 120 50 60 14 21 120 G1/2 46 21,0 7 24 34,0

295709 160 185 120 50 60 14 21 120 G1/2 46 21,0 7 24 34,0


