
208 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Dirección de montaje de 
la palanca de sujeción:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° -

[mm]

A A1 B C E F G L M N P R S V X

Junta tórica

327486 6942KK-25 12 25 46,00 15,8 16,0 24,0 3,5 0,5 17,5 G1/8 25 83 58,0 64,0 29,0 13 39,9 54 17,0 5,5 12,0 18 34 45 9 26,0 67,5 5,5 161810

328484 6942KK-32 14 32 53,25 13,7 18,5 28,0 3,5 2,0 21,0 G1/8 28 95 66,5 74,5 32,0 13 47,9 61 20,0 5,5 13,5 22 40 51 11 30,0 76,8 5,5 161810

328492 6942KK-38 16 38 60,50 16,0 21,0 31,5 3,0 1,5 22,5 G1/8 28 106 72,0 81,0 37,0 13 54,9 69 23,5 6,5 16,0 24 47 60 12 33,5 72,9 6,8 161810

328583 6942KK-45 20 45 71,00 18,7 24,5 37,0 3,0 2,5 26,5 G1/4 30 124 82,0 96,0 43,5 14 64,9 81 27,5 7,5 19,0 30 55 70 15 39,5 72,9 6,8 161810

552012 6942KK-56 22 57 86,00 30,2 30,0 45,0 3,0 2,5 32,5 G1/4 35 140 89,0 105,0 47,0 14 74,9 94,5 31,5 11,0 22,0 32 63 85 16 45,0 67,5 8,7 161810

A

B = soltar

Garra articulada

N° 6942KK

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Garra articulada

CAD

Nº de 

pedido

Artículo n°

 a 100 bares

Fuerza de tracción 

 a 100 bares

Carrera de 

[mm]

Carrera 

 total

[mm]

carrera

[mm]

Volumen 

[cm³]

Volumen 

 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²]

Md 

[Nm]

Peso

[g]

327486 6942KK-25 3,2 4,9 17,5 19,0 1,5 8,6 6,6 4,9 3,8 6,0 752

328484 6942KK-32 5,3 8,0 22,5 24,0 1,5 16,5 13,3 8,0 6,5 7,6 1098

328492 6942KK-38 7,5 11,3 24,5 26,0 1,5 27,8 22,9 11,3 9,3 11,0 1549

328583 6942KK-45 10,5 15,9 28,0 29,5 1,5 44,5 35,8 15,9 12,8 13,0 2362

552012 6942KK-56 17,0 25,5 33,0 34,5 1,5 84,2 71,7 25,5 21,7 28,0 3565


